
ABB Cabines de distribution
Solutions avec tout les composants 
d‘une source unique

Catalogue cabines de distribution Florida/Sydney et LVC
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Forte de sa présence en Suisse, ABB 
est capable de fournir de cabines de 
distribution solides. ABB Florida est 
une gamme d’armoires de distribution 
modulaires, faciles à installer et 
conformes aux exigences des normes 
IEC 61439-1 et 61439-5. 

Conception modulaire
La gamme Florida offre un large choix de variantes (aspect 
extérieur, configuration technique, dalle de fondation). Pour 
toute démande spécifique, nos ingénieurs vos apportent leur 
expérience et leurs conseils. 

Facilité d’installation
Un vaste choix de fondations vous est proposé pour faciliter 
le montage des câbles de raccordement durant l’installation 
en garantissant une très bonne étanchéité.

Pour le raccordement de câbles, une large palette de bases 
est disponible pour faciliter le considérablement câblage. Une 
couche de Ethafoam assure la protection contre l‘humidité 
par le sol.

Aération
Les fentes d‘aération standard présentes sous le toit et sur 
les portes garantissent une bonne ventilation. En option, des 
bouches d‘aération supplémentaires sont disponibles afin 
d‘améliorer l‘évacuation de la chaleur et de l‘humitidé.
L‘ensemble de la cabine, y compris les fentes et bouches 
d‘aération, est complètement inaccessible aux insectes et 
bestioles.

Structure robuste
La cabine est composée de portes en aluminium de qualité 
supérieure. Le système de verrouillage par des charnières 
inaccessibles depuis l’extérieur protège la cabine contre le 
vandalisme.

La cabine dispose de portes en aluminium de haute qualité. 
Inaccessible de l‘extérieur grace à un système de charnière 
de verrouillage, le boîtier est protégé contre les actes de 
vandalisme. Les charnières des portes sont protégées dans la 
zone intérieure et permettent, grâce aux broches de conne-
xion, un retrait facile de la porte. Le corps en béton en deux 
parties est renforcé avec de l‘acier, en accord avec SIA 262.
La construction peut être en Sichtbeton ou en Waschbeton/
Jurasplitt. Un toit dépasse de tout les côtés pour une évacua-
tion optimale de l‘eau.

Facilité d’entretien
Pour un accès facile, les cabines disposent d‘une porte et 
d‘un panneau amovible en aluminium poudré. Le panneau 
peut être enlevé et réinstallé facilement par une seule 
personne.

Cabines de distribution Florida et Sydney
De haute qualité, solides et flexibles
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Données techniques Florida Sydney
Norme IEC (dans le passé: Norme EN) 61439-1 et -5 61439-1 et -5

Hauteur environ 120 cm environ 80 cm

Largeur standard pour 6, 9, 13 ou 17 casiers 6 casiers

50 mm additionels pour sa propre consommations Non Non

Largeur intérieur (en arrière) 644, 930, 1330, 1730 mm

Profondeur intérieur 400 mm 400 mm

Distance entre les jeux de barres 185 mm 100 mm

Système de verrrouillage à 2 points à 2 points

Type de béton C30/37 C30/37

Classe d’exposition du béton XC4, XF1, XD1 et XD2a XC4, XF1, XD1 et XD2a

Hydrophobisation ... ... du toit ... du toit

Classe de protection IP IP 44 IP 44

Nombre de portes 1, 2, 3 1

Couleur des portes (autre sur demande) RAL 7038 RAL 7038

Couleur des châssis (autre sur demande) RAL 7023 RAL 7023

Fondations compatibles Série ABB FB-x ABB FB-6 ou ABB FB-9

Compartiments additionnels TV, T+T -

Cabines de distribution Florida et Sydney
Données techniques

Ventilation ou échappement par ouïes supplémentaire dans la porte disponible en option.
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Florida 6
Fondations
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Florida 6 avec fondation FB-6

Florida 6 avec fondation FB-9 et réduction
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Florida 6 hauteur réduite
Châssis de la cabine

Florida 6 standard avec une porte (butoir à droite) et hauteur réduite (100 cm)
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Florida 9
Châssis de la cabine
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Florida 9 standard avec une porte (butoir à droite)

Florida 9 avec deux portes (dimensions de l‘ouverture : 266 plus 645 mm resp. 366 plus 544 mm, verrouillage séparé)

Ventilation ou échappement par ouïes supplémentaire dans la porte disponible en option.
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Florida 9
Fondations
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Florida 9 avec fondation FB-9

Florida 9 avec fondation FB-9 longue



ABB Cabines de distribution | Catalogue  9

Florida 9
Fondations
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Florida 9 avec fondation FB-13 et réduction
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Florida 13
Châssis de la cabine
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Florida 13 standard avec deux portes (dimension de l‘ouverture 1340 mm)

Florida 13 avec deux portes (dimensions de l‘ouverture : 366 plus 955 mm, verrouillage séparé)

Ventilation ou échappement par ouïes supplémentaire 
dans la porte disponible en option. Autres variantes de 
séparation de la cabine disponibles sur demande.
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Florida 13
Châssis de la cabine

Florida 13 avec deux portes (dimensions de l‘ouverture : 566 plus 745 mm, verrouillage séparé)

Florida 13 avec trois portes (dimensions de l‘ouverture : 557 plus 357 plus 366 mm, verrouillage séparé)
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Florida 17
Châssis de la cabine
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Florida 17 avec trois portes (dimensions de l‘ouverture : 956 plus 362 plus 362 mm, verrouillage séparé)

Florida 17 standard avec deux portes (dimension de l‘ouverture 1740 mm)
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Ventilation dans le côté droit et gauche de la paroi latérale en standard. Préparation d‘un compartiment pour TV our T+T selon 
le besoin du client. Ventilation ou échappement par ouïes supplémentaire dans la porte disponible en option. Autres variantes 
de séparation de la cabine disponibles sur demande.
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Florida 17 avec trois portes (dimensions de l‘ouverture : 366 plus 1344 mm, deux serrures)

Florida 17
Châssis de la cabine
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La cabine de distribution LVC d‘ABB est 
la solution standard pour big and small 
orders. 
Its simple but elegant design makes it 
the perfect fit for any environment. 

Facilité d’installation
Un vaste choix de fondations vous est proposé pour faciliter 
le montage des câbles de raccordement durant l’installation 
en garantissant une très bonne étanchéité.
Pour le raccordement de câbles, une large palette de bases 
est disponible pour faciliter le considérablement câblage. Une 
couche de Ethafoam assure la protection contre l‘humidité 
par le sol.

Aération
Les fentes d‘aération standard présentes sous le toit et sur 
les portes garantissent une bonne ventilation. En option, des 
bouches d‘aération supplémentaires sont disponibles afin 
d‘améliorer l‘évacuation de la chaleur et de l‘humitidé.
L‘ensemble de la cabine, y compris les fentes et bouches 
d‘aération, est complètement inaccessible aux insectes et 
bestioles.

Facilité d’entretien
Pour un accès facile, les cabines disposent d‘une porte et 
d‘un panneau amovible en aluminium poudré. Le panneau 
peut être enlevé et réinstallé facilement par une seule 
personne.Robustes Design
La cabine dispose de portes en aluminium de haute qualité. 
Inaccessible de l‘extérieur grace à un système de charnière 
de verrouillage, le boîtier est protégé contre les actes de 
vandalisme. Les charnières des portes sont protégées dans la 
zone intérieure et permettent, grâce aux broches de connexi-
on, un retrait facile de la porte.

L‘armature innovante avec un renforcement en acier permet 
des plus petites épaisseurs de paroi sans compromettre la 
stabilité et la robustesse. Cette cabine est beaucoup plus 
léger que, par exemple, la cabine ABB Florida.

La structure monobloc en béton comporte une façade en 
béton lissé. Un larmier sur le devant de la cabine empêche 
l’infiltration d’eau ainsi que la formation de traces sur la faça-
de. La cabine peut être installé aussi bien dans une niche que 
seule.

Cabine de distribution LVC
Haute qualité, solide, bon marché

Donnée techniques LVC
Norme IEC (dans le passé: Norme EN) 61439-1 et -5

Hauteur environ 120 ou 100 cm

Largeur standard pour 6, 9, 13 ou 17 réglettes

50 mm additionels pour 
sa propre consommations

Oui

Largeur intérieur (en arrière) 684, 970, 1370, 1770 mm

Profondeur intérieur 420 mm

Distance entre les jeux de barres 185 mm

Système de verrrouillage à 1 ou 3 points

Type de béton C40/50

Classe d’exposition du béton XC4, XF4, XD3

Hydrophobisation ... ... du châssis complet

Classe de protection IP IP 34 D

Nombre de portes 1, 2, 3

Couleur des portes (autre sur demande) RAL 9007

Couleur des châssis (autre sur demande) RAL 9007

Fondations compatibles Série ABB FB-x

Compartiments additionnels TV, T+T
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LVC 6
Châssis de la cabine

LVC 6 standard avec une porte (butoir à droite)
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LVC 6 standard avec une porte (butoir à droite) et hauteur réduite (100 cm)
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LVC 6
Fondations
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LVC 6 avec fondation FB-6

LVC 6 avec fondation FB-9 et réduction



ABB Cabines de distribution | Catalogue  19

LVC 9
Châssis de la cabine

LVC 9 standard avec une porte (butoir à droite)
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LVC 9
Fondations
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LVC 9 avec fondation FB-9

LVC 9 avec fondation FB-9 longue
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LVC 13
Châssis de la cabine

LVC 13 standard avec deux portes 
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LVC 13
Fondations
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LVC 17
Châssis de la cabine

LVC 17 standard avec deux portes 
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LVC 17
Fondations

700

1200

1400

1600

650

1000 720

350

2290

2090

1890

700

1340

1850

2050

2250

1300

1000 720

350

2290

2090

1890

700

LVC 17 avec fondation FB-17

LVC 17 avec fondation FB-17 longue

ca. 100

ca. 100



26  Catalogue | ABB Cabines de distribution

Installation et accessoires
Modification selon les besoins du client

Additionellement à la système de jeux de 
barres, l’installation d’un espace de 
comptoir, un éclairage au plafond, et un 
espace télévision sont disponibles: 
presque toutes les exigences des clients 
peuvent être satisfaites avec les cabines 
Florida et Sydney.

Dans nos cabines se trouvent aussi 
optionellement: des porte-fusibles 
modulaires (DIN 00 et DIN1/2/3), des 
crochets, les plans de protection en A3 
et A4.

Un chauffage optionnel assure la 
déshydratation optimale.
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Installation et accessoires
Modification selon les besoins du client

Pour les chantiers, l’alimentation en 
courant est possible vers les ouvertures 
standards dans les parois latérales pour 
les cabines Florida, Sydney et LVC.

L’alimentation pour l’éclairage intérieur et la connexion de 
l’éclairage publique est possible à droite ou au-dessus des 
réglettes.

La protection contre la humidité montant 
du fond est assuré par un panneau 
d’Ethafoam (barrière d’étachéité).
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Fondations et couvercle
Un type pour toutes les cabines

Chargement des couvercles des fondations

Extrait du EN 124, IDN 19850, SN640 366a:

Classe de résistance A
Charge de contrôle 15 kN
Pour surfaces, aires ou espaces verts utilisés exclusivement 
par les piétons ou les cyclistes

Classe de résistance B
Charge de contrôle 125 kN
Pour trottoirs, zones piétonnes, aires de stationnement 
privées et parkings à étages pour voitures.

Classe de résistance C
Charge de contrôle 250 kN
Pour bordures de trottoirs, zones sans circulation des accote-
ments stabilisés et zones à faible trafic, accessibles aux 
véhicules routiers à vitesse réduite.

Classe de résistance D
Charge de contrôle 400 kN
Pour voies de circulation (y compris les rues piétonnes), acco-
tements stabilisés, aires de stationnement pour tous types de 
véhicules routiers.

Des fondations du type FB-x robustes 
avec châssis en acier, fiables jusqu’à 5 
tonnes (charge de roue) peuvent être 
fournies avec les cabines.

Fondation FB-9 avec réduction et 2 couvercles

Variantes FB-6 FB-9 FB-9 longue FB-13 FB-13 longue FB-17 FB-17 longue

Variante avec 1 couvercle x x x

Variante avec 2 couvercles x x x x

Variante avec 3 couvercles x x

Variante avec 4 couvercles x x

Variante avec 5 couvercles x

Variante avec 7 couvercles x

Variante avec 1 couvercle et réduction x

Variante avec 2 couvercles et réduction x x x

Variante avec 3 couvercles et réduction x x
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Poids des cabines et des fondations
Table de calcul

Données en kg LVC 6 (357 kg) LVC 9 (420 kg) LVC 13 (508 kg) LVC 17 (596 kg)

Fondation FB-6 (525 kg) 882

Fondation FB-9 (595 kg) 952 1015

Fondation FB-9 longue (920 kg) 1340

Fondation FB-13 (740 kg) 1160 1248

Fondation FB-13 longue (1170 kg) 1678

Fondation FB-17 (885 kg) 1481

Fondation FB-17 longue (1300 kg) 1896

Données en kg Florida 6 (495 kg) Florida 9 (570 kg) Florida 13 (710 kg) Florida 17 (850 kg)

Fondation FB-6 (525 kg) 1020

Fondation FB-9 (595 kg) 1090 1165

Fondation FB-9 longue (920 kg) 1490

Fondation FB-13 (740 kg) 1310 1450

Fondation FB-13 longue (1170 kg) 1880

Fondation FB-17 (885 kg) 1735

Fondation FB-17 longue (1300 kg) 2150

Données en kg 1 Couvercle 2 Couvercles 3 Couvercles 4 Couvercles 5 Couvercles 7 Couvercles

Fondation FB-6 90 2 x 45

Fondation FB-9 125 2 x 63

Fondation FB-9 longue 4 x 65

Fondation FB-13 170 2 x 85 2 x 63 + 45

Fondation FB-13 longue 5 x 70

Fondation FB-17 2 x 107 125 + 2 x 45 2 x 63 + 2 x 45

Fondation FB-17 longue 7 x 63

Poids des cabines avec les fondations (env.)

Poids des couvercles (env.)

ou

plus

= Poids total de la cabine, de la fondation et des couvercles
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Transport
Cabines et fondations

Le transport de cabines de distribution uniques, tout comme 
le transport de multiples cabines simultanément, est possible.

Les cabines de taille 6 et 9 sont transportées sur des palettes 
standard Euro (120 x 80 cm). Elles peuvent être déplacées 
facilement avec un transpalette.

Les cabines de taille 13 sont transportées sur des palettes de 
taille 155 x 80 cm et peuvent être déplacées avec un chariot 
élévateur ou un transpalette.

Les cabines de taille 17 sont transportables sur un apparie-
ment de poutres en bois et sont idéalement déplacées avec 
une grue.

Toutes les fondations correspondantes sont stockées sur des 
palettes déplaçables avec un transpalette ou un chariot éléva-
teur.

L’espace requis correspond aux dimensions de la fondation.
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Approbation selon EN/IEC 60947-3

ZLBM/ZHBM00 ZLBM/ZHBM1 ZLBM/ZHBM2 ZLBM/ZHBM3

Pour les réglettes selon IEC60269-2-1 00 1 1/2 3

Tension d’opération normale assignée Ue (V) 400 / 500 / 690 400 / 500 / 690 400 / 500 / 690 400 / 500 / 690

Courant d’opération normale assigné Ie (A) 160 / 160 / 125 250 400 630

Niveau d’isolement assigné Ui (V) 1000 1000 1000 1000

Tension de tenue assignée aux chocs de foudre Uimp (kV) 8 8 8 8

Courant de courte durée admissible assignée 
(fusibles)

(kArms) 100 100 100 100

Courant assigné de fermeture de court-circuit 
(fusibles)

(kArms) 100 100 100 100

Catégorie d’utilisation AC23B / AC 22B / 
AC 21B

AC23B / AC 22B / 
AC 21B

AC23B / AC 22B / 
AC 21B

AC23B / AC 22B / 
AC 21B

Fréquence assignée fr (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60

Puissance de perte maximale permissible par fusible Pv (W) 12 18 / 23 / 32 28 / 34 / 45 40 / 48 / 60

Degré de protection à l’avant ouvert IP20 IP20 IP20 IP20

fermé IP30 IP30 IP30 IP30

Réglettes ABB
Inline II ZLBM/ZHBM

Détails du produit

 − Versions disponibles: 160A, 250A, 400A et 630A en accord 
avec les normes de sécurité HRC NH/DIN selon EN/IEC 
60269

 − Testes type selon EN/IEC 60947-3
 − Variantes à 1 et 3 pôles
 − Pour montage vertical ou horizontal
 − Convient pour des distances de barres de 185mm
 − Norme de protection IP30
 − Verrouillage en positions ouvertes et fermées pour la ver-

sion à 3 pôles
 − Verrouillage en position fermée pour la version à 1 pôles
 − Position additionelle avec possibilité de verrouillage par 

cadenas pour la version à 1 pôle
 − Refermable
 − Large gamme d’accessoires et connexions pour câble
 − Dimensions compatibles avec des produits équivalents sur 

le marché

Les commutateurs InLine répondent aux exigences les plus élevées pour commuta-
teurs de courant modernes avec un concept de sécurité totale. Les interrupteurs 
de charge ont été testés selon la norme EN / IEC 60947-3 et répondent à toutes 
les exigences pour l’isolement, la commutation, la puissance et la sécurité.



ABB Sécheron AG 
Produits Moyenne Tension
Rue du Gran Pré  2a 
1007 Lausanne, Suisse 
Telefon: +41 58 588 08 00 
Fax: +41 58 588 08 59
 
http://new.abb.com/ch/fr/distributiongrid-fr 

Remarque
Nous nous réservons le droit d’effectuer des changements techniques ou de mo-
difier le contenu de ce document sans avis préalable. En ce qui concerne les bons 
de commande, les renseignements convenus prévaudront. 
ABB n’accepte aucune responsabilité quelle qu’elle soit pour d’éventuels erreurs 
ou manque d’informations dans ce document. 
Nous nous réservons tous les droits dans ce document, dans son contenu et 
illustrations afférentes. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de 
son contenu – en totalité ou en partie – est interdite sans l’accord écrit préalable 
d’ABB. 

Copyright ©2016 ABB 
Tous droits réservés
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