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Betriebs- und Montageanleitung
Netzteile CP-Reihe

Nur von einer Fachkraft zu installieren.

         Deutsch

Technische Daten
Eingangsspannung 93-132 V / 187-264 VAC / 47-63 Hz (automatische Umschaltung)
Eingangsstrom bei Nennlast < 4,3A[a],  < 8,9A[b] (93 V)
Max. Einschaltstromstoß bei +25 °C (<2ms) 35A[a],  33A[b] (115 V)

69A[a],  65A[b] (230 V)
Überbrückungszeit bei Spannungsausfall > 20ms[a],  > 15ms[b]  bei Nennlast und 115 V
Ausgangsspannung 24 V +/- 1 % einstellbar mittels isoliertem Schraubendreher von 24 bis 28 V

(Potentiometer in der Lüftungsöffnung hinten)
Restwelligkeit/Spikes < 50mVpp (115 V / 230 V)
Eingangsspannungsausregelung < +/- 0,2 %
Lastausregelung statisch, dynamisch < +/- 0,3 % (Lastwechsel 10-90 %)
Ausgangsleistung 60 °C: 240W[a], 480W[b]

70 °C: 192W[a], 384W[b]   lineare Lastminderung 2 % / °C
Wirkungsgrad 90 %[a],  88 %[b]  (230 V, Nennlast)
Interne Eingangssicherung Schmelzsicherung
Ausgangsüberlastschutz Überstrombegrenzung, Konstantstromcharakteristik

Begrenzung typ.110 % des Nennstromes, Selbsttätiger Wiederanlauf
Betriebsumgebungstemperatur -25...+70 °C (Lastminderung ab 60 °C)
Lagertemperatur -25...+85 °C
Berührungsschutz Klemmen: IP20 / Gehäuse: IP20
Schutzklasse: (IEC 536) Klasse 1
Galvanische Trennung Sichere Trennung (EN60950 / DIN VDE 0106-101)
Isolationsspannung Eingang - Ausgang 3kV 1 Min. (Typprüfung)
Zulassungen UL508, cULus listed [a]

UL508, cULus recognized [b]
Störfestigkeit nach EN50082-2 ESD: EN61000-4-2 4/8kV

HF: EN61000-4-3 Level 3 10V/m
Burst: EN61000-4-4 Level 3 2kV
Surge: EN61000-4-5 2kV/4kV
HF Einkopplung: EN61000-4-6 10V
Magnetfeld Einstrahlung: EN61000-4-8 30A/m

Störaussendung nach EN50081-2 EN55011 Klasse B, EN55022 Klasse B, FCC-B
Abmessungen B x H x T 100x125x125mm[a],  220x125x125mm[b]
Anschließbarer Leitungsquerschnitt 0,5....2,5mm² (0,5...0,7Nm)
Gewicht ca. 1,05kg[a], 2,1kg[b]
Einbauhinweise Normale Einbaulage horizontal auf DIN Schiene
Anforderungen aufgrund Konvektionskühlung Abstand zu benachbarten Geräten: beidseitig min. 5cm

Im Bereich der Lüftungsöffnungen 8cm Abstand einhalten

CP-24/10 adj [a], CP-24/20 adj [b]

Eingang:
L Phase
Neutralleiter
Erdanschluss

Ausgang:
L+ 24VDC
L-  0V

Eingang:
L Phase
Neutralleiter
Erdanschluss

Ausgang:
L+ 24VDC
L-  0V

CP-24/10 adj [a] CP-24/20 adj [b]
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Parallelbetrieb von bis zu 5 Netzteilen ist möglich. Hierzu beim Netzteil
- CP-24/10 adj Jumper zwischen J3 und J4 entfernen und zwischen J4 und J5 plazieren.
- CP-24/20 adj Jumper zwischen J4 und J5 entfernen und zwischen J3 und J4 plazieren.
Voreingestellte Position ist Einzelbetrieb.



Technical data
Supply voltage 93-132 V / 187-264 VAC / 47-63 Hz (autorange)
Input current at nominal load < 4.3A[a], < 8.9A[b] (93 V)
Max. inrush current at +25 °C (<2ms) 35A[a], 33A[b] (115 V)

69A[a], 65A[b] (230 V)
Mains buffering > 20ms[a], > 15ms[b]  at nominal load and 115 V
Output voltage 24 V +/- 1 %

Adjustable with insulated screwdriver in the range of 24-28 V
(internal potentiometer on bottom side 4 mm hole)

Residual ripple / noise < +/- 50mVpp (115 V / 230 V)
Line regulation < +/- 0.2 % (Vin min...max)
Load regulation with static, dynamic load change < +/- 0.3 % (load change 10-90 %)
Output power 60 °C: 240W[a], 480W[b]

70 °C: 192W[a], 384W[b] linear derating 2 % / °C
Efficiency 90 %[a], 88 %[b] (230 V, nominal load)
Internal input fuse Melding fuse
Overload protection Overcurrent limiting, constant current characteristic

Limiting typ. 110 % of nominal current, automatic restart
Operating ambient temperature -25...+70 °C (derating at 60 °C)
Storage temperature -25...+85 °C
Protection against contact Terminals: IP20 / housing: IP20
Protection class: (IEC 536) Class 1
Galvanic isolation Reliable isolation (EN60950 / DIN VDE 0106-101)
Dielectric withstand input to output 3kV 1 Min. (type test)
Approvals UL508, cULus listed [a]

UL508, cULus recognized [b]
Noise immunity in according to EN50082-2 ESD: EN61000-4-2 4/8kV

HF: EN61000-4-3 Level 3 10V/m
Burst: EN61000-4-4 Level 3 2kV
Surge: EN61000-4-5 2kV/4kV
Conducted EMI: EN61000-4-6 10V
Mains freq. fields: EN61000-4-8 30A/m

Radiated noise according to EN50081-2 EN 55011 Class B, FCC-B, EN55022 class B
Dimension W x H x D 100x125x125mm[a], 220x125x125mm[b]
Cable cross section on terminals 0.5....2.5mm² (0.5...0.7Nm)
Weight approx. 1.05kg[a], 2.1kg[b]
Mounting hints Normal position: horizontal on DIN rail
Requiring for air convection cooling Spacing to other modules: both sides min. 5cm / Vertical distances min. 8cm

Operating and installation instructions
Switching power supplies CP-Range

The device must be installed by qualified persons only.

English

CP-24/10 adj [a], CP-24/20 adj [b]
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Line inputs:
L ine
Neutral
Earth

Output terminals:
L+ 24VDC
L-  0V

Line inputs:
Line
Neutral
Earth

Output terminals:
L+ 24VDC
L-  0V

CP-24/10 adj [a] CP-24/20 adj [b]
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Parallel operation of up to 5 power supplies is possible. Hereto, at the power supply
- CP-24/10 adj remove link from across J3 and J4 and place link across J4 and J5.
- CP-24/20 adj remove link from across J4 and J5 and place link across J3 and J4.
Default position is for single operation.


