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输配电系统电气解决方案

行业资料



2012年5月，北美低压产品市场领导企业通贝（Thomas & Betts）公司正式成为ABB集
团成员。通贝的历史可追溯至1898年，从电气导线管的业务开始，经过百年不断发
展，已成为全球电气连接器和元器件制造的主要领导者，生产基地遍布全球。接线配
线类产品包括线缆管理产品、电线软管接头产品、电气连接件、高压电缆配件、高压
真空开关、防爆产品等，被广泛用于建筑、工业、输配电、新能源、石油石化、铁路
运输等众多领域。
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接线配线类产品
通用备至 如电随行
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电力系统

没有其他行业如输配电行业那样直接涉及商业、工业和住宅用

户。它必须持续可靠地经由电网输出电源，而一旦电流停止，

每个人都会受影响。

全球输配电行业人员正在努力提供可靠、高效和自动化的服

务，同时降低运营和维护成本。他们的责任是通过管理整个系

统的运转，提供从输电到最终用户的不间断电流。

电力用户期望拥有稳定的电流以及在故障或风暴引起的停电

时，确保停机时间最短。

作为一种商业行为，输电企业也关注电力运行的有效性、成本

效益、安全和峰值性能。

然而，实现这些目标需要克服共同的挑战，包括：

• 系统故障和停机

• 恢复供电

• 高峰时间的电力需求

• 安全

• 能源消费的增长速度

• 改变政策和行业标准

为了更好地承担此重任，该行业人员正在转向开发日益智能化

的电气系统和智能控制系统，最大限度地减少电气产品的安

装、运行和维护成本，同时确保电力系统的峰值性能。

随着智能电网的出现，输电与配电单位在电力传输的基础设施

中嵌入智能通信、智能控制和智能监督系统，以取代从前的手

动操作。他们甚至有机会获得响应需求和可再生能源项目，允

许消费者退回或出售多余电量给电网公司，增加电力的使用

率。

100多年来，通贝提供以客户为导向的创新产品，解决电力传

输行业电气系统面临的挑战。我们提供各种类型的的架空和地

下安装的输电、变电，配电和服务接口的应用产品：

• 提高可靠性

• 提高效率

• 降低运营和维护成本

• 确保电能质量

对于输电线，不管是架空或地下安装，在既定的地理条件下，

选对合适的强度和外形的产品相当重要。选型时，必须考虑正

确的安装方式和安装限制。提供钢结构解决方案，可使得产品

使用寿命长，并减少对环境的影响。

变电站的选择也要考虑强度和外观。简化变电站和当地服务接

口的连接有助于控制运行成本。正确地接地连接可确保人员安

全和财产安全。

实时监控和智能控制的配电自动化解决方案可提高可靠性，降

低系统损耗。控制电流的工具可有效地增加系统性能，减少损

耗。电压优化技术，提高电能质量。

挑战与承诺



我们的价值承诺

电流持续地从电网流向商业和住宅用户，需确保电力设备高

效可靠地运行。我们世界级的研发、生产设施和专业设计工

程师为电力输送提供一流的自动化和智能电网解决方案。此

外，通贝提供最佳的专业服务、产品支持和运货系统，以确

保您的成功。我们的价值的承诺包括：

提供全面解决方案 —　我们的产品是依据电力公司的需要

而设计。从输电到住宅用户服务接口的连接，我们的解决方

案可提高可靠性和效率。无需维护，低安装成本和环保设计

是我们的产品特点。

专家支持 —　从最初的培训到24小时紧急服务，通贝成为

最终用户成功的基石。客户服务、技术服务、现场服务和应

用工程支持专业人员确保每个通贝的客户获得最大的投资回

报。

产品供应 —　一个强大的分销网络可满足客户所需产品及

时送达的需求。架空和地下输、，变电和配电应用可由全球

电气产品支持系统处理。当发生风暴和其他灾难的紧急时

刻，通贝及时提供救急措施。

产品平台

无论您是在建造、运行还是维护电力系统，通贝电气解决方

案可确保您的电力可靠运行。我们的产品系列非常丰富，从

扎带和电缆桥架系统到连接器、熔丝、开关装置和保护设备。

电线和电缆管理 —　T&B于1958年发明了Ty-Rap�电缆扎

带，之后引领电线和电缆管理不断创新。OEM，面板制造

商、承包商和维护人员都使用T&B的接线盒，电缆扎带，防

水外壳，电缆桥架和模块化的金属框架来正确操作他们的工

作，并帮助减少安装时间和成本。

电缆保护系统 —　T&B电缆保护系统为电线和电缆在最苛刻

的环境中提供无与伦比的保护。它们包括行业领先的软管系

统，在石油和天然气行业应用标准被认可的PVC涂层的导管

及接头以及达到全球标准的危险场所防爆管道系统。

电源连接及控制 —　在可靠连接与智能控制电力方面，T&B

机械和压缩连接器、接地产品、中压电缆附件、高压熔断

器、真空断路器、重合器和电容器开关被指定为全球工业、

建筑和公用事业的的应用产品。

安全技术 —　保护生命和财产安全要求一流的技术。T&B是

应急照明、支持中央电池系统、危险区域灯具和电涌保护的

全球领导者。T&B安全技术扩展您的电气系统的使用寿命，

并保护您的员工和资产的安全。
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创新系统解决方案带来价值
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从输电线到众横大地的当地配电网络，

到用户终端设备，通贝产品始终助您管控电

能。

我们知道，您的客户需要连续不断的电流，因此您需要我们

提供解决方案以确保最佳可靠性和效率。我们也认识到您要减少

输电和配电系统的维护，修理和运营成本。

无论你的系统是架空或地下的，我们都是你您的电力系统的合作伙伴。我们各类

电气解决方案能确保使您的设计、施工和O＆M使用更少接口，节省更多成本。
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输配电行业全面解决方案
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输配电解决方案

电能质量，
高效可靠

连续运行与
可持续性

接地与连接

节省空间

服务与培训



电能质量，高效可靠
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电电

输电和配电行业面临的首要挑战是提供可靠的，高质量的电

源。以电子产品为导向的当今社会，忽视电力功率损耗或电能

质量扰动几乎是不可能的，而承担的风险也是巨大的：

• 电能质量扰动导致设备损坏和停电

• 不正确的功率因数控制降低能源效率

• 不可靠的电力服务降低客户满意度，

  影响输配电行业的收费额度

电力输送设施必须运行安全，减少对人口和环境的影响，尽管

他们已适应在服务区内不断增长的人口和不断扩大的业务。提

倡智能电网的目的在于提高系统运行的可靠性和效率。例如，

新的规定和建议旨在减少高峰时段用电需求，控制负荷电流流

向更高的能源效率行业。启用监测和控制设备，提高了能源效

率和系统的可靠性，包括配电自动化的电压/无功（volt/VAR）

控制，故障检测，过流保护和需求减少方案。

电涌保护装置

• 设施范围内的保护：用于设备的服务接口

• 专有的设计和个别熔丝保护的MOV，最大限度地提高性和能

  可靠性

• 多电压配置，25KA到400kA电涌额定值

• 列入UL®1449第三版;符合RoHS标准

电容器开关

• 真空中断和固体绝缘，免维护和环保设计 - 无油，无气

• 独家Vacstat®真空断路器监控

配电开关

• 固体EPDM 绝缘介质，免维护，环保设计 - 无油，无气

• 紧凑型和模块化设计，允许更小的封装和紧凑现场安装

故障电路指示器

• 跳闸后自动复位，减少库存并消除因更换设备产生的的负荷

  变化

• 临时故障检测选项，帮助找出造成滋扰的临时故障

限流熔断器

• 大量减少能源损失，将灾难性故障的风险降到最低

• 中断能力高达50,000A
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• 固体绝缘配电开关

   用于立杆、地下室、底座式安装 
• 配电自动化和转换包

• 地下避雷器

• 重合器

• 电路故障指标器；电压及电流传感器

• 限流熔断器

   用于架空与地下变压器和电容器组

• 电涌保护装置

• 电容器开关

• 重合器

• 空气隔离开关和断路器附件

使电能质量高效可靠



连续运行与可持续性

严重的风暴、冰藏、地震和其他自然灾害有可能会对输电和配

电系统的运行造成极大破坏。同样，人为引起的灾害，如恐怖

主义和黑客可能危及电网。大型电器服务的中断立刻会被感觉

到。而停电产生的后果是灾难性的，尤其是不能及时恢复时会

导致：

• 工业过程中断或损坏

• 食品储存问题

• 水质问题

• 交通灯熄灭的危险

• 生死威胁

鉴于上述原因，电力输送行业始终追求的是可持续、不间断的

电力运行。最佳做法，比如结合先进电子系统，主动植被管理

有助于防止和减少服务中断。配电自动化，提前停电通知，改

善故障隔离、电力重排和恢复的规划和实施，保障了更少和更

短的中断和更高的客户满意度。地埋危险电线，建立分离点可

保护电线杆，加快服务恢复。

连连

Deltec®  户外紧固系统

• 减少损失时间、意外事故和停机

• 更快安装

• 至少20年的户外使用时间

• 最低抗拉强度200-lb. 
• 尺寸可调整

Smart Crab™ 网络连接器

• 用于地下网络，取代传统使用熔丝保护负荷的夹具接头

• 使用限流熔断器，用于完整过电流保护，达50,000A提供

  SCADA系统连接，识别故障的准确位置和断脚关节

变压器连接器

• 铲或螺柱安装

• 用于连接铜和铝制导线，大小达1000 kcmil

电缆附件

• Elastmold® 电缆附件，电压从5kV至138kV，提供保护、接地、

  连接、拼接和连接地下电缆解决方案

• 有史以来售出的第一条地下肘型连接器的Elastimold® 品牌，

  继续成为头号创新的先驱产品，比如可扩展和修复的肘型连

  接器、外套密封肘型连接器以及shrink-fit接头等电缆附件。
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• 机械连接器，压缩接线片和接头

   放热接地系统

• 电机引线端子

• 架空线路的自动拼接

• 符合人体工程学的压缩工具

• 固体绝缘配电开关

   用于立杆、地下室、底座式安装

• 配电自动化和转换包

• 地下电缆附件

   用于5-35kV，包括肘型插拔头、接头和终端

• 重合器

• 限流熔断器

   架空与地下安装的变压器和电容器组

• 用于地下安装的低压配电连接器

• 组合式变压器连接器

• 变电站连接器

• 电缆接头

• 临时服务适配器

• Smart Crab™网络连接器

• 钢管输配电竿

• 6.6尼龙扎带

• 耐高温、阻燃UL94V-0尼龙扎带

• 耐候性尼龙12斜挎挂钩链

• 耐候性，可松式聚丙烯吊架扎带

• Deltec® 户外紧固系统

• 涂层和无涂层不锈钢扎带

• TY-RAP Tote® 
   分配器和符合人体工程学的安装工具

使电能质量高效可靠
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机械接地连接器

• 管道、接地棒和建筑接地综合解决方案

• UL® 认证，用于直埋

压缩接地和接合连接器

• E-Z-Ground® 连接器，UL认证，用于直埋

• 这些产品依安装所需，减少连接器和模具的数量

• 具有Color-Keyed® 特性的压缩系统，确保正确连接

机械接地连接器

• 简单、自给式系统，高品质的电气连接

• 自足的方法，形成高品质的电气连接

• 不需要外接电源或热源，完全便携式

• 能承受重复的故障电流，无松动

接地与连接

今天的电力输送系统已经几乎完全依赖电子技术。因此，电气

系统需要更多审查和升级，由此而更加重视系统的接地与连接

工作。

若电网系统被正确地安装接地，它们就会吸收电涌。无效的接

地会引起电压变化，损坏电气设备或敏感的电子设备，导致功

率损耗和计划外的高价停机成本。当接地故障发生时，连接可

消除导电材料上的危险电流。如果金属件没有有效地连接而产

生接地故障时，它们很容易成为危险带电体。

接地和连接系统必须适应不断变化的行业标准，如IEEE837。通

贝提供可提供持续使用的标准代码的接地和连接系统。培训和

所需的技术专业知识可优化电网的使用效率。我们的解决方案

可使您：

• 减少故障率

• 延长了电气系统的生命周期

• 提高整体设备效率

• 降低一个完整的接地项目成本

• 确保供应商产品的可用性，最大限度地减少停机
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• 机械连接器，压缩接线片和接头

   放热接地系统

• 符合人体工程学压缩工具

• 接地配件

• 接地集线器

• Blackjack® 接地套管

用于接地与连接的产品
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ComboT™ 电缆附件

• 使用累积电流达600A的肘型插拔头时，ComboT™ 每隔两个

   插拔头可节省2.7" 空间

• 在密闭的地下室中留有更多工作空间

• 可安装在已有开关装置，无需较大的机箱

配电开关

• 紧凑型和模块化设计，允许更小的封装和紧凑现场安装

• 适合潜水设备，可以安装在任何位置

• 固体EPDM 绝缘介质，确保免维护，并且环保 - 无油，无气

• 现场升级，以适应智能电网和Schweitzer电子控制兼容的变化

ZEEBAR® 变压器连接件

• 紧凑型条状设计，适合在同一空间内的变压器双面连接，

   减少拉杆压力

• 易于安装，所有螺丝都置于顶部，只需5/16“六角扳手操作，

   包括路灯插座的安装

• 用于铜和铝导线

节省空间

在电力传输应用装置中，空间是有限的，紧凑的电气设备和系

统运用而生。节省空间的设计要求：

• 确保足够运行空间

• 在现有可用空间，满足负荷增长

• 可以在不改变周边基建设施的情况下改装

俗话说，越大越好，但这并非适合所有情况。例如，紧凑型变

电站的狭小空间使得在施工、运营和维护期期间降低了成本，

减少对环境的影响以及因限制使用元件数量而降低故障率。由

此，小空间设计降低了生命周期成本，提高了设备的可用性。

输变电行业所追求的是一个更好的电网设备以及密闭空间中顺

利运转的条件 — 不管是地面还是地下，室外还是室内 — 对于

这种追求始终不断。通贝提供节省空间的用于熔丝、连接器和

开关装置的模块化解决方案。
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• 固体绝缘配电开关

   用于立杆、地下室、底座式安装

• ComboT™ 电缆附件

• 钢管输配电竿

• 耐候扎带

• 薄型尼龙6.6扎带

• 多色、UV稳定的尼龙扎带

• 用于地下安装的低压配电连接器

• 组合式变压器连接器

• EZ-Keeper® 变压器连接器系列

• RAB 1/0系列连接器

• ZEEBAR® 变压器连接器

节省空间的产品

输配电系统电气解决方案  15



• QTP 程序能保证Blackburn® 产品两周送达

• 配置器能保证特殊连接器两周送达

• 全国产品选型专家和移动技术专家，培训Blackburn® 产品的正

   确使用和安装

• 内部技术支持小组，提供全天候的Blackburn® 产品专业知识

• 工具服务，工具借用和工具租赁项目

限流熔断器

• 电源及高压服务小组提供Hi-Tech® 设备的现场维护

• 电源及高压服务小组提供Joslyn Hi-Voltage® 和Elastimold® 设

   备的现场维护

• 现场接地与连接培训

服务与培训

在输配电行业，管理并留住熟练的劳动力比过去更具挑战性。

主要是三个方面的发展趋势影响员工的保留率：

• 高自然减员

• 劳动力老龄化

• 技能差距

几十年来，电力输送行业以渐进式和相对较小的系统和流程变

化来运营的。员工在他们的职责范围内成为专家，并发挥其才

干以享长期职业周期。

如今，新的设备和系统进入市场，旨在通过电力传输增加其智

能化和自动化性能。从输电和配电到变电站和服务接口，创新

正转化着电力的传输方式。婴儿潮一代的员工正在努力适应这

种变化或面临退休。年轻的员工进入这个高精尖领域，所需的

经验是学校不曾教过的。

由于最新的先进技术需要专门的培训，电力输送单位也越来越

多地依赖于象通贝这样的制造商提供高科技电气产品的培训、

服务和支持。

16  输配电系统电气解决方案
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节省空间的产品

额外服务与培训

• 机械连接器，压缩接线片和接头

   放热接地系统

• 电机引线端子

• 架空线路的自动拼接

• 符合人体工程学的压缩工具

• 固体绝缘配电开关

   用于立杆、地下室、底座式安装

• 配电自动化和转换包

• 地下避雷器

• 地下电缆附件

   用于5-35kV，包括肘型插拔头、接头和终端

• ComboT™ 电缆附件

• 重合器

• 电路故障指标器；电压及电流传感器

• 限流熔断器

   架空与地下安装的变压器和电容器组

• 用于地下安装的低压配电连接器

• 组合式变压器连接器

• 变电站连接器

• 电缆接头

• 临时服务适配器

• Smart Crab™网络连接器

• EZ-Keeper® 变压器连接器系列

• RAB 1/0系列连接器

• ZEEBAR® 变压器连接器

• 电涌保护装置

• 工具服务，工具借用和工具租赁项目

• 现场NEC® 更新培训

• 现场接地与连接培训

• 免费在线CAD库，用于下载2D 和3D模型

• T&B 工具服务，工具借用和工具租赁项目

• 电容器开关

• 重合器

• 空气隔离开关和断路器附件



高品质的产品可解决输配电系统中的关键问题
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产品规格指南可在网站www.tnb.com下载。

他们依据CSI三部分格式组成，使用Master 
Format® 2010更新版节数。符号的规范简单

化，且与其他CSI电气规范相统一。以下是

这本小册子中引用的产品：

26 05 26.01   压缩和机械接地连接器

26 05 26.03   放热焊接系统

26 05 33.24   防水导管接头

26 05 83.12   电缆连接件：

                     压缩接线片、切片和接头

26 05 83.14   电缆连接件：

                     铝鼻子、铜鼻子和对接端子

26 05 83.16   电缆连接件：

                     机械连接器

26 05 83.17   电缆连接件：

                     压接工具，用于铝和铜接线片

                     和接头

26 13 19.01   中压地下配电开关

26 21 16.11   中压地下接头和连接器

26 36 23        自动转换开关

26 43 13        电涌保护装置，安装于服务

                  接口

33 72 11        变电站电容器开关和控制

产品规格指南
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ABB低压，
一直在你身边
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阿里巴巴
官方旗舰店

ABB低压官方微博 阿里巴巴ABB官方旗舰店


	输配电系统电气解决方案
	接线配线类产品
	挑战与承诺
	创新系统解决方案带来价值
	输配电行业全面解决方案
	电能质量，高效可靠
	连续运行与可持续性
	接地与连接
	节省空间
	服务与培训
	高品质的产品可解决输配电系统中的关键问题

