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Optima 14/14N/14L Wand

Optima 14 114N 114L
Robuste und vielseitig einsetzbare Sicherheits- und Rettungs-
zeichenleuchte

Technische Daten

— Gehause: Kunststoff, Schutzklasse | (14N),
Schutzklasse Il (14/14L)

— Anschlussspannung:
220...240V AC 50/60Hz
176...275V DC (nur ZBL)

— Zuldssige Umgebungstemperatur:
—5...+35°C Dauerschaltung
+5...440°C Bereitschaftsschaltung

— Leuchtmittel inklusive

OPTIONEN
Uberbriickungszeit 8h (EBL), abweichende Projektierungstabellen

Kinoleuchte Cinema mit LED (ZBL), mit reduziertem Lichtstrom
im Netzbetrieb und 100 % Lichtstrom bei Netzausfall

S‘onderzeic”r‘\‘en, Sonderp.i“ktogramme

Weitere Informationen zu der Leuchte finden Sie unter:
www.kaufel.de/product-line/optima

(] e (]

Optima 14/14N/14L Decke

Projektierungstabellen

Ya
Xa Xb

-

ZBL Optima 14L LED (klare Haube)

EBL Optima 14L LED (klare Haube)
hm) iYa Yb iXa iXb : : : '

h(m) iYa iYb iXa iXb

ZBL Optima 14 (8 W T5)

EBL Optima 14N (8 W T5)
hm) iYa Yb iXa iXb : : : '

h(m) iYa Yo iXa iXb
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Optlma ,,,,, 1 4|14N|~|4|_ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

= . Montageart g £

- = 58 |54 |z £ Leistungs- | S

= 5 2 |g5 |3 s aufnahme | Artikel-Nr.

S Artikel-Bezeichnung @ N <R3 & 3 [VA/W] [kg] | Anmerkungen Basisleuchte

Zentralbatterieleuchten
OPTIMA 14L LED W F LX 9401406 | W RZL LED15W |5/27 0,8 | flache opale Haube 4200598
OPTIMA 14L LED D FLX 9401407 (D (W) | RZL LED15W |5/27 0,9 | hohe opale Haube 4200599
OPTIMA 14L LED E FLX 9401417 | E \ hohe opale Haube, inkl. Einbaurahmen | 4200599
Tt o S b e
OPTIMA 14L LED A FLX 9401409 | A LED 1,5 W 5/2,7 2,3 | hohe opale Haube, inkl. Wandausleger 4200599
OPTIMA 14L LED K FLX 9401410 | K \ hohe opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken | 4200601
OPTIMA14L LED D FLXSL 9401418 | D flache Klare Haube 4200602
OPTIMA 14L LED E FLX SL 9401419 | E flache klare Haube, inkl. Einbaurahmen | 4200602
OPTIMA 14L LED P FLX SL 94014: flache Klare Haube " 4200603
OPTIMA14L LEDAFLXSL | 9401421 | A 4200602
OPTIMA 14L LED K FLX SL 9401422 | K 4200604
'OPTIMA 14L LED W/D 32M FLX 94014 4200605
ot e S
OPTIMA 14L LED P 32M FLX 9401425 4200606
'OPTIMA 14L LED A 32M FLX A 4200605
OPTIMA14L LEDK 32M FLX | 9401427 | K 32m opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken | 4200607
OPTIMA 14 LL8 W FLX 9401401 | W | RzLysL flache opale Haube 4200320
e o o Mo e o
o L e e e e o
OPTIMA 14 LL8 P FLX P |RzLysLiset |18 |swTs 15,9/88 |13 | hohe opale Haube 4200323
e ; e ot et e e PrSr
OPTIMA4LL8KFLX 9a01405 |K | RZL+SL|Set |18 |swTs 15,9/88 |14 |hohe opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken | 4200322
OPTIMA 14L LED WEVG220 9101406 | W RZL [Set |18 [LED15W |5/26 0,8 | flache opale Haube 6016721

op

p

" 9101408 4200582

otou | D 6016723

31 OPTIMA 14L LED P EVG220SL | 9101420 4200564
32 O_I_’TIMA 14L LED A EVG220 SL 9101421 ) A 6016723
33

34 | | OPTIMA14L LED W/D 32M EVG220 | 91023 |WD | Rzl |Set |3 |LED1SW  5/26 |11 |32m opale .| 6016724
35 9101424 32m opale Haube, inkl. Einbaurahmen 6016724

36
37 9101426 6016724
38 OPTIMA 14L LED K 32M EVG220 | 9101427 |K |  |RZL  |Set |32 |LED15W |5/26 4200583
3 . 2

40 OPTIMA 14 LL8 D EVG220 9101402 | D (W) IRzLssL|set |18 [swTs 6016025
), B e L e D B e A e
u . R

43 OPTIMA 14 LL8 A EVG220 9101404 | A I RzLssL| s 6016025
44 OPTIMA14 LLBKEVG220 | 9101405 |K | RZL+SL|Set |18 |8wT5 15,9/81 |13 | hohe opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken | 4200316
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thlma 14|~|4N|-|4|_ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Montageart

2 = 58 |5 |= s |z |E Leistungs- | S

8 3 25 |S2E |2 2 = |5 aufnahme | & .

S 7] 2£ 23 - k4 S Artikel-Nr.

S Artikel-Bezeichnung & N SERRE = ] [VA/W] [kg] | Anmerkungen Basisleuchte
Einzelbatterieleuchten

45 OPTIMA 14 LED W M3 BUS 9701411 | W RZL  |Set |18 |LED3W 6/- 15 | flache opale Haube 4100168

46 OPTIMA 14 LED D M3 BUS o702 (D (W) | RZL |set |18 [LED3W 16/- 1,6 | hohe opale Haube 4100169

47 OPTIMA 14 LED E M3 BUS 9701417 | E RZL  [set |18 [LED3wW 6/- 2,4 | hohe opale Haube, inkl. Einbaurahmen | 4100169

. B S o e e e
49 OPTIMA 14 LED A M3 BUS 9701414 | A C Rzl |set |18 |LeD3wW 16/- 2,9 | hohe opale Haube, ink. Wandausleger | 4100169

50 OPTIMA 14 LED K M3 BUS 9701415 | K RZL |set |18 |LED3W 16/ - 1,7 | hohe opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken | 4100171

s I i 4 0w mos &1 B g B B e e
52 E OPTIMA 14 LED E M3 BUS SL 9701419 |E sl | |epsw 167/- 2,3 | flache Klare Haube, inkl. Einbaurahmen | 4100219

53 |WOW OPTIMA 14 LEDP M3BUSSL | 9701420 St o LEDSW LT 1,5 | flache klare Haube 14100220
54 (N OPTIMA 14 LED A M3 BUS SL o70u21 |A | st | [ |lep3w 16/- 2,8 | flache Klare Haube, inkl. Wandausleger | 4100219

55 |G OPTIMA 14 LED K M3 BUS SL 9701422 | K sL |- |~ [Leo3w 16/- 1,6 | flache Klare Haube, inkl. 2 Kettenhaken | 4100222

56 OPTIMA 14N LL8 W M3 BUS 9701406 | W RZL+SL 18 |8WT5 i = 15 | flache opale Haube 5310895333/20
57 OPTIMA 14N LL8 D M3 BUS 9701407 | D (W) | RzLest 8 |swTs  |2t/- 16 | hohe opale Haue | 5330895333/20
58 OPTIMA 14N LL8 E M3 BUS 9701416 |E T RatesL 18 |8WTs 21/~ 2,4 | hohe opale Haube, inkl. Einbaurahmen | 5330895333/20
59 OPTIMA 14N LL8 P M3 BUS 9701408 RZL+SL 18 |[8WT5 /= 1,6 | hohe opale Haube 4100138

60 OPTIMA 14N LL8 A M3 BUS | 9701409 | A RZL+SL 18 |8WT5 | 21/- 2,9 | hohe opale Haube, inkl. Wandausleger | 5330895333/20
61 OPTIMA 14N LL8 K M3 BUS g7o1410 |K | RZL+SL 18 |8WTs 217~ 1,7 | hohe opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken | 4100139

62 OPTIMA 14L LED W M3 SU 9601411 | W RZL  |Set |18 |LED15W |5/- 0,9 | flache opale Haube 6016725

63 OPTIMA 14L LED D M3 S0 LED15W  |5/- 1,0 | hohe opale Haube 6016726

64 OPTIMA 14L LED E M3 SU LED15W | 5/- 2,3 | hohe opale Haube, inkl. Einbaurahmen | 6016726

o it S o 8 Y S 2 o s | e
> ST Z T CA o
67 OPTIMA 14L LED K M3 SU 9601415 | K Rz |'set |18 |lebtsw |s/- 11 | hohe opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken | 4100232

68

69 ,

70 9601420 flache Klare Haube 4100233

71 2.4 [fla

72 | |OPTIMAWMLLEDKM3sUSL  |ssom22 |k |  |s. || |tensw le/- 12| flach ,

73 9601423 LED 1,5W 32m opale Haube 6016732

74 RZL 132 20 |

75 OPTIMA14L LED P 32M M3SU | 9601425 P RZL [set |32 [LeD1sw  |5/- 12| 32m opale Haube 4100241

76 OPTIMA14LLED A32M M3SU | 9601426 |A | Rz |'set |32 |lebtsw |s/- 2,5 | 32m opale Haube, inkl. Wandausleger | 6016732

= St .

78 OPTIMA 14N LL8 W M3 SU 9601406 | W RZL+SL|Set |18 |8WTs 217+ 15 | flache opale Haube 5310895322/20
79 OPTIMA 14N LL8 D M3 SU Teso107 0wy | RZL+SL| set hohe opale Haube 5330895322/20
81 OPTIMA 14N LL8 P M3 Sii 9601408 P RZL+SL hohe opale Haube 4100136

82 OPTIMA 14N LL8 A M3 SU os01a00 |A | RZL+SL hohe opale Haube, inkl. Wandausleger | 5330895322/20
2 LT L M S e bt e
Zubehor

Artikel-Bezeichnung Bestell-Nr. fiir Mont t Gewicht [kg] Anmerkungen

 PENDELP. 500MM & FLANSCH/ABDECKUNG

6015518

Pendel kiirzbar

flir hohe und flache Haube

BALLSCHUTZKORB 6014591 6014591 w 0,4 nur fiir 32m Haube

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung Artikel-Nr. fiir Montageart Gewicht [kg] Anmerkungen
_OPTIMA 14 PIKTO LMU/R/L ISO ISOP-0140S58 <01 Klebefolienset

PIKTO 32M LMO IS0
B
DECKENEINBAURAHMEN OPTIMA 14

AT73051T5/20

KETTENHAKEN 1VE=1TUETE

600970540

Klebefolie

2 Kettenhaken
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Optima 14 114N | 14L

€l 6] [ K A € =

MaBzeichnungen Leuchten

Optima 14 hohe Haube

Optima 14 flache Haube

Optima 14 114N E
0

Kabalenhihung O 19 {2x)- =
Kabalesnhihnung © 20 {2x) ——s |

Optima 14 114N E (SL)

Op

Kabalesnfihnung © 20 {2x)

Haheleintihmng © 10 {2

Kanbedginliheung O 10 {3x)
Kabwbeinliheung O 20 (2x)

Optima 14 114N W und D (SL)

Optima 14L N W und D (SL)

Kabelsnhinmung © 19 {3x
Katrhasniihung O 20 (2x)

Optima 14 114N A

Habaleanblhnmg & 19 {3x)
Kbl

dhrung 0 X (2x)

Kabelaindlfrung O 20 (2x)
Habehunlihrung G189 ()
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MaBzeichnungen Leuchten

Optima14L 32m
Optima 4L 32mD

MaBzeichnungen Zubehér

Ballschutzkorb 6014581 (nur fiir flache Haube) Ballschutzkorb 6015583 (fiir hohe und flache Haube)

Ballschutzkorb 6014591 (nur fiir 32 m Haube, Wand) Doppelpendel
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Legende

Icons

LED-Leuchtmittel

chutzart IK XX
egen auBere mechanische Beanspruchung

E Montagearten |

W Wandaufbau

SE Deckeneinbau mit Seil  (Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramme |

einseitig doppelseitig

Weitere Hinweise zur Katalognutzung auf den Seiten 118-119
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Hinweise zur Katalognutzung

Beispiel:
Bestell-Nr. 9402221 Optilux 22 LED WE FLX

Art.-Nr. 4200445 OPTILUX 22 W LED FLX (KAUFEL)*
Art.-Nr. 11110111 EINBAUSCHALE OPTILUX 22/24

Bitte bestellen Sie komplette Leuchten immer mit der ,Bestell-Nr.“. Montageart (Zubehér enthalten)

Unter ,Bestell-Nr.“ haben wir fir Sie bereits alle Komponenten zusam- Der Lieferumfang der Bestell-Nr. beinhaltet bereits
mengefasst, die Sie fUr eine Leuchte der entsprechenden Montageart alle notwendigen Komponenten fur die genannten
bendtigen. Montagearten, es braucht also kein Zubehor zusatz-

lich bestellt zu werden.

Montageart (Zubehor separat)

bestehend aus: Die Leuchte mit der Bestell-Nr. ist fiir die genannte
Montageart vorbereitet, es muss jedoch noch
Zubehor mitbestellt werden, z. B. ein Pendel.

Art.-Nr. 12332653/20 22 LML-ISO-PIKTO

*Dies ist die Basisleuchte. Sie finden die ,Art.-Nr. der Basisleuchte“ zur
Information auch am Ende der Tabellenzeile.

‘ Montagearten: siehe Legende im Ausklapper E

Optilux 22

Name und Nummer der

Leuchtenfamilie

Va
= . Montagqart £
@ = £
k=1 T o= ©
= = 5Z Vs« 7 =
K 2 =5 =g L 2
5 @ 2= 28 |4 k]
3 Artikel-Bezeichnung 1~ R |RE | |&
Zentralbatterieleuchten
9402219 | W RZL | Einzel*
9402220 | D (eins.) RZL | Einzel®
............................................................ X

Elektrische Ausfiihrung

FLX = Zentralbatterieleuchte, inkl. Leuchten-
baustein flr Mischbetrieb und Einzel-
leuchtentiberwachung, mit Netziber-
wachungs- und Schalteingang (viaFlex)

und Fehleranzeige mittels LED

Leuchtmittel Montageart EVG220 = Zentralbatterieleuchte, ohne
LED = LED-Leuchtmittel W = Wandaufbau Einzelleuchtentiberwachung,
RLED = Retrofit-LED-Leuchtmittel WE = Wandeinbau nicht fur Mischbetrieb geeignet
CCFL = Kaltkathodenrohr D = Deckenaufbau . .
LL8 =8 W T5 E = Deckeneinbau SlElELE .E'Elze&ba“e”e'.iuc.hte' 3.'?".9];'..
TC 11 = 11 W TC-SEL A = Wandausleger inkl. Kommunikationseinheit flr
_ zentrale Uberwachung tber Bus

usw. P = Pendel

: : K = Kette (Naveo/DCP)
Leuchtmittel bei allen Leuchten - : : o ) )
irusive S = Deckenaufbau mit Seil M3 SU = Einzelbatterieleuchte, 3-stdg., selbst-

SE = Deckeneinbau mit Seil Uberwachend, mit selektiver Status-

Dargestellter Ersatzteilumfang begrenzt auf Piktogramme
und mechanische Komponenten

——————————Frsatzteile

Artikel-Bezeichnung

Piktogramme: siehe Legende im Ausklapper HLMU—ISO-PIKTO
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Inhaltsverzeichnisse Abklirzungen

Dieser Katalog hat 3 Inhaltsverzeichnisse, die die gezielte Suche erleichtern: ZBL = Zentralbatterieleuchte
Inhalt Zentralbatterieleuchten Ubersicht tber alle ZBL EBL = Einzelbatterieleuchte
Inhalt Einzelbatterieleuchten Ubersicht Uber alle EBL RZL = Rettungszeichenleuchte
Anwendungskriterien Ubersicht aller Leuchten zu wichtigen SL = Sicherheitsleuchte

Anwendungskriterien (z. B. hohe Schutzart) EKW = Erkennungsweite einer Rettungszeichenleuchte
Projektierungsdaten / Wartungsfaktor Icons Leuchteneigenschaften
Allen in diesem Katalog genannten Projektierungsdaten liegt einheitlich, unab- Bestimmte Leuchteneigenschaften sind nur optional
héngig vom verwendeten Leuchtmittel, ein leuchtenbezogener Wartungsfaktor erhaltlich oder gelten nicht fur alle Leuchtenversionen.
von 0,8 zugrunde, d. h. die in den Tabellen gezeigten Abstande wurden bereits Nicht alle Eigenschaften sind miteinander kombinierbar.
um den Faktor 0,8 verringert. Fir genaue Berechnungen stehen Ihnen zu allen
Leuchten entsprechende Lichtstarkeverteilungsdaten im Eulumdat-Format als CE-Zeichen
Download auf unserer Internetseite zur Verfligung: www.kaufel.de Alle Leuchten dieses Katalogs tragen das CE-Zeichen.

Icons: siehe Legende im Ausklapper

£ <z
E E Leistungs- H
=
i aufnahme | & Artikel-Nr.
m |38 [VA/W] [kg] | Anmerkungen Basisleuchte >
24 | LED2W 7137 09 4200445
24 | LED2W 7137 1,2 | inkl. Decken-/Wandblgel 4200445

Zentralbatterieleuchten:
VA = Nennwert der Leistungsaufnahme (Scheinleistung)
im Netzbetrieb
W = Nennwert der Leistungsaufnahme (Wirkleistung) im
Batteriebetrieb
Einzelbatterieleuchten:
Einzel = ein einseitiges Piktogramm bzw. ein doppel- VA = Nennwert der Leistungsaufnahme (Scheinleistung)
seitiges Piktogramm. Bei Bestellung bitte im Netzbetrieb bei Dauerschaltung und
gewlnschte Pfeilrichtung(en) angeben Batterieladung

Set = Bestellnummer enthalt ein Piktogramm-Set,
bestehend aus LMU, LML, LMR und bei

Alle Rettungszeichenleuchten-Bestellnummern
beinhalten entweder ein Piktogramm oder ein
Piktogramm-Set:

doppelseitigen Piktogrammen auch ,blind” Die ,Basisleuchte*ist Hauptbestandteil der links in der Tabellenzeile

Die Information zur Art des Piktogrammes (Klebepik- genannten ,,Bestell-Nr.“.
togramm, Folienpiktogramm oder Piktogrammscheibe) In den meisten Fallen kann jedoch allein mit der Basisleuchte nicht die ge-
finden Sie zuséatzlich bei den unter Ersatzteilen aufge- winschte Montageart realisiert werden. Daftir ggf. zuséatzlich notwendige
fuhrten einzelnen Piktogrammen. Komponenten und Piktogramme beinhaltet die ,Bestell-Nr.“.

Artikel-Nr. fiir Montageart Gewicht [kg] Anmerkungen

12332658/20 <01 Piktofolie inkl. Alurahmen

12332652/20 <01 Piktofolie inkl. Alurahmen
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