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LED Sicherheitsleuchte für den Einsatz im Außenbereich
Sicherheitsleuchte aus hochwertigen Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet RAL 9016, komplettes Zubehör enthalten, Wandaufbau mit optimierter Ausleuchtung des Fluchtweges 
Die eingesetzte LED-Technologie verbindet eine besonders lange Lebensdauer mit geringem Energieverbrauch, Nennleistung Leuchtmittel max. 6W. Serienmäßig enthalten ist ein IP65-Membran-Druckausgleichsventil
Zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen nach DIN EN 50171, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung.
LED-Leuchtmittel inklusive.

Anschlussspannung:
230V / 50Hz bzw. 220V DC
Anschlussklemmen:
2,5 mm2 für Durchverdrahtung

Schutzart:
IP 65
Schutzklasse:
I

Umgebungstemperatur:
-25…+35°C bei Dauerschaltung

-25…+40°C bei Bereitschaftsschaltung

Leistungsaufnahme: 
10 VA / 5,6 W

Montagart:
Wandmontage
Abmessungen:
190 x 190x 117 mm
Fabrikat:
ABB Kaufel

Typ:
Beam Outdoor 675 LED W EVG220
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