Sicherheitsleuchte
Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einzelpreis
Gesamtpreis



netto EUR
netto EUR


Sicherheitsleuchte als LED-Aufbau-Downlight
Dezente, kleine Sicherheitsleuchte in sehr flachem, weißen Gehäuse (RAL 9003), mit optimierter Ausleuchtung des Fluchtweges zur Erreichung besonders weiter Montageabstände bei Deckenhöhen von 4,0 bis 11,0 m.

Gleichermaßen einsetzbar als Objektbeleuchtung mit 5 lx nach DIN EN 1838.

Die eingesetzte LED-Technologie verbindet eine besonders lange Lebensdauer mit geringem Energieverbrauch, Nennleistung Leuchtmittel max. 2W.

Integrierter Leuchtenbaustein viaFlex FLX für Mischbetrieb aller Schaltungsarten in einem Stromkreis und Einzelleuchtenüberwachung.

Parametrierung der Schaltungsart und aller weiteren Parameter mittels Software.

Ein Netzüberwachungseingang nach DIN EN 50172 Abs. 5.2 und ein Schalteingang für die gemeinsame Schaltung mit der Allgemeinbeleuchtung müssen enthalten sein.

Bausteine mit manueller Einstellung oder ohne Überwachungseingänge sind nicht gleichwertig.
Zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen nach DIN EN 50171, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung.
LED-Leuchtmittel inklusive.

Anschlussspannung:
230 V / 50 Hz bzw. 220 V DC

Anschlussklemmen:
2,5 mm2 für Durchverdrahtung

Schutzart:
IP 54
Schutzklasse:
II

Montageart:
Deckenaufbau

Abmessungen:
150 x 150 x 35 mm
Fabrikat:
ABB Kaufel

Typ:

Serenga 73H A FLX
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