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Rahmenlose LED-Einbau-Scheibenleuchte

LED-Rettungszeichenscheibenleuchte mit hochwertigem Metallgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL 9006, komplettes Zubehör enthalten, somit universell einsetzbar für:
Deckeneinbau
Wandeinbau
Wandeinbau mit stehender Scheibe.
Pendeleinbaumontage (Zubehör Pendel siehe separate Position).
Homogen ausgeleuchtete Piktogrammscheibe mit  kantenseitiger, einseitiger Lichteinspeisung,
12 mm Scheibenstärke.
Universelles ein- und doppelseitiges Standard-Piktogramm-Set, bestehend aus 4 Piktogrammtafeln enthalten (Pfeil unten, rechts, links, blind), Klebepiktogramme sind nicht gleichwertig,
Piktogramme werkzeuglos wechselbar.
Elektronikbox (Betriebsgerät und Akku) und LED-Leuchtmittel inklusive.

Integrierte Zugentlastung für Netzeinspeisung.

In Einzelbatterieausführung nach DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, BGV A8, DIN 4844, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung.
Piktogramm mit mittlerer Leuchtdichte Weiß >500 cd/m² im Netzbetrieb, auch nach 5-jährigem Betrieb in Dauerschaltung. 
Selbstüberwachende, mikroprozessorgesteuerte Elektronik mit permanenter Kontrolle aller relevanten Akku- und Leuchtenbetriebsdaten, automatischer wöchentlicher Funktionstest und halbjährlicher Bemessungsbetriebsdauertest, selektive Status- und Fehleranzeige mittels LED.

Erkennungsweite 32 m

Bemessungsbetriebsdauer: 3h

Anschlussspannung:
220…240 V AC 50/60 Hz
Schutzart IP 20

Schutzklasse II
Zul. Umgebungstemperatur:
-5…+35°C bei Dauerschaltung
+5…+40°C bei Bereitschaftsschaltung

Leistungsaufnahme: 6 VA
Max. Abmessungen:
Scheibe L 335 x H 184 x T 12 mm (Deckeneinbau)
Scheibe L 335 x H 189 x T 21 mm (Wandeinbau)
Decken-/Wandausschnitt Durchmesser 68 mm
Einbautiefe Decke/Wand 110 mm
Runde und eckige Kunststoffabdeckungen in weiß für Decken-/Wandausschnitt enthalten:
Abdeckung rund Durchmesser 90 mm
Abdeckung eckig L 90 x B 90 mm
Fabrikat:
ABB Kaufel
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