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RTT 2400L

Reservdelsförteckning/Spare Parts List
1   Reservdelsförteckning/Spare Parts List

Reservdelar beställs genom ABB Automation Technology Products AB. Vid 
beställning var vänlig uppge typ och tillverkningsnummer samt benämningar och 
beställningsnummer enligt reservdelsförteckningen.

Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.

Spare parts are to be ordered from ABB Automation Technology Products AB. 
Kindly indicate type of unit, serial number, denominations and ordering number 
according to the spare parts list.

Rights to reserved to alter specifications without notice.
5504 879-400



RTT 2400L

Reservdelsförteckning/Spare Parts List
1.1   Åkbana med bobin/Travel track with bobbin 
L = 1,7 m - 11,7 m (Komplett/Complete)

Positions-
nummer
Position
number

Antal
Quantity

Beställningsnummer
Ordering number

Benämning Denomination
Anmärkningar
Remarks

505 410-880 - 890 Åkbana - IRB 2400 Travel track - IRB 2400 L = 1.7-11.7 m

1 503 772-881 - 891 Åkbana - IRB 1400/2400 Travel track - IRB 1400/
2400

L = 1.7-11.7m

2 503 033-88x Kabel W5/W6, RTT Cable W5/W6, RTT Se tabell nedan/
See table below

3 503 780-88x Skarvsats robotfot-styr-
skåp

Joint set for robot foot-
control cabine

Se tabell nedan/
See table below

4 504 913-88x Kabelsats Cable set Se tabell nedan/
See table below

5 503 397-880 Hållare för TC92 Holder for TC92

7 505 398-88x Stationsindikering Station indication

Pos. 2 Kabel RTT/Cable RTT
Pos. 3 Skarvsats robotfot-styrskåp/
Joint set for robot foot-control cabine

Åkbane längd/
Travel track length

Beställningsnummer/
Ordering number

Längd/
Length

Beställningsnummer/
Ordering number

Längd/
Length

1.7 m 503 033-880 12 m 503 780-880 12 m

2.7+3.7 m 503 033-881 14 m 503 780-881 14 m

4.7+5.7 m 503 033-882 16 m 503 780-882 16 m

6.7+7.7 m 503 033-883 18 m 503 780-883 18 m

8.7+9.7 m 503 033-884 20 m 503 780-884 20 m

10.7+11.7 m 503 033-885 22 m 503 780-885 22 m

Pos. 4 Kabelsats Irb2400/Cable set Irb2400

1.7 m 504 913-880 12 m

2.7+3.7 m 504 913-881 14 m

4.7+5.7 m 504 913-882 16 m

6.7+7.7 m 504 913-883 18 m

8.7+9.7 m 504 913-885 20 m

10.7+11.7 m 504 913-887 22 m
6 504 879-400
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RTT 2400L

Reservdelsförteckning/Spare Parts List
1.2   Åkbana med bobin/Travel track with bobbin 
L = 1,7 m - 11,7 m (Bas/Basic)

Positions-
nummer
Position
number

Antal
Quantity

Beställningsnummer
Ordering number

Benämning Denomination
Anmärkningar
Remarks

503 772-881 - 891 Åkbana - IRB 1400/2400 Travel track - IRB 1400/
2400

L = 1.7-11.7 m

4,7,9,11,13,20,27 & 34 Se tabeller nedan/See tables below

9 553 818-001 Syll Sole

24 4 550 541-001 Styrvagn Guide carriage

25 1 501 996-880 Drivenhet Drive unit

32 4 551 165-880 Bufferfäste Buffer holder

33 4 551 166-001 Gummibuffert Buffer

54 551 168-002 Mutterlist Nut bar M6

56 551 168-001 Mutterlist Nut bar M8

64 2111 029-73 Pinne Pin D6x40

65 1 413 588-001 Synkskylt Sign

70 4 2183 010-04 Lyftögla Lifting eye

73 4 551 179-001 Smörjnippel Nipple

74 2 500 077-002 Stålklamma Clamp

75 1 553 817-001 Smörjmedel Lubricant Molykote D321R

Benämning/
Description

1.7m 2.7m 3.7m 4.7m 5.7m 6.7m 7.7m 8.7m 9.7m 10.7m 11.7m

Banprofil/Track 
profile mm 

Pos. 4

3000 4000 5000 6000 2000, 
5000

3000, 
5000

3000, 
6000

5000 5000, 
6000

6000 3000,
5000

Skyddsprofil/
Cover profile 
mm Pos. 7

3000 2000 2000, 
3000

3000 2000,
3000

2000, 
3000

3000 2000, 
3000

2000, 
3000

3000 2000,
3000

Kabelränna/
Cable shute 
mm Pos. 11

3000 2000 2000, 
3000

3000 2000, 
3000

2000, 
3000

3000 2000, 
3000

2000, 
3000

3000 2000,
3000

Kuggstång/
Rack mm
Pos. 13

2000 3000 1500, 
2500

2500,
2500

1500,
2000, 
2500

2000, 
2500, 
2500

2500, 
2500, 
3000

2000, 
2000, 
2500,
2500

1500, 
2500, 
3000,
3000

2500, 
2500, 
3000, 
3000

2000,
2000,
2500,
2500,
3000

Styrskena/
Guide rail 

mm Pos. 20

2640 3680 2320,
2320

2320, 
3360

2000, 
2320,
2320

2000, 
2320, 
3360

2320, 
2960, 
3360

2000, 
2320, 
3360

2000, 
2320, 
2960, 
3360

2000, 
2960, 
3360,
3360

2960,
2960,
3360,
3360

Kabelskydd/
Cable cover
mm Pos. 27

2000 2500 3000 1500, 
2000

1000, 
3000

1500, 
3000

2000, 
3000

2500, 
3000

2000, 
3000

1500, 
2000, 
3000

1000,
2000,
3000

Kabelsläp-
kedja/

Cable chain 
mm Pos. 34

2370 2870 3370 3870 4370 4870 5370 5870 6370 6870 7370
8 504 879-400
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Reservdelsförteckning/Spare Parts List
Grupp/
Group

Banlängd/
Track length

Åklängd/
Travel length

A

Syll/
Sole
Pos. 9
Ant./
Quantity

-881 3000mm 1700mm 1350mm 3

-882 4000mm 2700mm 1850mm 4

-883 5000mm 3700mm 2350mm 5

-884 6000mm 4700mm 2850mm 6

-885 7000mm 5700mm 3350mm 7

-886 8000mm 6700mm 3850mm 8

-887 9000mm 7700mm 4350mm 9

-888 10000mm 8700mm 4850mm 10

-889 11000mm 9700mm 5350mm 11

-890 12000mm 10700mm 5850mm 12

-891 13000mm 11700mm 6350mm 13

3432,33

70 27

25

24,73

13,54,64

74

11 9

4

7

52

20,56

65
9504 879-400
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Reservdelsförteckning/Spare Parts List
Pos. 4 Banprofil/Track profile Pos 7. Skyddsprofil/Cover profile Pos 11. Kabelränna/Cable shute

Beställningsnummer 
Ordering number

Längd/
Length

Beställningsnummer 
Ordering number

Längd/
Length

Beställningsnummer 
Ordering number

Längd/
Length

551 151-001 2000mm 551 153-001 2000mm 553 810-001 2000mm

551 151-002 3000mm 551 153-002 3000mm 553 810-002 3000mm

551 151-005 4000mm

551 151-003 5000mm

551 151-004 6000mm

Pos. 13 Kuggstång/Rack Pos. 20 Styrskena/Guide rail Pos. 27 Kabelskydd/Cable cover

Beställningsnummer 
Ordering number

Längd/
Length

Beställningsnummer 
Ordering number

Längd/
Length

Beställningsnummer 
Ordering number

Längd/
Length

435 565-004 1500mm 439 029-004 2000mm 553 811-003 1000mm

435 565-003 2000mm 439 029-008 2320mm 553 811-004 1500mm

435 565-002 2500mm 439 029-012 2640mm 553 811-001 2000mm

435 565-005 3000mm 439 029-009 2960mm 553 811-005 2500mm

439 029-011 3360mm 553 811-002 3000mm

Pos. 34 Kabelsläpkedja/Cable chain

Beställningsnummer 
Ordering number

Längd/
Length

Beställningsnummer 
Ordering number

Längd/
Length

503 917-002 2370mm 503 917-008 5370mm

503 917-003 2870mm 503 917-009 5870mm

503 917-004 3370mm 503 917-010 6370mm

503 917-005 3870mm 503 917-011 6870mm

503 917-006 4370mm 503 917-012 7370mm

503 917-007 4870mm
10 504 879-400
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Reservdelsförteckning/Spare Parts List
Grupp/
Group

Banlängd/
Track length

Åklängd/
Travel length

A

Syll/
Sole
Pos. 9
Ant./
Quantity

-881 3000mm 1700mm 1350mm 3

-882 4000mm 2700mm 1850mm 4

-883 5000mm 3700mm 2350mm 5

-884 6000mm 4700mm 2850mm 6

-885 7000mm 5700mm 3350mm 7

-886 8000mm 6700mm 3850mm 8

-887 9000mm 7700mm 4350mm 9

-888 10000mm 8700mm 4850mm 10

-889 11000mm 9700mm 5350mm 11

-890 12000mm 10700mm 5850mm 12

-891 13000mm 11700mm 6350mm 13

3432,33

70 27

25

24,73

13,54,64

74

11 9

4

7

52

20,56

65
11504 879-400
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Reservdelsförteckning/Spare Parts List
1.3   Åkbana med Marathon Pac/Travel track with Marathon Pac 
L = 1,7 m - 11,7 m (Komplett/Complete)

Positions-
nummer
Position
number

Antal
Quantity

Beställningsnummer
Ordering number

Benämning Denomination
Anmärkningar
Remarks

505 415-880 - 890 Åkbana - IRB 2400 Travel track - IRB 2400 L = 1.7 -11.7mm

1 503 773-881 - 891 Åkbana - IRB 1400/2400 Travel track - IRB 1400/
2400

L = 1.7-11.7m

2 503 033-88x Kabel W5/W6, RTT Cable W5/W6, RTT Se tabell nedan/
See table below

3 503 780-88x Skarvsats robotfot-styr-
skåp

Joint set for robot foot-
control cabine

Se tabell nedan/
See table below

4 504 913-88x Kabelsats IRB 2400 Cable set IRB 2400

5 505 397-880 Hållare för TC92 Holder for TC92 Se 1.5/See 1.5

7 505 398-88x Stationsindikering Station indication

Pos. 2 Kabel RTT/Cable RTT
Pos. 8 Skarvsats robotfot-styrskåp/
Joint set for robot foot-control cabine

Åkbane längd/
Travel track length

Beställningsnummer/
Ordering number

Längd/
Length

Beställningsnummer/
Ordering number

Längd/
Length

1.7 m 503 033-881 14 m 503 780-881 14 m

2.7+3.7 m 503 033-882 16 m 503 780-882 16 m

4.7+5.7 m 503 033-883 18 m 503 780-883 18 m

6.7+7.7 m 503 033-884 20 m 503 780-884 20 m

8.7+9.7 m 503 033-885 22 m 503 780-885 22 m

10.7+11.7 m 503 033-886 24 m 503 780-886 24 m

Pos.9 Kabelsats Irb2400/Cable set Irb2400

1.7 m 504 913-881 14 m

2.7+3.7 m 504 913-882 16 m

4.7+5.7 m 504 913-883 18 m

6.7+7.7 m 504 913-885 20 m

8.7+9.7 m 504 913-887 22 m

10.7+11.7 m 504 913-889 25 m
12 504 879-400



RTT 2400L

Reservdelsförteckning/Spare Parts List
50
54

15
A

01

1

2
3
4

57
13504 879-400



RTT 2400L

Reservdelsförteckning/Spare Parts List
1.4   Åkbana med Marathon Pac/Travel track with Marathon Pac 
L = 1.7-11,7 m (Bas/Basic)

Positions-
nummer
Position
number

Antal
Quantity

Beställningsnummer
Ordering number

Benämning Denomination
Anmärkningar
Remarks

501 773-881 - 891 Åkbana - IRB 1400/2400 Travel track - IRB 1400/
2400

L = 1.7-11.7m

4,7,9,11,13,20,27 & 34 Se tabeller nedan/See tables below

9 553 818-001 Syll Sole

24 6 550 541-001 Styrvagn Guide carriage

25 1 501 996-880 Drivenhet Drive unit

32 4 551 165-880 Bufferfäste Buffer holder

33 4 551 166-001 Gummibuffert Buffer

54 551 168-002 Mutterlist Nut bar M6

56 551 168-001 Mutterlist Nut bar M8

64 2111 029-73 Pinne Pin D6x40

65 1 413 588-001 Synkskylt Sign

70 4 2183 010-04 Lyftögla Lifting eye

73 4 551 179-001 Smörjnippel Nipple

74 2 500 077-002 Stålklamma Clamp

75 1 553 817-001 Smörjmedel Lubricant Molykote D321R

Benämning/
Description

1.7m 2.7m 3.7m 4.7m 5.7m 6.7m 7.7m 8.7m 9.7m 10.7m 11.7m

Banprofil/Track 
profile mm 

Pos. 4

4000 5000 6000 2000,
5000

3000, 
5000

3000, 
6000

5000 5000,
6000

6000 3000,
5000

3000,
5000,
6000

Skyddsprofil/
Cover profile 
mm Pos. 7

2000 2000,
3000

3000 2000,
3000

2000,
3000

3000 2000,
3000

2000, 
3000

3000 2000,
3000

2000,
3000

Kabelränna/
Cable shute 
mm Pos. 11

2000 2000,
3000

3000 2000,
3000

2000, 
3000

3000 2000,
3000

2000, 
3000

3000 2000,
3000

2000,
3000

Kuggstång/
Rack mm
Pos. 13

2000 3000 1500, 
2500

2500,
2500

1500, 
2000,
2500

1500, 
2500, 
3000

1500, 
2000, 
2000,
2500

1500, 
2000, 
2500,
3000

1500, 
2500, 
3000,
3000

1500, 
2000, 
2000, 
2500,
3000

1500,
2000,
2500,
3000,
3000

Styrskena/
Guide rail 

mm Pos. 20

3680 2320,
2320

2320,
3360

2000, 
2320,
2320

2000, 
2320,
3360

2320, 
2960, 
3360

2000, 
2000, 
2320,
3360

2000, 
2320, 
2960,
3360

2000, 
2960, 
3360, 
3360

2960, 
2960, 
3360,
3360

2000,
2000,
2960,
3360,
3360

Kabelskydd/
Cable cover
mm Pos. 27

3000 1500,
2000

1000,
3000

1500, 
3000

2000, 
3000

2500, 
3000

3000 1500, 
2000,
3000

1000, 
3000

1500, 
3000

2000,
3000

Kabelsläp-
kedja/

Cable chain 
mm Pos. 34

2370 2870 3370 3870 4370 4870 5370 5870 6370 6870 7370
14 504 879-400
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Reservdelsförteckning/Spare Parts List
Grupp/
Group

Banlängd/
Track length

Åklängd/
Travel length

A

Syll/
Sole
Pos.9
Antal/
Quantity

-881 4000mm 1700mm 1850mm 4

-882 5000mm 2700mm 2350mm 5

-883 6000mm 3700mm 2850mm 6

-884 7000mm 4700mm 3350mm 7

-885 8000mm 5700mm 3850mm 8

-886 9000mm 6700mm 4350mm 9

-887 10000mm 7700mm 4850mm 10

-888 11000mm 8700mm 5350mm 11

-889 12000mm 9700mm 5850mm 12

-890 13000mm 10700mm 6350mm 13

-891 14000mm 11700mm 6850mm 14

34

32,33
70 27

9

24

25

52

56

13,54,64

74

65

4

7

11

20

73
15504 879-400
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Reservdelsförteckning/Spare Parts List
Pos. 4 Banprofil/Track profile Pos 7. Skyddsprofil/Cover profile Pos 11. Kabelränna/Cable shute

Beställningsnummer 
Ordering number

Längd/
Length

Beställningsnummer 
Ordering number

Längd/
Length

Beställningsnummer 
Ordering number

Längd/
Length

551 151-001 2000mm 551 153-001 2000mm 553 810-001 2000mm

551 151-002 3000mm 551 153-002 3000mm 553 810-002 3000mm

551 151-005 4000mm

551 151-003 5000mm

551 151-004 6000mm

Pos. 13 Kuggstång/Rack Pos. 20 Styrskena/Guide rail Pos. 27 Kabelskydd/Cable cover

Beställningsnummer 
Ordering number

Längd/
Length

Beställningsnummer 
Ordering number

Längd/
Length

Beställningsnummer 
Ordering number

Längd/
Length

435 565-004 1500mm 439 029-004 2000mm 553 811-003 1000mm

435 565-003 2000mm 439 029-008 2320mm 553 811-004 1500mm

435 565-002 2500mm 439 029-012 2640mm 553 811-001 2000mm

435 565-005 3000mm 439 029-009 2960mm 553 811-005 2500mm

439 029-011 3360mm 553 811-002 3000mm

Pos. 34 Kabelsläpkedja/Cable chain

Beställningsnummer 
Ordering number

Längd/
Length

Beställningsnummer 
Ordering number

Längd/
Length

503 917-002 2370mm 503 917-008 5370mm

503 917-003 2870mm 503 917-009 5870mm

503 917-004 3370mm 503 917-010 6370mm

503 917-005 3870mm 503 917-011 6870mm

503 917-006 4370mm 503 917-012 7370mm

503 917-007 4870mm
16 504 879-400



RTT 2400L

Reservdelsförteckning/Spare Parts List
Grupp/
Group

Banlängd/
Track length

Åklängd/
Travel length

A

Syll/
Sole
Pos.9
Antal/
Quantity

-881 4000mm 1700mm 1850mm 4

-882 5000mm 2700mm 2350mm 5

-883 6000mm 3700mm 2850mm 6

-884 7000mm 4700mm 3350mm 7

-885 8000mm 5700mm 3850mm 8

-886 9000mm 6700mm 4350mm 9

-887 10000mm 7700mm 4850mm 10

-888 11000mm 8700mm 5350mm 11

-889 12000mm 9700mm 5850mm 12

-890 13000mm 10700mm 6350mm 13

-891 14000mm 11700mm 6850mm 14

34

32,33
70 27

9

24

25

52

56

13,54,64

74

65

4

7

11

20

73
17504 879-400
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Reservdelsförteckning/Spare Parts List
1.5   Hållare/Holder

Positions-
nummer
Position
number

Antal
Quantity

Beställningsnummer
Ordering number

Benämning Denomination
Anmärkningar
Remarks

505 397-880 Hållare för TC92 Holder for TC92

1 505 019-880 Hållare Holder

2 192 238-552 Skruv Screw M12x100

3 190 452-178 Bricka Washer 24/13x2

4 2126 011-11 Mutter Nut M12

5 192 238-540 Skruv Screw M12x40

6 2121 016-14 Skruv Screw M10x70

7 2151 000-23 Bricka Washer 22/10,5x2

8 2121 015-56 Skruv Screw M8x16

9 2151 000-18 Bricka Washer 16/8,4x1,5
18 504 879-400
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Reservdelsförteckning/Spare Parts List
1.6   Kabelsats/Cable set

Positions
-nummer
Position
number

Beställningsnummer
Ordering number

Benämning Denomination
Anmärkningar
Remarks

A 504 913-880 Kabelsats RTT Cable set RTT 12 m

B 504 913-881 Kabelsats RTT Cable set RTT 14 m

C 504 913-882 Kabelsats RTT Cable set RTT 16 m

D 504 913-883 Kabelsats RTT Cable set RTT 18 m

E 504 913-885 Kabelsats RTT Cable set RTT 20 m

F 504 913-887 Kabelsats RTT Cable set RTT 22 m

G 504 913-889 Kabelsats RTT Cable set RTT 25 m

1 552 264-884 Motorkabel robot L=12m Motor cable robot L=12m A

1 552 264-885 Motorkabel robot L=14m Motor cable robot L=14m B

1 552 264-886 Motorkabel robot L=16m Motor cable robot L=16m C

1 552 264-887 Motorkabel robot L=18m Motor cable robot L=18m D

1 552 264-888 Motorkabel robot L=20m Motor cable robot L=20m E

1 552 264-889 Motorkabel robot L=22m Motor cable robot L=22m F

1 552 264-890 Motorkabel robot L=25m Motor cabel robot L=25m G

2 503 951-884 Resolverkabel L=12m Resolver cable L=12m A

2 503 951-885 Resolverkabel L=14m Resolver cable L=14m B

2 503 951-886 Resolverkabel L=16m Resolver cable L=16m C

2 503 951-887 Resolverkabel L=18m Resolver cable L=18m D

2 503 951-888 Resolverkabel L=20m Resolver cable L=20m E

2 503 951-889 Resolverkabel L=22m Resolver cable L=22m F

2 503 951-890 Resolverkabel L=25m Resolver cable L=25m G
20 504 879-400
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Reservdelsförteckning/Spare Parts List
1.7   Stationsindikering/Station indication

Positions
-nummer
Position
number

Beställningsnummer
Ordering number

Benämning Denomination
Anmärkningar
Remarks

A 505 398-880 Stationsindikering Station indikation 3 m

B 505 398-881 Stationsindikering Station indikation 4 m

C 505 398-882 Stationsindikering Station indikation 5 m

D 505 398-883 Stationsindikering Station indikation 6 m

E 505 398-884 Stationsindikering Station indikation 7 m

F 505 398-885 Stationsindikering Station indikation 8 m

G 505 398-886 Stationsindikering Station indikation 9 m

H 505 398-887 Stationsindikering Station indikation 10 m

I 505 398-888 Stationsindikering Station indikation 11 m

J 505 398-889 Stationsindikering Station indikation 12 m

K 505 398-890 Stationsindikering Station indikation 13 m

11 553 812-001 Gränslägesbrytare Limit switch

12 553 813-001 Hållare för brytare Holder for switch

13 551 167-001 Påverkarlist Actuate border A - K
L=2.2m-12.2m

17 551 171-005 Stoppskruv Stop screw M4x12

20 412 604-103 Kopplingslåda Clutch housing 12-pol

21 2129 101-07 Avlastningspropp Plug Pr 18,6

22 438 304-003 Förskruvning Fitting

23 438 304-005 Förskruvning Fitting

31 505 372-880 Kabel W100, L=12m Cable W100, L=12m A

505 372-881 Kabel W100, L=14m Cable W100, L=14m B,C

505 372-882 Kabel W100, L=16m Cable W100, L=16m D,E

505 372-883 Kabel W100, L=18m Cable W100, L=18m F,G

505 372-884 Kabel W100, L=20m Cable W100, L=20m H,I

505 372-885 Kabel W100, L=22m Cable W100, L=22m J,K
22 504 879-400
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1.8   Skarvsats/Joint set

Positions
-nummer
Position
number

Beställningsnummer
Ordering number

Benämning Denomination
Anmärkningar
Remarks

A 503 780-880 Skarvsats robotfot-styrskåp Joint set for robot foot-control cab. 12 m

B 503 780-881 Skarvsats robotfot-styrskåp Joint set for robot foot-control cab. 14 m

C 503 780-882 Skarvsats robotfot-styrskåp Joint set for robot foot-control cab. 16 m

D 503 780-883 Skarvsats robotfot-styrskåp Joint set for robot foot-control cab. 18 m

E 503 780-884 Skarvsats robotfot-styrskåp Joint set for robot foot-control cab. 20 m

F 503 780-885 Skarvsats robotfot-styrskåp Joint set for robot foot-control cab. 22 m

G 503 780-886 Skarvsats robotfot-styrskåp Joint set for robot foot-control cab. 24 m

4 412 506-885 Slang vatten. röd L=2m Hose, water, red L=2m A-G

5 412 505-885 Slang vatten blå L=2m Hose, water, blue L=2m A-G

8 262 613-403 Ledning HO5RN-F 3X1,5MM2 Variable length 12-24m A-G

1 503 781-880 Ext.matarv.kabel feed 1 Feeder cable 1 A

1 503 781-881 Ext.matarv.kabel feed 1 Feeder cable 1 B

1 503 781-882 Ext.matarv.kabel feed 1 Feeder cable 1 C

1 503 781-883 Ext.matarv.kabel feed 1 Feeder cable 1 D

1 503 781-884 Ext.matarv.kabel feed 1 Feeder cable 1 E

1 503 781-885 Ext.matarv.kabel feed 1 Feeder cable 1 F

1 503 781-886 Ext.matarv.kabel feed 1 Feeder cable 1 G

2 503 784-880 Ext.matarv.kabel feed 2 Feeder cable 2 A

2 503 784-881 Ext.matarv.kabel feed 2 Feeder cable 2 B

2 503 784-882 Ext.matarv.kabel feed 2 Feeder cable 2 C

2 503 784-883 Ext.matarv.kabel feed 2 Feeder cable 2 D

2 503 784-884 Ext.matarv.kabel feed 2 Feeder cable 2 E

2 503 784-885 Ext.matarv.kabel feed 2 Feeder cable 2 F

2 503 784-886 Ext.matarv.kabel feed 2 Feeder cable 2 G
24 504 879-400
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Positions
-nummer
Position
number

Beställningsnummer
Ordering number

Benämning Denomination
Anmärkningar
Remarks

3 503 694-883 Strömkabel L = 12m Current cable L = 12m A

3 503 694-884 Strömkabel L = 14m Current cable L = 14m B

3 503 694-885 Strömkabel L = 16m Current cable L = 16m C

3 503 694-886 Strömkabel L = 18m Current cable L = 18m D

3 503 694-887 Strömkabel L = 20m Current cable L = 20m E

3 503 694-888 Strömkabel L = 22m Current cable L = 22m F

3 503 694-889 Strömkabel L = 24m Current cable L = 24m G

6 503 617-880 Slang gas L = 12m Hose, gas L=12m A

6 503 617-881 Slang gas L = 14m Hose, gas L=14m B

6 503 617-882 Slang gas L = 16m Hose, gas L=16m C

6 503 617-883 Slang gas L = 18m Hose, gas L=18m D

6 503 617-884 Slang gas L = 20m Hose, gas L=20m E

6 503 617-885 Slang gas L = 22m Hose, gas L=22m F

6 503 617-886 Slang gas L = 24m Hose, gas L=24m G

7 412 504-892 Slang luft L=14m Hose, air L=14m A,B

7 412 504-891 Slang luft L=16m Hose, air L=16m C

7 412 504-881 Slang luft L = 18m Hose, air L=18m D

7 412 504-882 Slang luft L = 20m Hose, air L=20m E

7 412 504-884 Slang luft L = 22m Hose, air L=22m F

7 412 504-885 Slang luft L = 24m Hose, air L=24m G

9 503 293-883 Ext. kabel till TC 15 m Cable to TC 15 m A,B

9 503 293-884 Ext. kabel till TC 17 m Cable to TC 17 m C

9 503 293-885 Ext. kabel till TC 20 m Cable to TC 20 m D

9 503 293-886 Ext. kabel till TC 22 m Cable to TC 22 m E

9 503 293-887 Ext. kabel till TC 25 m Cable to TC 25 m F,G
26 504 879-400
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1.9   Drivenhet/Drive unit

Positions-
nummer
Position
number

Antal
Quantity

Beställningsnummer
Ordering number

Benämning Denomination
Anmärkningar
Remarks

501 996-880 Drivenhet Drive unit

1 1 501 821-880 AC-motor AC Motor MTB 750/S4C

2 1 489 599-001 Planetväxel Crypto-gear

3 1 489 571-001 Kugghjul Gear wheel

4 1 551 160-001 Hållare Holder

5 1 551 159-001 Motorplatta Motor plate

6 1 551 161-880 Styrskena Guide rail

7 1 399 285-001 Tryckfjäder Compression spring

8 1 559 025-001 Hylsa Sleeve

9 4 2121 016-05 Skruv Screw M10x25

10 4 2121 015-60 Skruv Screw M8x30

11 4 192 238-374 Skruv Screw M6x30

12 4 192 238-378 Skruv Screw M6x40

13 1 551 169-306 Skruv Screw M12x80

14 2 190 452-178 Bricka Washer 24/13x2

15 2 2126 011-11 Mutter Nut M12

16 4 2151 000-23 Bricka Washer 22/10,5x2

17 4 2151 000-18 Bricka Washer 16/8,4x1,5

18 2 2122 045-09 Stoppskruv Stop screw M8x12

19 4 2151 000-13 Bricka Washer 12/6,4x1,5

20 6 2121 062-53 Skruv Screw M8x40

21 9 2151 000-18 Bricka Washer 16/8,4x1,5

22 1 551 177-880 Kåpa Cover

23 3 192 238-447 Skruv Screw M8x12
28 504 879-400
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1.10   Vagn med bobin/Carriage with bobbin

Pos. nummer/
Pos. number

Beställningsnummer
Ordering number

Benämning Denomination
Anmärkningar
Remarks

A 553 815-880 Robotvagn Bobin Robot carriage Bobbin H=200

B 553 815-881 Robotvagn Bobin Robot carriage Bobbin H=300

C 553 815-882 Robotvagn Bobin Robot carriage Bobbin H=400

D 553 815-883 Robotvagn Bobin Robot carriage Bobbin H=500

E 553 815-884 Robotvagn Bobin Robot carriage Bobbin H=600

F 553 815-885 Robotvagn Bobin Robot carriage Bobbin H=700

G 553 815-886 Robotvagn Bobin Robot carriage Bobbin H=800

H 553 815-887 Robotvagn Bobin Robot carriage Bobbin H=900

I 553 815-888 Robotvagn Bobin Robot carriage Bobbin H=1000

1 413 051-005 Hylsa Sleeve

2 192 238-634 Skruv Screw M16x70

3 215 100-109 Bricka Washer 30/17,0X6,0

5 500 827-880 Vagn Carriage A

6 500 827-881 Vagn Carriage B

7 500 827-882 Vagn Carriage C

8 500 827-883 Vagn Carriage D

9 500 827-884 Vagn Carriage E

10 500 827-885 Vagn Carriage F

11 500 827-886 Vagn Carriage G

12 500 827-887 Vagn Carriage H

13 500 827-888 Vagn Carriage I
30 504 879-400
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1.11   Vagn med Marathon Pac/Carriage with Marathon Pac

Pos. nummer/
Pos. number

Beställningsnummer
Ordering number

Benämning Denomination
Anmärkningar
Remarks

A 553 816-880 Robotvagn Marathon Robot carriage Marathon H=200

B 553 816-881 Robotvagn Marathon Robot carriage Marathon H=300

C 553 816-882 Robotvagn Marathon Robot carriage Marathon H=400

D 553 816-883 Robotvagn Marathon Robot carriage Marathon H=500

E 553 816-884 Robotvagn Marathon Robot carriage Marathon H=600

F 553 816-885 Robotvagn Marathon Robot carriage Marathon H=700

G 553 816-886 Robotvagn Marathon Robot carriage Marathon H=800

H 553 816-887 Robotvagn Marathon Robot carriage Marathon H=900

I 553 816-888 Robotvagn Marathon Robot carriage Marathon H=1000

1 413 051-005 Hylsa Sleeve

2 192 238-634 Skruv Screw M16X70

3 215 100-109 Bricka Washer 30/17,0X6,0

5 500 827-880 Vagn Carriage A

6 500 827-881 Vagn Carriage B

7 500 827-882 Vagn Carriage C

8 500 827-883 Vagn Carriage D

9 500 827-884 Vagn Carriage E

10 500 827-885 Vagn Carriage F

11 500 827-886 Vagn Carriage G

12 500 827-887 Vagn Carriage H

13 500 827-888 Vagn Carriage I
32 504 879-400
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