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 Электроустановочные изделия 
 Impressivo и Jussi 

•  Полный набор функций, требуемых 
от электрического оборудования 

• Простота установки и надежная 
работа

• Для скрытого и открытого монтажа  
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Электроустановочные изделия 
компании ABB легко 
устанавливаются и надежны 
в эксплуатации.
Ассортимент продукции 
постоянно расширяется, 
а существующие изделия 
совершенствуются, сохраняя 
при этом их совместимость 
и легкость установки.
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Для современных 
минималистов

Impressivo идеально подходит 
тем, кто не хочет усложнять 
себе жизнь. Это современное 
и одновременно простое 
оборудование создано 
для ценителей стильного 
минималистического 
интерьера.
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Иллюстрация оригинального размера
Размер рамки 85 x 85 x 16 мм (Ш x В x Г). 
Материалы: клавиша и рамка изготовлены 
из поликарбоната, устойчивого к ударам 
и ультрафиолетовому излучению, неломающегося, 
не содержащего поливинилхлорида и галогенов.
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Impressivo
Ясность и лаконичность

Impressivo — это выбор тех, кто 
предпочитает сложности 
четкость. Это то, что нужно 
современным любителям 
понятной функциональной 
эстетики.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  НОВЫЙ  ПОДХОД  К  ДИЗАЙНУ  И  ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
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01 белый
—
02 алюминиевый
—
03 антрацит 
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Impressivo для скрытого монтажа
 Выключатели 

Одноклавишные выключатели для скрытого монтажа, IP21
Выключатели с безвинтовыми клеммами и клавишей в комплекте. Клеммы рассчитаны максимум 
на 2 одножильных провода.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

В комплект входят механизм и клавиша

1066UC-84 2TKA00000419 Одноклавишный переключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет белый

1/1

1067UC-84 2TKA00000422 Одноклавишный проходной/перекрестный переключатель 
с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет белый

1/1

Модульное исполнение

1066.21 2TKA000175G1 Механизм одноклавишного переключателя с 2 доп. клеммами, 
16 А/250 В, с возможностью установки лампы подсветки

1/10

1067.21 2TKA000201G1 Механизм одноклавишного проходного/перекрестного 
переключателя с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, с возможностью 
установки лампы подсветки

1/10

10662.00 2TKA000177G1 Механизм одноклавишного переключателя, двухполюсный, без 
доп. клемм, 16 А/250 В, с возможностью установки лампы 
подсветки

1/10

1786-84 2TKA000543G1 Клавиша, одинарная, Impressivo, цвет белый 1/1

1786-81 2TKA000541G1 Клавиша, одинарная, Impressivo, цвет антрацит 1/1

1786-83 2TKA000542G1 Клавиша, одинарная, Impressivo, цвет алюминиевый 1/1

Одноклавишные переключатели/кнопки для скрытого монтажа, IP21
Переключатели/кнопки с безвинтовыми клеммами и клавишей в комплекте. Клеммы рассчитаны максимум 
на 2 одножильных провода.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

В комплект входят механизм и клавиша

1466UC-84 2TKA00000430 Одноклавишный переключатель/кнопка, клемма 1N, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет белый

1/1

Модульное исполнение

1461.21 2TKA000227G1 Механизм одноклавишного переключателя/кнопки с 2 доп. 
клеммами, 16 А/250 В, с возможностью установки лампы 
подсветки

1/10

1786-84 2TKA000569G1 Клавиша, одинарная, Impressivo, цвет белый 1/1

1786-81 2TKA000567G1 Клавиша, одинарная, Impressivo, цвет антрацит 1/1

1786-83 2TKA000568G1 Клавиша, одинарная, Impressivo, цвет алюминиевый 1/1

1789LI-84 2TKA000569G1 Клавиша, одинарная, маркировка «освещение», с линзой, 
Impressivo, цвет белый

1/1

1789LI-81 2TKA000567G1 Клавиша, одинарная, маркировка «освещение», с линзой, 
Impressivo, цвет антрацит

1/1

1789LI-83 2TKA000568G1 Клавиша, одинарная, маркировка «освещение», с линзой, 
Impressivo, цвет алюминиевый

1/1
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Двухполюсный выключатель для скрытого монтажа, IP21
Выключатели с безвинтовыми клеммами и клавишей в комплекте. Клеммы рассчитаны максимум на 2 
одножильных провода.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

В комплект входят механизм и клавиша

1062UC-84 2TKA00000407 Одноклавишный выключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет белый

1/1

Модульное исполнение

1062.21 2TKA000130G1 Механизм выключателя с 2 доп. клеммами, двухполюсный, 
16 А/250 В, с возможностью установки лампы подсветки

1/10

1788-81 2CKA001751A2927 Клавиша, одинарная, с красной линзой, маркировка «I/O», 
Impressivo, цвет антрацит

1/1

1788-83 2CKA001751A2954 Клавиша, одинарная, с красной линзой, маркировка «I/O», 
Impressivo, цвет алюминиевый

1/1

Лампы подсветки для выключателей
Лампы подсветки для выключателей и кнопок. Лампы подсветки могут устанавливаться в одноклавишные 
механизмы, в которых предусмотрено место для их установки. Нельзя установить в 2- и 3-клавишные механизмы 
выключателей. Могут нести ориентационную или индикаторную функцию.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

8370 2TKA000045G1 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 230 В/0,4 мА, 
флуоресцентная

1/10

8372 2TKA000047G1 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 230 В/2 мА, 
флуоресцентная

1/10

8375 2TKA000048G1 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 24 В/22 мА, 
накаливания

1/10

8376 2TKA000049G1 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 12 В/40 мА, 
накаливания

1/10

8370R 2TKA00003241 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 250 В/0,4 мА, 
светодиодная

1/10

8375R 2TKA00003242 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 5–24 В/
0,5–2,5 мА, светодиодная

1/10

Двухклавишные выключатели для скрытого монтажа, IP21
Выключатели с безвинтовыми клеммами и клавишей в комплекте. Клеммы рассчитаны максимум 
на 2 одножильных провода.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

В комплект входят механизм и клавиша

1065UC-84 2TKA00000413 Двухклавишный выключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет белый

1/1

10666UC-84 2TKA00000416 Двухклавишный переключатель, без доп. клемм, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет белый

1/1

Модульное исполнение

1065.20 2TKA000158G1 Механизм двухклавишного выключателя с 2 доп. клеммами, 
16 А/250 В, без возможности установки лампы подсветки

1/10

10666.00 2TKA000179G1 Механизм двухклавишного переключателя, без доп. клемм, 
16 А/250 В, без возможности установки лампы подсветки

1/1

1785-84 2TKA000523G1 Клавиша, двойная, Impressivo, цвет белый 1/1

1785-81 2CKA001751A2930 Клавиша, двойная, Impressivo, цвет антрацит 1/1

1785-83 2TKA000522G1 Клавиша, двойная, Impressivo, цвет алюминиевый 1/1
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Двухполюсный выключатель и выключатель для скрытого монтажа, IP21
Комбинация из одного выключателя и одного двухполюсного выключателя. Оба выключателя с безвинтовыми 
клеммами и клавишами в комплекте. Клеммы рассчитаны максимум на 2 одножильных провода.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

В комплект входят механизм и клавиша

10621UC-84 2TKA00000404 Двухклавишный выключатель, двухполюсный, без доп. клемм, 
16 А/250 В, Impressivo, цвет белый

1/1

10621UC-81 2TKA00000402 Двухклавишный выключатель, двухполюсный, без доп. клемм, 
16 А/250 В Impressivo, цвет антрацит

1/10

10621UC-83 2TKA00000403 Двухклавишный выключатель, двухполюсный, без доп. клемм, 
16 А/250 В Impressivo, цвет алюминиевый

1/10

Механизмы двухклавишных переключателей/кнопок, IP21
Двухклавишный переключатель/кнопка оснащен безвинтовыми клеммами. Клеммы рассчитаны максимум 
на 2 одножильных провода.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

Модульное исполнение

2020/4U-101 2TKA000640G1 Механизм двухклавишной переключателя/кнопки, 10 А/250 В, 
для управления жалюзи

1/10

1785JA-84 2TKA000532G1 Клавиша, двойная, маркировка «вверх/вниз», Impressivo, цвет 
белый

1/1

1785JA-81 2TKA000530G1 Клавиша, двойная, маркировка «вверх/вниз», Impressivo, цвет 
антрацит

1/1

1785JA-83 2TKA000531G1 Клавиша, двойная, маркировка «вверх/вниз», Impressivo, цвет 
алюминиевый

1/1

Трехклавишный выключатель для скрытого монтажа, IP21
Выключатели с безвинтовыми клеммами и клавишей в комплекте. Клеммы рассчитаны максимум 
на 2 одножильных провода.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

В комплект входят механизм и клавиша

10631UC-84 2TKA00000410 Трехклавишный выключатель, без доп. клемм, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет белый

1/1

Модульное исполнение

10631.00 2TKA000147G1 Механизм трехклавишного выключателя, без доп. клемм, 
16 А/250 В

1/10

1783-81 2TKA000514G1 Клавиша, тройная, Impressivo, цвет антрацит 1/1

1783-83 2TKA000515G1 Клавиша, тройная, Impressivo, цвет алюминиевый 1/1

Одноклавишный переключатель для скрытого монтажа, IP44
Одноклавишный переключатель в сборе. В комплект входит механизм переключателя, клавиша, рамка, 
фиксирующая рамка, и уплотнение. Безвинтовые клеммы рассчитаны максимум на 2 одножильных провода.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1066UW-84 2TKA000200G1 Одноклавишный переключатель, без доп. клемм, 16 А/250 В, 
Impressivo, IP44

1/10

Двухклавишный выключатель для скрытого монтажа, IP44
Двухклавишный переключатель в сборе. В комплект входит механизм переключателя, клавиша, рамка, 
фиксирующая рамка и уплотнение. Безвинтовые клеммы рассчитаны максимум на 2 одножильных провода.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1065UW-84 2TKA000173G1 Двухклавишный выключатель, без доп. клемм, 16 А/250 В, 
Impressivo, IP44

1/10
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Карточный выключатель
Может использоваться, например, в качестве «главного выключателя» в гостиничных номерах. Карточный 
выключатель срабатывает от пластиковой карточки тех же габаритов, что и кредитная карта. В комплект 
поставки входит лампа подсветки 230 В.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

8114.1 2CLA811410A1001 Механизм карточного выключателя, двухполюсный, без доп. 
клемм, 16 А/250 В, лампа подсветки в комплекте

1/1

1792-84 2CKA001710A3641 Центральная плата для карточного выключателя 8114.1, 
Impressivo, цвет белый

1/1

1792-81 2CKA001710A3639 Центральная плата для карточного выключателя 8114.1, 
Impressivo, цвет антрацит

1/1

1792-83 2CKA001710A3670 Центральная плата для карточного выключателя 8114.1, 
Impressivo, цвет алюминиевый

1/1

8331 2TKA000042G1 Лампа подсветки, 230 В/1,5 мА, флуоресцентная, для карточного 
выключателя

1/10

Клавиши, IP21/IP44
Клавиши для всех механизмов одноклавишных выключателей. Для скрытого и открытого монтажа. Класс защиты 
IP21 или IP44 с уплотнением 2463 и фиксирующей рамкой 2474.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1786-84 2TKA000543G1 Клавиша, одинарная, Impressivo, цвет белый 1/1

1786-81 2TKA000541G1 Клавиша, одинарная, Impressivo, цвет антрацит 1/1

1786-83 2TKA000542G1 Клавиша, одинарная, Impressivo, цвет алюминиевый 1/1

Клавиши с полем для надписи, IP21/IP44
Клавиши для всех механизмов одноклавишных выключателей. Для скрытого и открытого монтажа. Класс 
защиты IP21 или IP44 с уплотнением 2463 и фиксирующей рамкой 2474. На клавишах имеется поле для надписи 
(59,7 x 11,7 мм). В комплект поставки входит одна пустая полоска и одна полоска с текстом MASTER.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1764NLI-84 2CKA001731A1877 Клавиша, одинарная, с полем для надписи, Impressivo, цвет белый 1/1

1764NLI-81 2CKA001731A1552 Клавиша, одинарная, с полем для надписи, Impressivo, цвет 
антрацит

1/1

1764NLI-83 2CKA001731A1948 Клавиша, одинарная, с полем для надписи, Impressivo, цвет 
алюминиевый

1/1

Клавиши с красной линзой, IP21/IP44
Клавиши для всех механизмов одноклавишных выключателей. Для скрытого и открытого монтажа. Класс защиты 
IP21 или IP44 с уплотнением 2463 и фиксирующей рамкой 2474.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1789-84 2TKA000559G1 Клавиша, одинарная, с красной линзой, Impressivo, цвет белый 1/1

1789-81 2CKA001751A2928 Клавиша, одинарная, с красной линзой, Impressivo, цвет антрацит 1/1

1789-83 2CKA001751A2945 Клавиша, одинарная, с красной линзой, Impressivo, цвет 
алюминиевый

1/1

Клавиши с прозрачной линзой и маркировкой «освещение», IP21/IP44
Клавиши для всех механизмов одноклавишных выключателей. Для скрытого и открытого монтажа. Класс защиты 
IP21 или IP44 с уплотнением 2463 и фиксирующей рамкой 2474.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1789LI-84 2TKA000569G1 Клавиша, одинарная, с маркировкой «освещение», 
с прозрачной линзой, Impressivo, цвет белый

1/1

1789LI-81 2TKA000567G1 Клавиша, одинарная, с маркировкой «освещение», 
с прозрачной линзой, Impressivo, цвет антрацит

1/1

1789LI-83 2TKA000568G1 Клавиша, одинарная, с маркировкой «освещение», 
с прозрачной линзой, Impressivo, цвет алюминиевый

1/1
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Клавиши с прозрачной линзой и маркировкой «ключ», IP21/IP44
Клавиши для всех механизмов одноклавишных выключателей. Для скрытого и открытого монтажа. Класс защиты 
IP21 или IP44 с уплотнением 2463 и фиксирующей рамкой 2474. 

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1789TR-84 2CKA001751A2755 Клавиша, одинарная, с маркировкой «ключ», с прозрачной 
линзой, Impressivo, цвет белый

1/1

1789TR-81 2CKA001751A2933 Клавиша, одинарная, с маркировкой «ключ», с прозрачной 
линзой, Impressivo, цвет антрацит

1/1

1789TR-83 2CKA001751A2953 Клавиша, одинарная, с маркировкой «ключ», с прозрачной 
линзой, Impressivo, цвет алюминиевый

1/1

Клавиши с прозрачной линзой и маркировкой «колокольчик», IP21/IP44
Клавиши для всех механизмов одноклавишных выключателей. Для скрытого и открытого монтажа. Класс защиты 
IP21 или IP44 с уплотнением 2463 и фиксирующей рамкой 2474.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1789KL-84 2CKA001751A2754 Клавиша, одинарная, с маркировкой «колокольчик», с прозрачной 
линзой, Impressivo, цвет белый

1/1

1789KL-81 2CKA001751A2932 Клавиша, одинарная, с маркировкой «колокольчик», с прозрачной 
линзой, Impressivo, цвет антрацит

1/1

1789KL-83 2CKA001751A2952 Клавиша, одинарная, с маркировкой «колокольчик», с прозрачной 
линзой, Impressivo, цвет алюминиевый

1/1

Уплотнительное кольцо для выключателей, IP44
Уплотнительное кольцо позволяет преобразовать выключатель или одинарную розетку во влагозащищенное 
исполнение (IP44). Также в этом случае необходимо использовать накладку розетки с откидной крышкой 
и фиксирующие рамки 2474 или 2475 для выключателей.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

2463 2TKA000002G1 Уплотнительное кольцо для рамки 85 мм, IP44 1/20

Фиксирующие рамки, IP44
Фиксирующие рамки применяются с выключателями и кнопками, совместно с уплотнительными кольцами 2463 
или 2464 обеспечивают степень защиты IP44. Фиксирующие рамки крепятся с помощью двух винтов к механизму 
выключателя.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

2474 2TKA000004G1 Фиксирующая рамка для одно-/трехклавишного выключателя 1/20

2475 2TKA000005G1 Фиксирующая рамка для двухклавишного выключателя 1/20

Распорные лапки
Распорные лапки для одинарных розеток, евророзеток, выключателей и кнопок. Не подходят для механизмов 
двойных розеток Impressivo. Также доступны механизмы с распорными лапками в комплекте.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

ASE1 2TKA001721G1 Распорные лапки для розеток и выключателей 1/10
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 Розетки

Тройные евророзетки для скрытого монтажа, IP21
В комплект входит механизм евророзетки и центральная плата. Механизм оснащен шторками, безвинтовыми 
клеммами на 4 провода и 2 безвинтовыми дополнительными клеммами максимум на 2 провода. Клеммы 
предназначены для одножильных проводов.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

303UC-84 2TKA00000433 Тройная евророзетка, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
с доп. клеммами для разветвления нагрузки, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет белый

1/1

303UC-81 2TKA00000340 Тройная евророзетка, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
с доп. клеммами для разветвления нагрузки, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет антрацит

1/1

303UC-83 2TKA00000451 Тройная евророзетка, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
с доп. клеммами для разветвления нагрузки, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет алюминиевый

1/1

Двойные розетки Schuko для скрытого монтажа с накладкой, IP21
Двойная розетка Schuko в сборе. В комплект входит механизм двойной розетки Schuko и накладка. Механизм 
розетки оснащен шторками и безвинтовыми клеммами максимум на 4 одножильных провода.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

302EUJ-84 2TKA000952G1 Двойная розетка Schuko, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
с доп. клеммами для разветвления нагрузки, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет белый

1/1

302EUJ-81 2TKA000951G1 Двойная розетка Schuko, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
с доп. клеммами для разветвления нагрузки, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет антрацит

1/1

302EUJ-83 2TKA00000442 Двойная розетка Schuko, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
с доп. клеммами для разветвления нагрузки, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет алюминиевый

1/1

Двойные розетки Schuko для скрытого монтажа в специальной коробке 1,5Х, IP21
Двойная розетка Schuko в сборе. В комплект входит механизм двойной розетки Schuko и накладка. Механизм 
розетки оснащен шторками и безвинтовыми клеммами максимум на 4 одножильных провода. Плоская 
конструкция устанавливается в специальной монтажной коробке 1,5X.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

302EUJT-84 2TKA00002007 Двойная розетка Schuko, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
с доп. клеммами для разветвления нагрузки, 16 А/250 В, плоская, 
Impressivo, цвет белый

1/10

302EUJT-81 2TKA00002005 Двойная розетка Schuko, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
с доп. клеммами для разветвления нагрузки, 16 А/250 В, плоская, 
Impressivo, цвет антрацит

1/10

302EUJT-83 2TKA00002006 Двойная розетка Schuko, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
с доп. клеммами для разветвления нагрузки, 16 А/250 В, , плоская, 
Impressivo, цвет алюминиевый

1/10

Розетки Schuko для скрытого монтажа, IP21
Розетка Schuko в сборе. В комплект входит механизм розетки Schuko, центральная плата и рамка. Розетка 
оснащена шторками и безвинтовыми клеммами максимум на 2 одножильных провода.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

20EUJ-84 2TKA003848G1 Розетка Schuko, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
16 А/250 В, Impressivo, цвет белый

1/1

20EUJ-81 2TKA00000438 Розетка Schuko, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
16 А/250 В, Impressivo, цвет антрацит

1/1

20EUJ-83 2TKA00000439 Розетка Schuko, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
16 А/250 В, Impressivo, цвет алюминиевый

1/1
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Механизм розетки Schuko для скрытого монтажа, IP21
В комплект входит механизм розетки Schuko и центральная плата. Розетка оснащена шторками и безвинтовыми 
клеммами максимум на 2 одножильных провода.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

20EUC-84 2TKA003846G1 Механизм розетки Schuko с центральной платой, со шторками, с 
безвинтовыми клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет белый

1/1

20EUC-81 2TKA00000434 Механизм розетки Schuko с центральной платой, со шторками, с 
безвинтовыми клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет антрацит

1/1

20EUC-83 2TKA00000435 Механизм розетки Schuko с центральной платой, со шторками, с 
безвинтовыми клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет 
алюминиевый

1/1

Механизм розетки Schuko с крышкой для скрытого монтажа, IP21
В комплект входит механизм розетки Schuko и центральная плата с крышкой. Розетка оснащена шторками и 
безвинтовыми клеммами максимум на 2 одножильных провода.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

20EUCK-84 2TKA003847G1 Механизм розетки Schuko с центральной платой, с безвинтовыми 
клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет белый

1/1

20EUCK-81 2TKA00000436 Механизм розетки Schuko с центральной платой, с безвинтовыми 
клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет антрацит

1/1

20EUCK-83 2TKA00000437 Механизм розетки Schuko с центральной платой, с безвинтовыми 
клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет алюминиевый

1/1

Двойная розетка Schuko для скрытого монтажа, IP44
Двойная розетка Schuko в сборе. В комплект входит механизм розетки Schuko, центральная плата с крышкой, 
накладка и уплотнение. Розетка оснащена шторками и безвинтовыми клеммами максимум на 2 одножильных 
провода.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

302EUJW-84 2TKA000954G1 Двойная розетка Schuko, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
с доп. клеммами для разветвления нагрузки, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет белый, IP44

1/10

Розетка Schuko для скрытого монтажа, IP44
Розетка Schuko в сборе. В комплект входит механизм розетки Schuko, центральная плата с крышкой, накладка 
и уплотнение. Розетка оснащена шторками и безвинтовыми клеммами максимум на 2 одножильных провода.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

20EUJW-84 2TKA000698G1 Розетка Schuko, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
16 А/250 В, Impressivo, цвет белый, IP44

1/10

Уплотнительное кольцо для двойной розетки, IP44
С помощью уплотнительного кольца 2464 обеспечивается степень защиты IP44 двойных розеток с откидной 
крышкой.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

2464 2TKA000003G1 Уплотнительное кольцо для рамки 100 мм, IP44 1/20

Уплотнительное кольцо для одинарной розетки, IP44
Уплотнительное кольцо позволяет преобразовать выключатель или одинарную розетку во влагозащищенное 
исполнение (IP44). Также в этом случае необходимо использовать накладку розетки с откидной крышкой 
и фиксирующие рамки 2474 или 2475 для выключателей.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

2463 2TKA000002G1 Уплотнительное кольцо для рамки 85 мм, IP44 1/20
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Распорные лапки
Распорные лапки для одинарных розеток, евророзеток, выключателей и нажимных кнопок. Не подходят для 
механизмов двойных розеток Impressivo. Также доступны механизмы с распорными лапками в комплекте.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

ASE1 2TKA001721G1 Распорные лапки для розеток и выключателей 1/10

 Телекоммуникационные системы и мультимедиа

Розетка RJ45 со шторками
Механизм с 2 разъемами RJ45 и центральной платой со шторками.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

Модульное исполнение

1819.01 2TKA000599G1 Корпус телекоммуникационной розетки, 2 х RJ45, Keystone 1/10

1819.02 2TKA000600G1 Корпус телекоммуникационной розетки, 2 х RJ45, AMP 1/10

1819.03 2TKA000601G1 Корпус телекоммуникационной розетки, 2 х RJ45, Actassi 1/10

1819.04 2TKA000602G1 Корпус телекоммуникационной розетки, 2 х RJ45, Systimax 1/10

1819DC-84 2TKA00001111 Центральная плата, 2 х RJ45, пылезащитные шторки, Impressivo, 
цвет белый

1/1

1819DC-81 2TKA00001109 Центральная плата, 2 х RJ45, пылезащитные шторки, Impressivo, 
цвет антрацит

1/1

1819DC-83 2TKA00001110 Центральная плата, 2 х RJ45, пылезащитные шторки, Impressivo, 
цвет алюминиевый

1/1

Центральная плата для антенной розетки
Центральные платы для наиболее распространенных антенных розеток. Вывод Sat закрыт, но его можно открыть 
на месте установки.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1743-84-500 2CKA001724A4332 Центральная плата, TV/R/Sat, Impressivo, цвет белый 1/1

1743-81 2CKA001724A4252 Центральная плата, TV/R/Sat, Impressivo, цвет антрацит 1/1

1743-83 2CKA001724A4262 Центральная плата, TV/R/Sat, Impressivo, цвет алюминиевый 1/1

Зарядное устройство USB
Используется для зарядки и питания двух мобильных устройств через USB-кабель. Розетка с двумя разъемами 
USB типа A, с электронной системой защиты от короткого замыкания и перегрузки. Номинальное напряжение: 
230 В~/5 В-, 50–60 Гц. При использовании одного выхода номинальный ток максимум 1400 мА. При 
использовании двух выходов номинальный ток максимум 700 мА.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

Механизм

6472U 2CKA006400A0038 Механизм USB-розетки, 2 разъема по 0,7 A 1/1

Центральная плата

1766-84-500 2CKA001710A3992 Центральная плата, Impressivo, цвет белый 1/1

1766-81 2CKA001710A3613 Центральная плата, Impressivo, цвет антрацит 1/1

1766-83 2CKA001710A3659 Центральная плата, Impressivo, цвет алюминиевый 1/1
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Розетка для громкоговорителя, стерео
Предусмотрены вставные разъемы для подключения громкоговорителя и винтовые клеммы для внутренних 
проводов максимального сечения 10 мм².

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

Модульное исполнение

0248.00 2TKA000090G1 Механизм телекоммуникационной розетки для подключения 
громкоговорителя, стерео

1/1

1766-84 2CKA001710A3992 Центральная плата для механизма громкоговорителя, Impressivo, 
цвет белый

1/1

1766-81 2CKA001710A3613 Центральная плата для механизма громкоговорителя, Impressivo, 
цвет антрацит

1/1

1766-83 2CKA001710A3659 Центральная плата для механизма громкоговорителя, Impressivo, 
цвет алюминиевый

1/1

 — 
Аксессуары для скрытой установки
 Комплектующие для обеспечения степени защиты IP44 

Фиксирующие рамки, IP44
Фиксирующие рамки применяются с выключателями и кнопками, совместно с уплотнительными кольцами 2463 
или 2464 обеспечивают степень защиты IP44. Фиксирующие рамки крепятся с помощью двух винтов к механизму 
выключателя.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

2474 2TKA000004G1 Фиксирующая рамка для одно-/трехклавишного выключателя 1/20

2475 2TKA000005G1 Фиксирующая рамка для двухклавишного выключателя 1/20

Уплотнительное кольцо для одинарных розеток и выключателей, IP44
Уплотнительное кольцо позволяет преобразовать выключатель или одинарную розетку во влагозащищенное 
исполнение (IP44). Также в этом случае необходимо использовать накладку розетки с откидной крышкой 
и фиксирующие рамки 2474 или 2475 для выключателей.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

2463 2TKA000002G1 Уплотнительное кольцо для рамки 85 мм, IP44 1/20

Уплотнительное кольцо для двойных розеток, IP44
Механизмы двойных розеток, установленные с уплотнительным кольцом 2464 и накладкой с откидной крышкой, 
имеют степень защиты IP44.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

2464 2TKA000003G1 Уплотнительное кольцо для рамки 100 мм, IP44 1/20
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 Дополнительные комплектующие

Заглушка, 85 мм
Заглушка на 85 мм используется для закрытия неиспользуемого места в рамке. Возможно использование 
с рамками 85 мм для скрытого монтажа или монтажа на поверхность. Скрытый монтаж: IP21 на ровной 
поверхности, IP20 на неровной поверхности (уплотнение использовать нельзя). При монтаже на поверхность 
с изделиями 2456.26 и 172xS85-xx обеспечивается степень защиты IP44.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

2538-84 2TKA000856G1 Заглушка Impressivo, цвет белый 1/1

2538-81 2TKA000852G1 Заглушка Impressivo, цвет антрацит 1/1

2538-83 2TKA000854G1 Заглушка Impressivo, цвет алюминиевый 1/1

Лампы подсветки для выключателей
Лампы подсветки для выключателей и кнопок. Лампы подсветки могут устанавливаться в одноклавишные 
механизмы, в которых предусмотрено место для их установки. Нельзя установить в 2- и 3-клавишные механизмы. 
Могут нести ориентационную или индикаторную функцию.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

8370 2TKA000045G1 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 230 В/0,4 мА, 
флуоресцентная

1/10

8372 2TKA000047G1 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 230 В/2 мА, 
флуоресцентная

1/10

8375 2TKA000048G1 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 24 В/22 мА, 
накаливания

1/10

8376 2TKA000049G1 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 12 В/40 мА, 
накаливания

1/10

8331 2TKA000042G1 Лампа подсветки для карточных выключателей, 230 В/1,5 мА, 
флуоресцентная

1/10

8370R 2TKA00003241 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 250 В/0,4 мА, 
светодиодная

1/10

8375R 2TKA00003242 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 5–24 В/
0,5–2,5 мА, светодиодная

1/10

Распорные лапки
Распорные лапки для одинарных розеток, евророзеток, выключателей и кнопок. Не подходят для механизмов
двойных розеток Impressivo. Также доступны механизмы с распорными лапками в комплекте.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

ASE1 2TKA001721G1 Распорные лапки для розеток и выключателей 1/10

Импульсная контактная пружина
Импульсная контактная пружина устанавливается в выключатели ABB. Пружина позволяет модернизировать 
выключатель в кнопку. Продаются по 10 шт. в упаковке.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

PJ4.10 2TKA00003056 Импульсная контактная пружина для выключателей ABB, 10 шт. 1/1
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 Рамки Impressivo

Рамки 85 мм для скрытого монтажа, IP21/IP44
Рамки скрытого монтажа для одинарных устройств. Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж. 
Стандартная степень защиты IP21 при монтаже на ровной поверхности. При использовании уплотнения 2463 
и фиксирующих рамок 2474 или 2475 — степень защиты IP44.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

Цвет белый

1721F85-84 2TKA000287G1 Рамка 85 мм, одинарная, Impressivo, цвет белый 1/1

1722F85-84 2TKA000337G1 Рамка 85 мм, двойная, Impressivo, цвет белый 1/1

1723F85-84 2TKA000376G1 Рамка 85 мм, тройная, Impressivo, цвет белый 1/1

1724F85-84 2TKA000409G1 Рамка 85 мм, четверная, Impressivo, цвет белый 1/1

1725F85-84 2TKA000434G1 Рамка 85 мм, пятерная, Impressivo, цвет белый 1/1

Цвет антрацит

1721F85-81 2TKA000283G1 Рамка 85 мм, одинарная, Impressivo, цвет антрацит 1/1

1722F85-81 2TKA000333G1 Рамка 85 мм, двойная, Impressivo, цвет антрацит 1/1

1723F85-81 2TKA000372G1 Рамка 85 мм, тройная, Impressivo, цвет антрацит 1/1

1724F85-81 2TKA000407G1 Рамка 85 мм, четверная, Impressivo, цвет антрацит 1/1

1725F85-81 2TKA000432G1 Рамка 85 мм, пятерная, Impressivo, цвет антрацит 1/1

Цвет алюминиевый

1721F85-83 2TKA000285G1 Рамка 85 мм, одинарная, Impressivo, цвет алюминиевый 1/1

1722F85-83 2TKA000335G1 Рамка 85 мм, двойная, Impressivo, цвет алюминиевый 1/1

1723F85-83 2TKA000374G1 Рамка 85 мм, тройная, Impressivo, цвет алюминиевый 1/1

1724F85-83 2TKA000408G1 Рамка 85 мм, четверная, Impressivo, цвет алюминиевый 1/1

1725F85-83 2TKA000433G1 Рамка 85 мм, пятерная, Impressivo, цвет алюминиевый 1/1

 — 
Impressivo для монтажа на поверхность
 Выключатели 

Одноклавишные выключатели для монтажа на поверхность, IP21
Выключатели в сборе с безвинтовыми клеммами и с возможностью установки лампы подсветки. Степень защиты 
IP21, если провода подведены снизу.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

Одноклавишный переключатель

1066A-84 2TKA00001601 Одноклавишный переключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет белый

1/1

1066A-81 2TKA00001602 Одноклавишный переключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет антрацит

1/1

1066A-83 2TKA00001603 Одноклавишный переключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет алюминиевый

1/1

Перекрестный переключатель

1067A-84 2TKA00001846 Одноклавишный проходной/перекрестный переключатель 
с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет белый

1/1

1067A-81 2TKA00001847 Одноклавишный проходной/перекрестный переключатель 
с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет антрацит

1/1

1067A-83 2TKA00001848 Одноклавишный проходной/перекрестный переключатель 
с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет алюминиевый

1/1
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Двухклавишные выключатели для монтажа на поверхность, IP21
Выключатели в сборе с безвинтовыми клеммами без возможности установки лампы подсветки. Степень защиты 
IP21, если провода подведены снизу.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

Двухклавишный выключатель

1065A-84 2TKA00001598 Двухклавишный выключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет белый

1/1

1065A-81 2TKA00001599 Двухклавишный выключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет антрацит

1/1

1065A-83 2TKA00001600 Двухклавишный выключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет алюминиевый

1/1

Двухклавишный переключатель

10666A-84 2TKA00001843 Двухклавишный переключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет белый

1/1

10666A-81 2TKA00001844 Двухклавишный переключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет антрацит

1/1

10666A-83 2TKA00001845 Двухклавишный переключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет алюминиевый

1/1

Трехклавишные выключатели для монтажа на поверхность, IP21
Выключатели в сборе с безвинтовыми клеммами без возможности установки лампы подсветки. Степень защиты 
IP21, если провода подведены снизу.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

10631A-84 2TKA00001849 Трехклавишный выключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет белый

1/1

10631A-81 2TKA00001850 Трехклавишный выключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет антрацит

1/1

10631A-83 2TKA00001851 Трехклавишный выключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет алюминиевый

1/1

Двухполюсный выключатель для монтажа на поверхность, IP21
Выключатели в сборе с безвинтовыми клеммами и с возможностью установки лампы подсветки. Степень защиты 
IP21, если провода подведены снизу.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1062A-84 2TKA00001840 Двухполюсный выключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет белый

1/1

Одноклавишный переключатель/кнопка для монтажа на поверхность, IP21
Переключатель/кнопка в сборе с нормально-открытым контактом, с безвинтовыми клеммами и с возможностью 
установки лампы подсветки. Поставляется с прозрачными линзами. Степень защиты IP21, если провода 
подведены снизу.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1461A-84 2TKA00001604 Одноклавишный переключатель/кнопка с 2 доп. клеммами, 
10 А/250 В, Impressivo, цвет белый

1/1

1461A-81 2TKA00001605 Одноклавишный переключатель/кнопка с 2 доп. клеммами, 
10 А/250 В, Impressivo, цвет антрацит

1/1

1461A-83 2TKA00001606 Одноклавишный переключатель/кнопка с 2 доп. клеммами, 
10 А/250 В, Impressivo, цвет алюминиевый

1/1
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 Розетки

Розетка Schuko на 4 поста для монтажа на поверхность, IP21
Изделие состоит из двух механизмов двойных розеток, соединенных внутри коробки. Механизмы розетки 
оснащены шторками. Для каждого контакта розетки предусмотрены безвинтовые клеммы, рассчитанные 
максимум на 4 одножильных провода. Механизмы розеток не имеют дополнительных клемм для разветвления 
нагрузки. Степень защиты IP21, если провода подведены снизу.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

404EA-84 2TKA00001613 Розетка Schuko 4-х постовая, со шторками, с безвинтовыми 
клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет белый

1/50

404EA-81 2TKA00001614 Розетка Schuko 4-х постовая, со шторками, с безвинтовыми 
клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет антрацит

1/1

404EA-83 2TKA00001615 Розетка Schuko 4-х постовая, со шторками, с безвинтовыми 
клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет алюминиевый

1/1

Двойная розетка Schuko для монтажа на поверхность, IP21
Для каждого контакта розетки установлены безвинтовые клеммы, рассчитанные максимум на 4 одножильных 
провода. Механизмы розеток не имеют дополнительных клемм для разветвления нагрузки. Механизм розетки 
оснащен шторками. Степень защиты IP21, если провода подведены снизу.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

402EA-84 2TKA00001607 Двойная розетка Schuko, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
16 А/250 В, Impressivo, цвет белый

1/1

402EA-81 2TKA00001608 Двойная розетка Schuko, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
16 А/250 В, Impressivo, цвет антрацит

1/1

402EA-83 2TKA00001609 Двойная розетка Schuko, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
16 А/250 В, Impressivo, цвет алюминиевый

1/1

Двойная розетка Schuko для монтажа на поверхность, IP44
В комплект входит механизм розетки Schuko, центральная плата с крышкой, рамка для монтажа на поверхность 
и коробка. Механизм розетки оснащен шторками, безвинтовыми клеммами и дополнительными клеммами для 
ответвления нагрузки.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

302ESW-81 2TKA00001754 Двойная розетка Schuko, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
с доп. клеммами для разветвления нагрузки, 16 А/250 В, 
Impressivo, цвет антрацит

1/1

Двойная розетка Schuko для монтажа в плинтус, IP21
Для каждого контакта розетки предусмотрены безвинтовые клеммы, рассчитанные максимум на 4 одножильных 
провода. Механизмы розеток не имеют дополнительных клемм для разветвления нагрузки. Механизм розетки 
оснащен шторками. Подведение проводов возможно осуществить внутри плинтуса.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

402EL-84 2TKA00002273 Двойная розетка Schuko для монтажа в плинтус, со шторками, 
с безвинтовыми клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет белый

1/1

402EL-81 2TKA00002274 Двойная розетка Schuko для монтажа в плинтус, со шторками, 
с безвинтовыми клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет антрацит

1/1

402EL-83 2TKA00002275 Двойная розетка Schuko для монтажа в плинтус, со шторками, 
с безвинтовыми клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет 
алюминиевый

1/1
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Двойная розетка Schuko, угловая, IP21
Двойная розетка Schuko для углового монтажа на поверхность. Для каждого контакта розетки предусмотрены 
безвинтовые клеммы, рассчитанные максимум на 4 одножильных провода. Механизмы розеток не имеют 
дополнительных клемм для разветвления нагрузки. Механизм розетки оснащен шторками.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

402EE-84 2TKA00001610 Двойная розетка Schuko, угловая, со шторками, с безвинтовыми 
клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет белый

1/1

402EE-81 2TKA00001611 Двойная розетка Schuko, угловая, со шторками, с безвинтовыми 
клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет антрацит

1/1

402EE-83 2TKA00001612 Двойная розетка Schuko, угловая, со шторками, с безвинтовыми 
клеммами, 16 А/250 В, Impressivo, цвет алюминиевый

1/1

 Коробки и дополнительные комплектующие для монтажа на поверхность

Коробка 85 мм для монтажа на поверхность, IP21
Коробка для монтажа одинарных изделий на поверхность. Максимальная высота механизма 26 мм. Коробка не 
подходит по размеру для больших устройств, например светорегуляторов. В комплект поставки входят нижнее 
основание и крышка.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1721A-84 2TKA00001616 Коробка для монтажа на поверхность, 85 мм, h = 41 мм, Impressivo, 
цвет белый

1/1

1721A-81 2TKA00001617 Коробка для монтажа на поверхность, 85 мм, h = 41 мм, Impressivo, 
цвет антрацит

1/1

1721A-83 2TKA00001618 Коробка для монтажа на поверхность, 85 мм, h = 41 мм, Impressivo, 
цвет алюминиевый

1/1

Коробка 85 мм для монтажа в плинтус, IP21
Коробка для монтажа одинарных изделий в плинтус. Максимальная высота механизма 26 мм. Коробка не 
подходит по размеру для больших устройств, например светорегуляторов. В комплект поставки входят нижнее 
основание и крышка.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1721L-84 2TKA00002276 Коробка для монтажа на поверхность в плинтус, 85 мм, Impressivo, 
цвет белый

1/1

1721L-81 2TKA00002277 Коробка для монтажа на поверхность в плинтус, 85 мм, Impressivo, 
цвет антрацит

1/1

1721L-83 2TKA00002278 Коробка для монтажа на поверхность, в плинтус 85 мм, Impressivo, 
цвет алюминиевый

1/1

Коробка 85 мм для углового монтажа на поверхность, IP21
Коробка для углового монтажа на поверхность 2 однокомпонентных устройств. Подходит для механизмов 
розеток выключателей и для электронных устройств. Возможна горизонтальная или вертикальная установка в 
углах. Используется с двойной рамкой 85 мм.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1722H-84 2TKA00002279 Коробка для углового монтажа на поверхность, 85 мм, двойная, 
Impressivo, цвет белый

1/1

1722H-81 2TKA00002280 Коробка для углового монтажа на поверхность, 85 мм, двойная, 
Impressivo, цвет антрацит

1/1

1722H-83 2TKA00002281 Коробка для углового монтажа на поверхность, 85 мм, двойная, 
Impressivo, цвет алюминиевый

1/1
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Нижнее основание для монтажа на поверхность, IP21/IP44
Нижняя плата для осуществления установки изделий скрытого монтажа на поверхность, максимум высота 
механизма 26 мм. Используется в сочетании с рамками 85 мм для монтажа на поверхность 172xS85-xx. 
При использовании центральных плат с откидной крышкой имеет степень защиты IP44. Выключатели 
и нажимные кнопки в сочетании с фиксирующей рамкой 2474 или 2475 имеют степень защиты IP44. Также для 
обеспечения степени защиты IP44 провода должны быть подведены снизу. Размер коробки не подходит для 
светорегуляторов.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

2456.26 2TKA000769G1 Коробка для установки изделий скрытого монтажа на 
поверхность, h = 26 мм

1/1

Рамки 85 мм для монтажа на поверхность, IP21/IP44
Рамки для монтажа на поверхность однокомпонентных устройств, например выключателей или розеток. 
Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж. Используются с нижним основанием для монтажа на 
поверхность 2456.26. Размер рамки не подходит для светорегуляторов. Для обеспечения степени защиты IP44 
провода должны быть подведены снизу.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

Цвет белый

1721S85-84 2TKA000302G1 Рамка для монтажа на поверхность, 85 мм, h = 40 мм, одинарная, 
Impressivo, цвет белый

1/1

1722S85-84 2TKA000347G1 Рамка для монтажа на поверхность, 85 мм, h = 40 мм, двойная, 
Impressivo, цвет белый

1/1

1723S85-84 2TKA000385G1 Рамка для монтажа на поверхность, 85 мм, h = 40 мм, тройная, 
Impressivo, цвет белый

1/1

1724S85-84 2TKA000417G1 Рамка для монтажа на поверхность, 85 мм, h = 40 мм, тройная, 
четверная, цвет белый

1/1

Цвет антрацит

1721S85-81 2TKA000298G1 Рамка для монтажа на поверхность, 85 мм, h = 40 мм, одинарная, 
Impressivo, цвет антрацит

1/1

1722S85-81 2TKA000344G1 Рамка для монтажа на поверхность, 85 мм, h = 40 мм, двойная, 
Impressivo, цвет антрацит

1/1

1723S85-81 2TKA000383G1 Рамка для монтажа на поверхность, 85 мм, h = 40 мм, тройная, 
Impressivo, цвет антрацит

1/25

1724S85-81 2TKA000415G1 Рамка для монтажа на поверхность, 85 мм, h = 40 мм, четверная, 
Impressivo, цвет антрацит

1/25

Цвет алюминиевый

1721S85-83 2TKA000300G1 Рамка для монтажа на поверхность, 85 мм, h = 40 мм, одинарная, 
Impressivo, цвет алюминиевый

1/1

1722S85-83 2TKA000345G1 Рамка для монтажа на поверхность, 85 мм, h = 40 мм, двойная, 
Impressivo, цвет алюминиевый

1/25

1723S85-83 2TKA000384G1 Рамка для монтажа на поверхность, 85 мм, h = 40 мм, тройная, 
Impressivo, цвет алюминиевый

1/25

1724S85-83 2TKA000416G1 Рамка для монтажа на поверхность, 85 мм, h = 40 мм, четверная, 
Impressivo, цвет алюминиевый

1/25
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—
Неизменно актуальный 
дизайн

Дизайн серии Jussi неизменно 
актуален и гармоничен 
для различных стилей 
оформления интерьера. 
Поверхность цвета белый шелк 
(RAL9010) легко содержать 
в чистоте; высококачественный 
материал может выдержать 
многолетнее ежедневное 
использование без изменения 
внешнего вида и снижения 
работоспособности. 

—
01

—
01 
Иллюстрация оригинального размера
Размер рамки 85 x 85 x 19 мм (Ш x В x Г). 
Материалы: клавиша и рамка изготовлены 
из поликарбоната, устойчивого к ударам 
и ультрафиолетовому излучению, 
неломающегося, не содержащего 
поливинилхлорида и галогенов.



 — 
Jussi для монтажа на поверхность, IP20/IP21

 Выключатели

Одноклавишный выключатель для монтажа на поверхность, IP21
Переключатели в сборе с безвинтовыми клеммами и с возможностью установки лампы подсветки. 
Степень защиты IP21, если провода подведены снизу.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1066A4 2TKA000190G1 Одноклавишный переключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, 
Jussi, цвет белый

1/1

1067A4 2TKA000203G1 Одноклавишный проходной/перекрестный переключатель 
с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, Jussi, цвет белый

1/10

Двухклавишный выключатель для монтажа на поверхность, IP21
Выключатели в сборе с безвинтовыми клеммами, без возможности установки лампы подсветки. Степень защиты 
IP21, если провода подведены снизу.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1065A4 2TKA000163G1 Двухклавишный выключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, Jussi, 
цвет белый

1/1

Трехклавишный выключатель для монтажа на поверхность, IP21
Выключатели в сборе с безвинтовыми клеммами, без возможности установки лампы подсветки. Степень защиты 
IP21, если провода подведены снизу.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

10631A4 2TKA000148G1 Трехклавишный выключатель без доп. клемм, 16 А/250 В, Jussi, 
цвет белый

1/1

Одноклавишный переключатель/кнопка для монтажа на поверхность, IP21
Переключатель/кнопка в сборе с нормально-открытым контактом, с безвинтовыми клеммами и с возможностью 
установки лампы подсветки. Поставляется с прозрачной линзой. Степень защиты IP21, если провода подведены 
снизу.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1466AK4 2TKA000237G1 Одноклавишный переключатель/кнопка, с N-клеммой, с линзой, 
без лампы, 10 А/250 В, Jussi, цвет белый

1/1

Лампы подсветки для выключателей
Лампы подсветки для выключателей и кнопок. Лампы подсветки могут устанавливаться в одноклавишные 
механизмы, в которых предусмотрено место для их установки. Нельзя установить в 2- и 3-клавишные механизмы 
выключателей. Могут нести ориентационную или индикаторную функцию.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

8370 2TKA000045G1 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 230 В/0,4 мА, 
флуоресцентная

1/10

8372 2TKA000047G1 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 230 В/2 мА, 
флуоресцентная

1/10

8375 2TKA000048G1 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 24 В/22 мА, 
накаливания

1/10

8376 2TKA000049G1 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 12 В/40 мА, 
накаливания

1/10

8370R 2TKA00003241 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 250 В/0,4 мА, 
светодиодная

1/10

8375R 2TKA00003242 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 5–24 В/
0,5–2,5 мА, светодиодная

1/10
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 Розетки

Розетка Schuko на 4 поста для монтажа на поверхность, IP21
Изделие состоит из двух механизмов двойных розеток, соединенных внутри коробки. Механизмы розетки 
оснащены шторками. Для каждого контакта розетки предусмотрены безвинтовые клеммы, рассчитанные 
максимум на 4 одножильных провода. Механизмы розеток не имеют дополнительных клемм для разветвления 
нагрузки. Степень защиты IP21, если провода подведены снизу.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

404EA 2TKA001001G1 Розетка Schuko 4-х постовая, со шторками, с безвинтовыми 
клеммами, 16 А/250 В, Jussi, цвет белый

1/10

Двойная розетка Schuko для монтажа на поверхность, IP21
Для каждого контакта розетки 402EA установлены безвинтовые клеммы, рассчитанные максимум 
на 4 одножильных провода, а контакты розетки 232EA рассчитаны максимум на 2 одножильных провода. 
Механизм розетки 402EA не имеет дополнительных клемм для разветвления нагрузки, а 232EA имеет. 
Механизм розетки оснащен шторками. Для удобства установки к розеткам прилагаются монтажные платы. 
Кроме того, монтажная плата позволяет устанавливать розетку на электропроводящие поверхности. 
Степень защиты IP21, если провода подведены снизу.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

402EA 2TKA00001607 Двойная розетка Schuko, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
16 А/250 В, Jussi, цвет белый

1/10

232EA 2TKA000758G1 Двойная розетка Schuko, со шторками, с винтовыми клеммами, 
16 А/250 В, Jussi, цвет белый

1/10

Двойная розетка Schuko для монтажа на поверхность, коричневого цвета, IP21
Для каждого контакта розетки предусмотрены безвинтовые клеммы, рассчитанные максимум на 4 одножильных 
провода. Механизмы розеток не имеют дополнительных клемм для разветвления нагрузки. Механизм розетки 
оснащен шторками. Для удобства установки к розеткам прилагаются монтажные платы. Кроме того, монтажная 
плата позволяет устанавливать розетку на электропроводящие поверхности. Степень защиты IP21, если провода 
подведены снизу. Цвет RAL8028.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

402EA-01 2TKA00001029 Двойная розетка Schuko, со шторками, с безвинтовыми клеммами, 
16 А/250 В, Jussi, цвет коричневый

1/1

Двойная розетка Schuko для монтажа в плинтус, IP21
Для каждого контакта розетки предусмотрены безвинтовые клеммы, рассчитанные максимум на 4 одножильных 
провода. Механизмы розеток не имеют дополнительных клемм для разветвления нагрузки. Механизм розетки 
оснащен шторками. Подведение проводов возможно осуществить внутри плинтуса.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

402EL 2TKA00003272 Двойная розетка Schuko для монтажа в плинтус, со шторками, с 
безвинтовыми клеммами, 16 А/250 В, Jussi, цвет белый

1/1

Двойная розетка Schuko, угловая, IP21
Двойная розетка Schuko для углового монтажа на поверхность. Для каждого контакта розетки предусмотрены 
безвинтовые клеммы, рассчитанные максимум на 4 одножильных провода. Механизмы розеток не имеют 
дополнительных клемм для разветвления нагрузки. Механизм розетки оснащен шторками.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

402EA.E 2TKA003883G1 Двойная розетка Schuko, угловая, со шторками, с безвинтовыми 
клеммами, 16 А/250 В, Jussi, цвет белый

1/1
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Розетка Schuko для монтажа на поверхность, IP21
Для каждого контакта розетки предусмотрены безвинтовые клеммы, рассчитанные максимум на 2 одножильных 
провода. Механизмы розеток не имеют дополнительных клемм для разветвления нагрузки. Механизм розетки 
оснащен шторками. Для удобства установки к розеткам прилагаются монтажные платы. Кроме того, монтажная 
плата позволяет устанавливать розетку на электропроводящие поверхности. Степень защиты IP21, если провода 
подведены снизу.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

20EAKS 2TKA000660G1 Розетка Schuko с безвинтовыми клеммами, со шторками, 
16 А/250 В, Jussi, цвет белый

1/10

23EAKS 2TKA000767G1 Розетка Schuko с винтовыми клеммами, со шторками, 16 А/250 В, 
Jussi, цвет белый

1/10

Двойная розетка Schuko для монтажа в плинтус, IP21
Для каждого контакта розетки предусмотрены безвинтовые клеммы, рассчитанные максимум на 4 одножильных 
провода. Механизмы розеток не имеют дополнительных клемм для разветвления нагрузки. Механизм розетки 
оснащен шторками. Подведение проводов возможно осуществить внутри плинтуса.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

302EUC1L 2TKA000941G1 Двойная розетка Schuko в плинтус, 16 А/250 В, Jussi, цвет белый 1/1

 — 
Jussi для монтажа на поверхность, IP44/IP55
 Выключатели

Одноклавишные выключатели для монтажа на поверхность, IP44
Переключатели в сборе с безвинтовыми клеммами, рассчитанными максимум на 2 одножильных провода, 
и с возможностью установки ориентационной лампы. Поставляется с белой и прозрачной линзой, но без 
ориентационной лампы.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1066SW 2TKA000192G1 Одноклавишный переключатель с 2 доп. клеммами, без лампы в 
комплекте, 16 А/250 В, Jussi, цвет белый

1/1

1067SW 2TKA000204G1 Одноклавишный проходной/перекрестный переключатель 
с 2 доп. клеммами, без лампы в комплекте, 16 А/250 В, Jussi, цвет 
белый

1/10

Двухполюсный выключатель для монтажа на поверхность, IP44
Выключатель в сборе с безвинтовыми клеммами, рассчитанными максимум на 2 одножильных провода, 
и с возможностью установки индикаторной лампы. Поставляется без лампы.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1062SW 2TKA000138G1 Двухполюсный одноклавишный выключатель с 2 доп. клеммами, с 
прозрачной линзой, с маркировкой I/O, без лампы в комплекте, 
Jussi, цвет белый

1/10

Двухклавишный выключатель для монтажа на поверхность, IP44
Выключатель в сборе с безвинтовыми клеммами, рассчитанными максимум на 2 одножильных провода, без 
возможности установки лампы подсветки.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1065SW 2TKA000165G1 Двухклавишный выключатель с 2 доп. клеммами, 16 А/250 В, Jussi, 
цвет белый

1/1
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Одноклавишный переключатель/кнопка для монтажа на поверхность, IP44
Переключатель/кнопка в сборе с безвинтовыми клеммами, рассчитанными максимум на 2 одножильных 
провода, и с возможностью установки ориентационной лампы. Поставляется с белой и прозрачной линзой, 
но без лампы.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

1466SW 2TKA000238G1 Одноклавишный переключатель/кнопка, с N-клеммой, без лампы 
в комплекте, 16 А/250 В, Jussi, цвет белый

1/10

Лампы подсветки для выключателей
Лампы подсветки для выключателей и кнопок. Лампы подсветки могут устанавливаться в одноклавишные 
механизмы, в которых предусмотрено место для их установки. Нельзя установить в 2- и 3-клавишные механизмы 
выключателей. Могут нести ориентационную или индикаторную функцию.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

8370 2TKA000045G1 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 230 В/0,4 мА, 
флуоресцентная

1/10

8372 2TKA000047G1 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 230 В/2 мА, 
флуоресцентная

1/10

8375 2TKA000048G1 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 24 В/22 мА, 
накаливания

1/10

8376 2TKA000049G1 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 12 В/40 мА, 
накаливания

1/10

8370R 2TKA00003241 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 250 В/0,4 мА, 
светодиодная

1/10

8375R 2TKA00003242 Лампа подсветки для одноклавишных выключателей, 5–24 В/0,5–
2,5 мА, светодиодная

1/10

Сигнальное устройство, IP55
Светодиодное сигнальное устройство 230 В/25 мА с винтовыми клеммами для одножильных проводов. 
Одна дополнительная винтовая клемма внутри корпуса.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

2661SW-12 2TKA000880G1 Сигнальная светодиодная лампа, 230 В/25 мА, Jussi, цвет красный 1/1

Кабельный ввод
Кабельные вводы из термопластика для монтируемых на поверхность изделий Jussi IP44/IP55. Один кабельный 
ввод может быть использован для двух кабелей.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

2124SW 2TKA000707G1 Кабельный ввод для изделий Jussi IP44/IP55, 1 провод 1/5

2125SW 2TKA000708G1 Кабельный ввод для изделий Jussi IP44/IP55, 2 провода 1/5

2138SW 2TKA000709G1 Кабельный ввод для изделий Jussi IP44/IP55 1/5

1237SW 2TKA000214G1 Кабельный ввод для изделий Jussi IP44/IP55, 1 круглый провод, 
16,5 мм, для подключения снизу

1/5

 Розетки

Двойная розетка Schuko для скрытого монтажа, IP44
Двойная розетка Schuko в сборе. Для каждого контакта розетки предусмотрены безвинтовые клеммы, 
рассчитанные максимум на 4 одножильных провода. Без дополнительных клемм. Механизм розетки оснащен 
шторками.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

302EUG 2TKA000943G1 Двойная розетка Schuko с безвинтовыми клеммами, со шторками, 
с доп. клеммами для разветвления нагрузки, 16 А/250 В, Jussi, 
цвет белый

1/10
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Двойная розетка Schuko для монтажа на поверхность, IP54/IP55
Двойная розетка Schuko в сборе. Для каждого контакта розетки предусмотрены безвинтовые клеммы, 
рассчитанные максимум на 4 одножильных провода. Механизм розетки оснащен шторками.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

402ESW 2TKA000996G1 Двойная розетка Schuko с безвинтовыми клеммами, со шторками, 
с доп. клеммами для разветвления нагрузки, 16 А/250 В, Jussi, цвет 
белый

1/1

Двойная розетка Schuko для монтажа на поверхность, IP54/IP55
Двойная розетка Schuko в сборе. Для каждого контакта розетки предусмотрены винтовые клеммы 
и 2 дополнительные клеммы. Механизм розетки оснащен шторками. Клеммы рассчитаны максимум 
на 2 одножильных провода.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

232EWS 2TKA000765G1 Двойная розетка Schuko с винтовыми клеммами, с 2 доп. клеммами, 
со шторками, с доп. клеммами для разветвления нагрузки, 
16 А/250 В, Jussi, цвет белый

1/1

Розетка Schuko для монтажа на поверхность, IP54/IP55
Розетка Schuko в сборе. Для каждого контакта розетки предусмотрены винтовые клеммы. Механизм розетки 
оснащен шторками. Клеммы рассчитаны максимум на 2 одножильных провода. Внутри коробки есть одна 
дополнительная винтовая клемма.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

20ESW 2TKA000678G1 Розетка Schuko с безвинтовыми клеммами, со шторками, 
16 А/250 В, Jussi, цвет белый

1/1

Розетка с устройством защитного отключения, IP44
Розетка в сборе со встроенным устройством защитного отключения типа A (RCD), ток срабатывания 30 мА. 
Механизм розетки оснащен шторками. Разрешено использовать для расширения параллельной цепи, при 
этом будут защищены только розетки, подключенные к защищенным выходным проводам.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

3120EUG-44.2 2TKA00003322 Устройство защитного отключения розетки, 30 мА, тип A 1/1

3120EUG-44 2TKA00003323 Розетка Schuko с RCD (30 мА), со шторкой, расширяемая, скрытый 
монтаж

1/1

Кабельный ввод
Кабельные вводы из термопластика для монтируемых на поверхность изделий Jussi IP44/IP55. Один кабельный 
ввод может быть использован для двух кабелей.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

2124SW 2TKA000707G1 Кабельный ввод для изделий Jussi IP44/IP55, 1 провод 1/5

2125SW 2TKA000708G1 Кабельный ввод для изделий Jussi IP44/IP55, 2 провода 1/5

2138SW 2TKA000709G1 Кабельный ввод для изделий Jussi IP44/IP55 1/5

1237SW 2TKA000214G1 Подключаемый снизу кабельный ввод для изделий Jussi IP44/IP55, 
1 провод, круглый, 16,5 мм

1/5

34 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ  КАТАЛОГ  2 0 2 0





 Электроника
Мы устанавливаем новые стандарты 
удобства, безопасности и устойчивого 
развития

 —  



 — 
Электроника

Ассортимент продукции для скрытой установки

Светорегуляторы  40

Датчики движения  44

Терморегуляторы  45

Контроллеры двигателей  45

Таймеры  45





—
Удобная и эффективная 
электроника

Электронные устройства Jussi 
и Impressivo устанавливают 
новые стандарты удобства, 
безопасности и устойчивого 
развития. В ассортимент 
продукции входят 
светорегуляторы, таймеры 
и датчики движения, датчики 
присутствия, термостаты 
и контроллеры двигателей.

—
01

—
01 
Иллюстрация оригинального размера
Размер рамки 85 x 85 мм (Ш x В).



 — 
 Светорегуляторы

Поворотный светорегулятор, LED, 2–400 Вт
Монтажная глубина без распорок.
Поворотный светорегулятор с возвратно-нажимным переключателем и мягкой фиксацией. 2-х проводная схема 
подключения. Оптимизировано для регулирования светодиодных лампочек Philips Retrofit (LEDi).
Подходит:
- для регулируемых светодиодных лампочек Retrofit (LEDi).
- для регулируемых светодиодных лампочек Retrofit (LEDi) с обычными или электронными трансформаторами.
- для ламп накаливания, галогенных ламп накаливания 230 В, низковольтных галогенных ламп с обычными или 
электронными трансформаторами и регулируемых галогенных энергосберегающих ламп.
Возможен режим комбинированной нагрузки: LEDi и обычные лампы накаливания. Возможно переключение 
видов нагрузки с помощью селекторного переключателя.
Возможна установка минимальной и максимальной яркости.
Низкий уровень шума благодаря использованию транзисторов MOSFET.
Защита от короткого замыкания и перегрузки (электронный предохранитель).
Номинальное напряжение: 230 В~, +/–10 %.
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц.
Номинальная мощность: 2–100 Вт/ВА
Номинальная мощность: 2–400 Вт/ВА
Класс защиты: IP 20.
Температурный режим применения: от 0 до 35 °C.
МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1 .

Примечание! 
Производители трансформаторов могут ограничить максимальное количество подключаемых к одному 
трансформатору светодиодных ламп с регулируемой яркостью.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

Механизм

6523UR-103-500 2CKA006512A0345 Вращающийся светорегулятор для светодиодов, 2–100 ВА, 
механизм с неоновой лампой

1/1

Накладки

6540-84-102-500 2CKA006599A3009 Накладка с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой 
подсветки, цвет белый

1/1

6540-83-102 2CKA006599A2952 Накладка с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой 
подсветки, цвет алюминиевый

1/1

6540-81-102 2CKA006599A2950 Накладка с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой 
подсветки, цвет антрацит

1/1
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Поворотный светорегулятор, LED, 2–100 Вт
Поворотный светорегулятор с возвратно-нажимным переключателем и мягкой фиксацией. 2-х проводная схема 
подключения. Оптимизировано для регулирования светодиодных лампочек Philips Retrofit (LEDi).
Подходит:
- для регулируемых светодиодных лампочек Retrofit (LEDi).
- для регулируемых светодиодных лампочек Retrofit (LEDi) с обычными или электронными трансформаторами.
- для ламп накаливания, галогенных ламп накаливания 230 В, низковольтных галогенных ламп с обычными или 
электронными трансформаторами и регулируемых галогенных энергосберегающих ламп.
Возможен режим комбинированной нагрузки: LEDi и обычные лампы накаливания. Возможно переключение 
видов нагрузки с помощью селекторного переключателя.
Низкий уровень шума благодаря использованию транзисторов MOSFET.
Защита от короткого замыкания и перегрузки (электронный предохранитель).
Возможно ограничение минимальной яркости. 
Номинальное напряжение: 230 В~, +/–10 %.
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц.
Номинальная мощность: 2–100 Вт/ВА (LED-лампы).
Номинальная мощность: 10–250 Вт/ВА (нагрузки, кроме СИД).
Класс защиты: IP 20.
Температурный режим применения: от 0 до 35 °C.
МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1.

Примечание! 
Производители трансформаторов могут ограничить максимальное количество подключаемых к одному 
трансформатору светодиодных ламп с регулируемой яркостью.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

Механизм

6523U-102-500 2CKA006512A0335 Механизм поворотного светорегулятора, LED, 2–100 Вт 1/1

Накладки

6540-84-102-500 2CKA006599A3009 Накладка с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой 
подсветки, цвет белый

1/1

6540-83-102 2CKA006599A2952 Накладка с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой 
подсветки, цвет алюминиевый

1/1

6540-81-102 2CKA006599A2950 Накладка с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой 
подсветки, цвет антрацит

1/1

Поворотный светорегулятор DALI
Поворотный светорегулятор для работы по протоколу DALI (через централизованную систему обмена 
сообщениями) по стандарту МЭК 62386.
Потенциометры предназначены для переключения и изменения яркости до 64 устройств DALI, например 
электронных балластов и трансформаторов с интерфейсом DALI.
Со встроенным блоком питания (2117/11U-500) или без него (2117U-500). Центральная плата и рамка не входят 
в комплект.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

Механизм

2117U-500 2CKA006599A2987 Механизм поворотного светорегулятора DALI 1/1

2117/11U-500 2CKA006599A2988 Механизм поворотного светорегулятора со встроенным 
блоком питания

1/1

Накладки

6540-84-102-500 2CKA006599A3009 Накладка с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой 
подсветки, цвет белый

1/1

6540-83-102 2CKA006599A2952 Накладка с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой 
подсветки, цвет алюминиевый

1/1

6540-81-102 2CKA006599A2950 Накладка с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой 
подсветки, цвет антрацит

1/1
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Поворотный светорегулятор, R, 60–600 Вт
Поворотный светорегулятор с возвратно-нажимным переключателем, для включения и регулировки ламп 
накаливания и галогенных ламп 230 В~, ограничение минимальной яркости.
Номинальное напряжение: 230 В~, +/–10 %.
Номинальная частота: 50 Гц.
Номинальная мощность: 60–600 Вт.
МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

Механизм

2250U-507 2CKA006515A0840 Механизм поворотного светорегулятора, R, 60–600 Вт 1/1

Накладки

6540-84-102-500 2CKA006599A3009 Накладка с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой 
подсветки, цвет белый

1/1

6540-83-102 2CKA006599A2952 Накладка с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой 
подсветки, цвет алюминиевый

1/1

6540-81-102 2CKA006599A2950 Накладка с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой 
подсветки, цвет антрацит

1/1

Поворотный светорегулятор, RC, 40–420 Вт
Поворотный светорегулятор с возвратно-нажимным переключателем для включения и регулировки ламп 
накаливания, галогенных ламп 230 В~ и низковольтных галогенных ламп с электронными трансформаторами.
Бесшумный светорегулятор с защитой от короткого замыкания и перегрузки.
Номинальное напряжение: 230 В~, +/–10 %.
Номинальная частота: 50 Гц.
Номинальная мощность: 40–420 Вт/ВА.
МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

Механизм

6513U-102-500 2CKA006513A0586 Механизм поворотного светорегулятора, RC, 40–420 Вт 1/1

Накладки

6540-84-102-500 2CKA006599A3009 Накладка с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой 
подсветки, цвет белый

1/1

6540-83-102 2CKA006599A2952 Накладка с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой 
подсветки, цвет алюминиевый

1/1

6540-81-102 2CKA006599A2950 Накладка с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой 
подсветки, цвет антрацит

1/1

Поворотный светорегулятор, 1–10 В
Поворотный светорегулятор с возвратно-нажимным переключателем подходит для включаения и управления 
электронной ПРА, для ламп с управляющим выходом 1–10 В =, c управляющим током максимум 50 мА=. Подходит 
для управления светодиодами (LED) через ЭПРА.
Номинальное напряжение: 230 В~, +/–10 %.
Номинальная частота: 50–60 Гц.
Номинальная мощность: 700 Вт/ВА.
МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

Механизм

2112U-101 2CKA006599A2873 Механизм поворотного светорегулятора, 1–10 В 1/1

Накладки

6540-84-102-500 2CKA006599A3009 Накладка с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой 
подсветки, цвет белый

1/1

6540-83-102 2CKA006599A2952 Накладка с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой 
подсветки, цвет алюминиевый

1/1

6540-81-102 2CKA006599A2950 Накладка с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой 
подсветки, цвет антрацит

1/1
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Нажимной светорегулятор, LED, 2–100 Вт
2-х проводная схема подключения.
Нажимной светорегулятор с возможностью опционального подключения нейтрального провода (рекомендуется 
при работе с небольшими нагрузками, < 10 Вт/ВА).
Оптимизировано для регулирования светодиодных лампочек Philips Retrofit (LEDi).
Подходит:
- для ламп накаливания, галогенных ламп накаливания 230 В, низковольтных галогенных ламп с обычными или 
электронными трансформаторами и регулируемых галогенных энергосберегающих ламп.
Возможен режим комбинированной нагрузки: LEDi и обычные лампы накаливания.
Возможно ограничение минимальной яркости.
В режиме фазовой отсечки по переднему фронту минимальную яркость можно настроить потенциометром.
Потенциометр, повернутый до упора влево, соответствует режиму фазовой отсечки по заднему фронту.
Низкий уровень шума благодаря использованию транзисторов MOSFET.
Защита от короткого замыкания и перегрузки (электронный предохранитель).
Память последнего и минимального значения яркости.
Управление может осуществляться также и через стандартные выключатели без фиксации (2020 US/2021/6 UK).
Без управляющего элемента, для клавиш с лампой подсветки 6543-xxx-10x.
- для ИК-элемента дистанционного управления Busch-Ferncontrol® 6066-xxx-10x.
- для комфортного элемента управления таймером 6455-101.
- для датчиков присутствия Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 и 6813/11-xxx.
Номинальная мощность: 2–100 Вт/ВА (LED-лампы).
Номинальная мощность: 10–200 Вт/ВА (LED-лампы).
Номинальное напряжение: 230 В~, +/–10 %.
Номинальная частота: 50–60 Гц.
Класс защиты: IP 20.
Температурный режим применения: от 0 до 35 °C.
МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1.

Примечание! 
Производители трансформаторов могут ограничить максимальное количество подключаемых к одному 
трансформатору светодиодных ламп с регулируемой яркостью.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

Механизм

6526U-500 2CKA006512A0323 Нажимной светорегулятор, LED, 2–100 Вт 1/1

Накладки

6543-84-101 2CKA006599A2834 Накладка/клавиша светорегулятора с лампой подсветки, цвет 
белый

1/1

6543-83-101 2CKA006599A2881 Накладка/клавиша светорегулятора с лампой подсветки, цвет 
алюминиевый

1/1

6543-81-101 2CKA006599A2887 Накладка/клавиша светорегулятора с лампой подсветки, цвет 
антрацит

1/1
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—
 Датчики движения

Датчик движения 180 Comfort
Для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, с защитой от 
срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 
6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем 
ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя). 
Функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно 
гаснет в течение 60 с, затем выключается.
Плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами.
Задержка выключения: от 10 с до 30 мин или короткий импульс 1 с.
Зона действия по фронту: 12 м.
Зона действия по сторонам: 8 м.
Угол расхождения лучей: 180°.
Пороговая освещенность: 5 Люкс. Высота установки: 0,8–1,2 м.
Степень защиты датчика: IP 20.
Температурный режим применения: от 0 до 35 °C.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

6800-84-104 2CKA006800A2101 Датчик движения 180 Comfort, цвет белый 1/1

6800-81-104 2CKA006800A2268 Датчик движения 180 Comfort, цвет антрацит 1/1

6800-83-104 2CKA006800A2325 Датчик движения 180 Comfort, цвет алюминиевый 1/1

Датчик движения 180 Comfort с несколькими функциями наблюдения
Для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня 
земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для 
дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка 
переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) 
свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается.
Плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами.
Задержка выключения: от 10 с до 30 мин или короткий импульс 1 с.
Зона действия по фронту: 15 м.
Зона действия по сторонам: 5 м.
Высота установки: 2,5 м.
Зона обнаружения по фронту: 10 м.
Зона обнаружения по сторонам: 2,5 м. Высота установки: 1,2 м.
Угол расхождения лучей: 180°.
Пороговая освещенность: 5 Люкс.
Высота установки: 0,8–1,2 м или 2,5 м.
Степень защиты датчика: IP 20.
Температурный режим применения: от 0 до 35 °C.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

6800-84-104M 2CKA006800A2102 Датчик движения 180 Comfort с несколькими функциями 
наблюдения, цвет белый

1/1

6800-81-104M 2CKA006800A2269 Датчик движения 180 Comfort с несколькими функциями 
наблюдения, цвет антрацит

1/1

6800-83-104M 2CKA006800A2327 Датчик движения 180 Comfort с несколькими функциями 
наблюдения, цвет алюминиевый

1/1
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 —
Терморегуляторы

Терморегулятор для теплого пола
Терморегуляторы для теплого пола для регулировки температуры в разных помещениях. 
Номинальные характеристики: 230 В~, 50 Гц, 15 А/3450 Вт, IP 31. 
Датчик: 3 м NTC 15 кОм/25 °C. Рабочая температура: –10… +30 °C. Переключатель: двухполюсный. Винтовые 
клеммы: максимум 2 x 2,5 мм2. 
Перепад температур: фиксированный 5 °C. Диапазон регулировки: +5… +45 °C. Гистерезис +/– 0,4 °C. 
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика: 75 °C. 
Категория применения: 2 (для домашнего пользования). Тип: 1C. Метод установки: скрытый монтаж. 

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

Механизм

TF16-15-84 2TKA00002923 Терморегулятор для теплого пола, 16 А/230 В, с датчиком, 
Impressivo, цвет белый

1/1

Накладки

T-11-84 2TKA00000274 Накладка с поворотной ручкой для термостата, Impressivo, 
цвет белый

1/1

T-11-81 2TKA00000267 Накладка с поворотной ручкой для термостата, Impressivo, 
цвет антрацит

1/1

T-11-83 2TKA00000273 Накладка с поворотной ручкой для термостата, Impressivo, 
цвет алюминиевый

1/1

—
 Контроллеры двигателей

Контроллер двигателя 1 A и 2,5 A, IP21
Для регулировки частоты вращения двигателей вентиляторов. Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

2299UCJ-214 2TKA000738G1 Контроллер двигателя 0,1–1 A, Jussi 1/1

2297UCJ-214 2TKA000735G1 Контроллер двигателя 0,1–2,5 A, Jussi 1/1

Контроллер двигателя 4,3 А
Для регулировки частоты вращения двигателей вентиляторов. Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц. 
В комплект входит лампа накаливания и запасной предохранитель. Устанавливается в двойную монтажную 
коробку, например AU17.2.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

2296UCJ-214 2TKA00000273 Контроллер двигателя 0,2–4,3 A, Jussi 1/1

—
 Таймеры

Таймер обратного отсчета
Удобный таймер с фиксированными временными настройками 15 мин, 30 мин, 1 час, 2 часа, 4 часа или 8 часов. 
Время отсчета устанавливается с помощью отвертки. Двухполюсный выключатель.

Артикул Код заказа Описание Уп./Шт.

T210-84 2TKA00000875 Таймер, Impressivo, цвет белый 1/1

T210-81 2TKA00000876 Таймер, Impressivo, цвет антрацит 1/1

T210-83 2TKA00000877 Таймер, Impressivo, цвет алюминиевый 1/1
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Impressivo
 Скрытый монтаж

85

85

15

31
16

Переключатель, IP21

85

85

25

37
16

Переключатель, IP44

4185

85

11

Одинарная розетка, IP21

4085
28

85

Одинарная розетка с крышкой, IP21

4385

28

85

Одинарная розетка с крышкой, IP44

38
14

85

85
Тройная евророзетка

85 40

10
0

23

Двойные розетки, IP21

85

42100

26

302EUJW-8X

71 56

71

3120EUC-84

71 56

71

3150UC-84.1

71 25

90

53

2464

71 23

71

53

2463

9

20

10

ASE1

2471

71

1819.0x

963

63

1819DC-8x
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Impressivo
 Монтаж на поверхность

3285

85

29

106xA-8x, 106xxA-8x, 1461A-8x

115

10
0

42

404EA-8x

85

10
0

42

402EA-8x

14
5

100 42

86
59

31

402EL-8x

85

110

80

70

402EE-8x

4185

85
1721A-8x

85 41

86
59

31

14
5

1721L-8x

61

123

85

156

60

60

71

71

37
37

1722H-8x

62

Ø24
Ø19

Ø19

60

71
29

2456.26
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1721F85-8x                                1722F85-8x                                   1723F85-8x                                     1724F85-8x                                          1725F85-8x
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85
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85
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85

29
8

85

36
9

85

12 12 12 12 12

Рамки, 85 мм, IP21
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Рамки 85 мм для монтажа на поверхность, IP21/IP44

1721S85-8x                               1722S85-8x                                    1723S85-8x                                    1724S85-8x

85

85
40

15
6

85

40

22
7

85

40

29
8

85

40
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Impressivo
Рамки и коробки для монтажа на поверхность
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Коробки 80 мм для монтажа на поверхность, IP20
80

38
80

54

21

15
1

38
80

54

21

22
2

38
80

54

21

1721S80-8x                                                               1722S80-8x                                                              1723S80-8x

26

32
72

76

106xA4, 106xxA4, 1466AK4

4363

63

20EAKS, 23EAKS

4363
98

402EA, 232EA

43110

98

404EA

14
1

4298

402EL

70

110

85

80

402EA.E

—
 Jussi
Монтаж на поверхность, IP20/21
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113 50
27

90

302EUG

109 50

80

402ESW, 232EWS

80

5068

20ESW 

80

4068

166xSW, 167xSW, 146xSW 

80

4368

2661SW-12

—
 Jussi
Монтаж на поверхность, IP44/55
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 Электроника
Светорегуляторы и таймеры

50

20

71

71

6523UR-103-500

85

85

28

53
25

Светорегулятор

71

71

34

18

71

T210-8x
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Для заметок 

ЗАМЕТКИ
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Для заметок





117292, Москва,
Нахимовский пр., 58
Тел.: +7 (495) 777 2220
Факс: +7 (495) 777 2221

194044, Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская, 2а
Тел.: +7 (812) 332 9900
Факс:+7 (812) 332 9901

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 86, оф. 315
Тел.: +7 (8442) 243 700
Факс: +7 (8442) 243 700

394006, Воронеж,
ул. Свободы, 73, оф. 303
Тел.: +7 (473) 250 5345
Факс: +7 (473) 250 5345

620075, Екатеринбург,
ул. Энгельса, 36, оф. 1201
Тел.: +7 (343) 351 1135
Факс: +7 (343) 351 1145

664033, Иркутск,
ул. Лермонтова, 257, оф. 315
Тел.: +7 (3952) 56 2200
Факс: +7 (3952) 56 2202

420061, Казань,
ул. Н. Ершова, 1а, оф. 770, 772
Тел.: +7 (843) 570 66 73
Факс: +7 (843) 570 66 74

350049, Краснодар,
ул. Красных Партизан, 218
Тел.: +7 (861) 221 1673
Факс: +7 (861) 221 1610

660135, Красноярск,
ул. Взлетная, 5, стр. 1, оф. 512
Тел.: +7 (391) 249 6399
Факс: +7 (391) 249 6399

603006, Нижний Новгород,
ул. Ковалихинская, 8
Тел.: + 7 (831) 275 8222
Факс: + 7 (831) 275 8223

630073, Новосибирск,
пр. Карла Маркса, 47/2, оф. 503
Тел.: +7 (383) 227 82 00
Факс: +7 (383) 227 82 00

614077, Пермь,
ул. Аркадия Гайдара, 8б, оф. 401
Тел.: +7 (342) 211 1191
Факс: +7 (342) 211 1192

344065, Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52
Тел.: +7 (863) 268 9009
Факс: +7 (863) 268 9009

443013, Самара,
Московское шоссе, 4а, стр. 2
Тел.: +7 (846) 269 6010
Факс: +7 (846) 269 6010

450077, Уфа,
ул. Менделеева, 134/7,
БЦ Территория 3000
Тел.: +7 (347) 216 5050
Факс: +7 (347) 216 5050

680030, Хабаровск,
ул. Постышева, 22а, оф. 307
Тел.: +7 (4212) 400 899
Факс:+7 (4212) 400 899

428003, Чебоксары,
ул. Ярославская, 27, оф. 1008
Тел.: + 7 (835) 222 0722
Факс: +7 (835) 222 0722

 © ABB, 2020 г. Все права защищены.  
 Технические характеристики могут изменяться без уведомления. 9C
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Наши контакты
Российская Федерация

Примечание:
Оставляем за собой право на внесение технических изменений в изделия или изменение содержания данного 
документа в любой момент без предварительного уведомления. При заказе определяющими являются согласованные 
характеристики. ABB не несет ответственность за возможные ошибки или неполноту сведений в данном документе.
Сохраняем за собой все права на данный документ и содержащиеся в нем предметы и изображения. Тиражирование, 
передача содержания третьим лицам или иное использование содержания, в том числе, отдельных его частей, 
без предварительного письменного разрешения компании ABB запрещаются.

www.abb.ru

Контактный центр обслуживания клиентов АББ в России
Бесплатный звонок: 8 800 500 222 0
e-mail: contact.center@ru.abb.com


