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EVLunic - AC Wallbox selection table
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EVLunic EVLunic B W4.6-T-0-0 6AGC070437 EVLunic_B_W4.6-T-0-0 wallbox type 2 AC, socket 4.6kW EVLunic_B_W4.6-T-0-0 wallbox type 2 AC, socket 4.6kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic B W4.6-S-0-0 6AGC070438 EVLunic_B_W4.6-S-0-0 wallbox type 2 AC, socket with shutter 4.6kW EVLunic_B_W4.6-S-0-0 wallbox type 2 AC, socket with shutter 4.6kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic B W4.6-G4-0-0 6AGC070439 EVLunic_B_W4.6-G4-0-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 4.6kW EVLunic_B_W4.6-G4-0-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 4.6kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic B W4.6-P4-0-0 6AGC070440 EVLunic_B_W4.6-P4-0-0 wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW EVLunic_B_W4.6-P4-0-0 wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic B+ W22-T-0-0 6AGC070441 EVLunic_B+_W22-T-0-0 wallbox type 2 AC, socket 22kW EVLunic_B+_W22-T-0-0 wallbox type 2 AC, socket 22kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic B+ W22-T-R-0 6AGC070442 EVLunic_B+_W22-T-R-0 wallbox type 2 AC, socket 22kW, RFID EVLunic_B+_W22-T-R-0 wallbox type 2 AC, socket 22kW, RFID ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic B+ W22-T-K-0 6AGC070443 EVLunic_B+_W22-T-K-0 wallbox type 2 AC, socket 22kW, Key EVLunic_B+_W22-T-K-0 wallbox type 2 AC, socket 22kW, Key ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic B+ W22-S-0-0 6AGC070444 EVLunic_B+_W22-S-0-0 wallbox type 2 AC, socket with shutter 22kW EVLunic_B+_W22-S-0-0 wallbox type 2 AC, socket with shutter 22kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic B+ W22-S-R-0 6AGC070445 EVLunic_B+_W22-S-R-0 wallbox type 2 AC, socket with shutter 22kW, RFID EVLunic_B+_W22-S-R-0 wallbox type 2 AC, socket with shutter 22kW, RFID ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic B+ W11-G4-0-0 6AGC070446 EVLunic_B+_W11-G4-0-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 11kW EVLunic_B+_W11-G4-0-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 11kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic B+ W11-G4-R-0 6AGC070447 EVLunic_B+_W11-G4-R-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 11kW, RFID EVLunic_B+_W11-G4-R-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 11kW, RFID ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic B+ W22-G4-0-0 6AGC070448 EVLunic_B+_W22-G4-0-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW EVLunic_B+_W22-G4-0-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic B+ W22-G4-R-0 6AGC070449 EVLunic_B+_W22-G4-R-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW, RFID EVLunic_B+_W22-G4-R-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW, RFID ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic B+ W22-G4-K-0 6AGC070450 EVLunic_B+_W22-G4-K-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW, Key EVLunic_B+_W22-G4-K-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW, Key ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic B+ W22-G6-0-0 6AGC070451 EVLunic_B+_W22-G6-0-0 wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW EVLunic_B+_W22-G6-0-0 wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic B+ W22-G6-R-0 6AGC070452 EVLunic_B+_W22-G6-R-0 wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW, RFID EVLunic_B+_W22-G6-R-0 wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW, RFID ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic B+ W22-G6-K-0 6AGC070453 EVLunic_B+_W22-G6-K-0 wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW, Key EVLunic_B+_W22-G6-K-0 wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW, Key ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic B+ W4.6-P4-0-0 6AGC070454 EVLunic_B+_W4.6-P4-0-0 wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW EVLunic_B+_W4.6-P4-0-0 wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic B+ W4.6-P4-R-0 6AGC070455 EVLunic_B+_W4.6-P4-R-0 wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW, RFID EVLunic_B+_W4.6-P4-R-0 wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW, RFID ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro S W22-T-0-0 6AGC070456 EVLunic_Pro_S_W22-T-0-0 wallbox type 2 AC, socket 22kW EVLunic_Pro_S_W22-T-0-0 wallbox type 2 AC, socket 22kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro S W22-T-R-0 6AGC070457 EVLunic_Pro_S_W22-T-R-0 wallbox type 2 AC, socket 22kW, RFID EVLunic_Pro_S_W22-T-R-0 wallbox type 2 AC, socket 22kW, RFID ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro S W22-S-0-0 6AGC070458 EVLunic_Pro_S_W22-S-0-0 wallbox type 2 AC, socket with shutter 22kW EVLunic_Pro_S_W22-S-0-0 wallbox type 2 AC, socket with shutter 22kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro S W22-S-R-0 6AGC070459 EVLunic_Pro_S_W22-S-R-0 wallbox type 2 AC, socket with shutter 22kW, RFID EVLunic_Pro_S_W22-S-R-0 wallbox type 2 AC, socket with shutter 22kW, RFID ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro S W11-G4-0-0 6AGC070460 EVLunic_Pro_S_W11-G4-0-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 11kW EVLunic_Pro_S_W11-G4-0-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 11kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro S W22-G4-0-0 6AGC070461 EVLunic_Pro_S_W22-G4-0-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW EVLunic_Pro_S_W22-G4-0-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro S W22-G4-R-0 6AGC070462 EVLunic_Pro_S_W22-G4-R-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW, RFID EVLunic_Pro_S_W22-G4-R-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW, RFID ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro S W22-G6-0-0 6AGC070463 EVLunic_Pro_S_W22-G6-0-0 wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW EVLunic_Pro_S_W22-G6-0-0 wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro S W22-G6-R-0 6AGC070464 EVLunic_Pro_S_W22-G6-R-0 wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW, RFID EVLunic_Pro_S_W22-G6-R-0 wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW, RFID ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro S W4.6-P4-0-0 6AGC070465 EVLunic_Pro_S_W4.6-P4-0-0 wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW EVLunic_Pro_S_W4.6-P4-0-0 wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro S W4.6-P4-R-0 6AGC070466 EVLunic_Pro_S_W4.6-P4-R-0 wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW, RFID EVLunic_Pro_S_W4.6-P4-R-0 wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW, RFID ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W22-T-0-0 6AGC070478 EVLunic_Pro_M_W22-T-0-0 wallbox type 2 AC, socket 22kW EVLunic_Pro_M_W22-T-0-0 wallbox type 2 AC, socket 22kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W22-T-R-0 6AGC070479 EVLunic_Pro_M_W22-T-R-0 wallbox type 2 AC, socket 22kW, RFID EVLunic_Pro_M_W22-T-R-0 wallbox type 2 AC, socket 22kW, RFID ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W22-T-0-C 6AGC070480 EVLunic_Pro_M_W22-T-0-C wallbox type 2 AC, socket 22kW, UMTS/3G EVLunic_Pro_M_W22-T-0-C wallbox type 2 AC, socket 22kW, UMTS/3G ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W22-T-R-C 6AGC070481 EVLunic_Pro_M_W22-T-R-C wallbox type 2 AC, socket 22kW, RFID, UMTS/3G EVLunic_Pro_M_W22-T-R-C wallbox type 2 AC, socket 22kW, RFID, UMTS/3G ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W22-S-R-0 6AGC070483 EVLunic_Pro_M_W22-S-R-0 wallbox type 2 AC, socket with shutter 22kW, RFID EVLunic_Pro_M_W22-S-R-0 wallbox type 2 AC, socket with shutter 22kW, RFID ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W11-G4-0-0 6AGC070486 EVLunic_Pro_M_W11-G4-0-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 11kW EVLunic_Pro_M_W11-G4-0-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 11kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W11-G4-0-C 6AGC070487 EVLunic_Pro_M_W11-G4-0-C wallbox type 2 AC, cable (4m) 11kW, UMTS/3G EVLunic_Pro_M_W11-G4-0-C wallbox type 2 AC, cable (4m) 11kW, UMTS/3G ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W22-G4-0-0 6AGC070488 EVLunic_Pro_M_W22-G4-0-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW EVLunic_Pro_M_W22-G4-0-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W22-G4-R-0 6AGC070489 EVLunic_Pro_M_W22-G4-R-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW, RFID EVLunic_Pro_M_W22-G4-R-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW, RFID ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W22-G4-0-C 6AGC070490 EVLunic_Pro_M_W22-G4-0-C wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW, UMTS/3G EVLunic_Pro_M_W22-G4-0-C wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW, UMTS/3G ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W22-G4-R-C 6AGC070491 EVLunic_Pro_M_W22-G4-R-C wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW, RFID, UMTS/3G EVLunic_Pro_M_W22-G4-R-C wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW, RFID, UMTS/3G ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W22-G6-0-0 6AGC070492 EVLunic_Pro_M_W22-G6-0-0 wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW EVLunic_Pro_M_W22-G6-0-0 wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W22-G6-R-0 6AGC070493 EVLunic_Pro_M_W22-G6-R-0 wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW, RFID EVLunic_Pro_M_W22-G6-R-0 wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW, RFID ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W22-G6-0-C 6AGC070494 EVLunic_Pro_M_W22-G6-0-C wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW, UMTS/3G EVLunic_Pro_M_W22-G6-0-C wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW, UMTS/3G ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W22-G6-R-C 6AGC070495 EVLunic_Pro_M_W22-G6-R-C wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW, RFID, UMTS/3G EVLunic_Pro_M_W22-G6-R-C wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW, RFID, UMTS/3G ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W4.6-P4-0-0 6AGC070496 EVLunic_Pro_M_W4.6-P4-0-0 wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW EVLunic_Pro_M_W4.6-P4-0-0 wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W4.6-P4-R-0 6AGC070497 EVLunic_Pro_M_W4.6-P4-R-0 wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW, RFID EVLunic_Pro_M_W4.6-P4-R-0 wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW, RFID ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W4.6-P4-0-C 6AGC070498 EVLunic_Pro_M_W4.6-P4-0-C wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW, UMTS/3G EVLunic_Pro_M_W4.6-P4-0-C wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW, UMTS/3G ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

EVLunic EVLunic Pro M W4.6-P4-R-C 6AGC070499 EVLunic_Pro_M_W4.6-P4-R-C wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW, RFID, UMTS/3G EVLunic_Pro_M_W4.6-P4-R-C wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW, RFID, UMTS/3G ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò
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