Zakladni prehled polohovych spinact

Sirky pouzdra 30mm

Kovovy cep
Plastové pouzdro: LS31P11B11, LS32P11B11
LS31P11D11, LS32P11D11
Kovové pouzdro: LS31M11B11, LS32M11B11
LS32M11D11
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Kovovy ¢ep s plastovou ( kovovou )

kladkou g 11 mm

Plastové pouzdro: LS31P13B11, LS32P13B11
LS31P13D11, LS32P13D11

Kovové pouzdro: LS31M12B11, LS32M12B11
LS32M12D11
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Cep a paka s plastovou kladkou o 12,5 mm .._3.0.!%.’., 12.5
horizontalni najezd ' 52

Plastové pouzdro: LS31P31B11, LS32P31B11
LS31P31D11, LS32P31D11
Kovové pouzdro: LS31M31B11, LS32M31B11 |
LS32M31D11 !
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Cep a péka s plastovou kladkou o 12,5 mm
vertikalni najezd

Plastové pouzdro: LS31P32B11, LS32P32B11
LS31P32D11

Kovové pouzdro: LS31M32B11, LS32M32B11
LS32M32D11
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Paka s plastovou kladkou o 18 mm

Plastové pouzdro: LS31P41B11, LS32P41B11
LS31P41D11, LS32P41D11

Kovové pouzdro: LS31M41B11, LS32M41B11
LS32M41D11
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Podélné prestavitelna paka s plastovou
kladkou g 18 mm

Plastové pouzdro: LS31P51B11, LS32P51B11
LS31P51D11, LS32P51D11

Kovové pouzdro: LS31M51B11, LS32M51B11
LS32M51D11
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POZN: I 13 21
LS31 - Na prachodku PG11 B11 - Mzikové kontakty (1ZAP+1VYP) \ ------ % Zb D11 - Kluzné kontakty s prodlevou (1ZAP+1VYP) \------ % Zb
LS32 - Na prachodku M16 14 22 14 22

Sifka pouzdra 30mm, IP 65 (plastové pouzdro, dvojita izolace [0l), IP 66 (kovové pouzdro).
Jmenovity provozni proud le / AC-15 — dle IEC 60947-5-1 pro 240V - 50/60 Hz - 3A.
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