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TwinLine vegg- og gulvskap
Komplett system for vegg- og gulvskap




TWINLINE VEGG- OG GULVSKAP KOMPLETT SYSTEM FOR VEGG- OG GULVSKAP

Standardbetingelser

Priser:

Levering:

Emballasje:

Ekspedisjons-
gebyr:

Returer:

Betalings-
betingelser:

Salgspant
(varepant):

@vrige
betingelser:

RENAS:

Vare priser er veiledende priser til kunde ekskl. miljgegebyr til RENAS, frakt/porto/emballasje og
merverdiavgift. Miljegebyret utgjer p.t. 1% av fakturabelep for de fleste produkter vi leverer.

Prisene er i tillegg basert pa det generelle kostnadsnivaet, priser fra underleverandgrer, ravarepriser og
valutaforhold. Vi forbeholder oss rett til prisendringer uten varsel dersom noen av foran nevnte faktorer
endres. Vare videreforhandlere kan fritt fastsette egne videresalgspriser for produktene og fastsetter
selv evt. rabatter til sine kunder.

EXW (Incoterms 2010). Vare lagre i Norge.

Belastes kjgperen, og tas ikke i retur.

Ordre mindre enn kr. 1.000,- netto fakturert belastes med et ekspedisjonsgebyr pa kr. 100,-.
For ikke lagerfert materiell, blir eventuelle ekspedisjonsgebyrer fra underleverander belastet kjgper.

1. Retur blir bare akseptert fra en kunde som har kjept varen hos ABB AS, Electrification Products,

og kun etter forhandsavtale med oss. Generelt skal varene vaere i originalemballasje, vaere kurante og
salgbare. Var lagerbeholdning og uttaksfrekvens avgjer om varen er salgbar. Ved retur til lager skal varen
veere lagerfort.

2. Referansenummer fra var saksbehandler, samt vart ordre- eller fakturanummer skal pafgres returen,
eventuelt returseddelen, sammen med opplysninger om hvem som har akseptert returen.

3.Vedreturih. t. punkt 1 og 2 belastes kunden med returomkostninger pa 20% av netto fakturaverdi,
dog minimum kr. 50,- pluss emballasjekostnader. Hvis ordrenr./fakturanr. ikke er kjent, kan returen
aksepteres, men krediteres da med basis i listepris, minus avtalerabatt, minus 50%.

Returadresse oppgis av oss.

4. Feilleveringer krediteres 100% i henhold til fakturaverdi, og fraktkostnader fra avtalt leveringssted og
tilbake til ABB AS dekkes av ABB AS, Electrification Products.

5. Varer som ikke lagerfgres tas normalt ikke i retur. Hvis underleverandgr aksepterer retur,
vil kreditering skje ifelge punkt 3 med tillegg av underleveranders returomkostninger.

Netto pr levering eller etter skriftlig avtale.
Ved forsinket betaling palgper morarente i henhold til gjeldende sats i lov om renter ved forsinket
betaling m.m.

Varen forblir ABB AS, Electrification Products eiendom inntil den fullt ut er betalt.

Forhold som ikke er regulert av "Standardbetingelser” reguleres av NLO9 med felgende tillegg:
Leverandgren har intet ansvar for indirekte tap eller felgeskader hos kunden, og kunden skal holde
leverandgren skadesles for egne indirekte tap og fglgeskader. Leverandgrens totale samlede ansvar
under kontrakten er begrenset til 100 % av kontraktssummen eks. mva. for den vare som kravet/kravene
knytter seg til.

For aivareta miljghensyn har ABB AS, Electrification Products sluttet seg til bransjens eget returselskap
for naeringselektro - RENAS AS. Alle EE produkter som omsettes inngar i et system for retur og
gjenvinning og kan leveres til forhandler eller kommunalt avfallsmottak.
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TwinLine
Komplett system for vegg- og gulvskap




TwinLine

Komplett system for vegg- og gulvskap

Med TwinLine systemet, har ABB nadd en milepael innen moderne stremdistribusjon.
TwinLine har blitt testet i henhold til IEC 61439 og DIN EN 61439-3 del 1 0og 2.

TwinLine systemet bestar av et omfattende produktspekter,
i beskyttelsesklasse | og Il, i tre skapdybder (225-350 mm),
ogialle starrelser (GU4-GU12). Alle med hgy beskyttelses-
grad - IP30 (skap uten der) - IP55 (skap med der). Skapsys-
temet faes i dobbeltisolert og jordet utferelse.

Heay IP-grad, rask og enkel installasjon, hgye standarder, om-
fattende produktutvalg, og et forenklet tilbehgrskonseptet
garanterer full fleksibilitet samtidig som behovet for lager-
hold reduseres. Sokkel leveres i 50 og 100 mm som sikrer
hay brukervennlighet, og sikker transport. Montering av tre
sokler over hverandre krever ingen ekstra deler.

Enkel planlegging

Dataprogrammet PDC hjelper deg a planlegge oppsettet pa
modulene og plassering av ABB produktene pa en enkel
mate.

Produktfordeler

Innovativ flensteknologi

Betydelig mer areal for kabelinnfaring

Alle flenser er kompatible med alle flensapninger og
svekkinger i hele TwinLine-systemet

Uniform innfesting for alle interne konfigurasjoner
Perfekt intern konfigurasjon med CombiLine-M moduler
Optimal tilgjengelighet og enkel installasjon takket
vaere 180 graders dgrapningsvinkel

Alle skap kan enkelt kombineres i serie, bade

vertikalt og horisontalt

Tidsbesparende sokkelmontering og sikker transport
Forenklet tilbeherskonsept for redusert lagerbeholdning
Rask og ngyaktig planlegging og beregning med
PDC-programvare



TWINLINE VEGG- OG GULVSKAP KOMPLETT SYSTEM FOR VEGG- OG GULVSKAP

TwinLine
Komplett system for vegg- og gulvskap

Ett system

To beskyttelsesklasser
Tre skapdybder

Ubegrensede muligheter

TwinLine-L
dybde 275 mm

TwinLine-W
dybde 350 mm

n T T A TwinLine-G 1
—
dybde 225 mm -

Skapserier TwinLine-G TwinLine-L TwinLine-W
Beskyttelsesgrad opp til IP55 opp til IP55 opp til IP55
Beskyttelsesklasse + + +
Dybde 225 275 350
Bredde 300 550 800 1050 1300 300 550 800 1050 1300 300 550 800 1050 1300 1550
Hoyde GU 4 650 W | | | | | | | | | | | | | | |

GU5 800 W | | | | | | | | | | | | | |

GU6 950 W | | | | | | | | | | | | | | |

GU7 1100 W | | | | | | | | | | | | | |

GU8 1250 W | | | | | | | | | | | | | |

GU9 1400 W | | | | | | | | | | | | | | |

GU 12 1850 W | | | | | | | | | | | | | | |

> Malimm



TwinLine
Komplett system for vegg- og gulvskap

1 ¥ T N Y o - 1
TwinLine-W i -7 L iy B
dybde 350 mm TwinLine-L pie G 8€ Yl N
L 1 o / [}
dybde 275 mm T @S g M
- gl | ! » ’_‘ ;
: ﬁ‘.\" a i .'. ! i
] TwinLine-G “yrr
dybde 225 mm
Skapserier TwinLine-G TwinLine-L TwinLine-W
Beskyttelsesgrad: opp til IP55 opp til IP55 opp til IP55
Beskyttelsesklasse =] =] =]
Dybde 225 275 350
Bredde 300 550 800 1050 1300 300 550 800 1050 1300 300 550 800 1050 1300 1550
Hoyde GU 4 650 W | | | | | | | | | | | | | |
GUS 800 W | | | | | | | | | | | | | |
GU6 950 W | | | | | | | | | | | | | |
GU7 1100 W | | | | | | | | | | | | | |
GU8 1250 W | | | | | | | | | | | | | |
GU9 1400 W | | | | | | | | | | | | | |
GU12 1850 W | | | | | | | | | | | | | | | |

> Malimm
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TwinLine
Oversikt over produktfordeler




TwinLine
Oversikt over produktfordeler

Betydelig sterre areal for kabelinnfering
Innovativ flensteknologi med verkteylgs installasjon

Uniform innfesting for alle interne konfigurasjoner

Alle skap kan enkelt kombineres i serie,
bade vertikalt og horisontalt
Tidsbesparende sokkelmontering

og sikker transport

Optimal tilgjengelighet og enkel installasjon takket veere
‘ ‘ | ' ‘ ‘ ‘ 180 graders dgrapningsvinkel
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TwinLine
Innovativ kabelinnfaring

Med TwinLine har det bokstavelig talt Dette gir ogsa en mer praktisk lasning,
dapnet seg nye smarte lgsninger for deg. da de todelte flensene kan festes uten
Det utnyttbare arealet for kabelinnfgring  verktgy takket vaere den praktiske trykk-
er opp til 84 prosent starre. Alle flenser og las-teknologien.

har IP55 beskyttelsesgrad.

« Alle flenser har IP55 beskyttelsesgrad Membranflens

« Opp til 84 prosent mer utnyttbart areal for - Todelt flens med integrert tetning i plastmateriale.
kabelinnfgring - Verktgylgs installasjon takket vaere trykk- og laseteknologi

- Alle flenser er kompatible med alle flensapninger og « Optimal kabelinnfgring med en kombinasjon av harde og
svekkinger i hele TwinLine-systemet myke komponenter

« Bredt utvalg av nye flenser « Ytterligere feste og sentrering mulig




TwinLine

Innovativ kabelinnfaring

Flens for M-nipler

« Todelt flens med integrert tetning i plastmateriale

« Verktoylos installasjon takket veere trykk- og
laseteknologi

« Med to forskjellige hullmgnstre

Flens med kabelmuffer

« Todelt flens med integrert tetning i plastmateriale

« Verktgylos installasjon takket vaere trykk- og
laseteknologi

« Med to eller tre kabelmuffer

Blindflens

« Todelt flens med integrert tetning i plastmateriale

« Verktoylos installasjon takket vaere trykk- og
laseteknologi

« Kan brukes som blindflens eller for egen montering
av kabelmuffer og M-nipler

Blindflens

- Med skumforsegling rundt omkretsen i 2 mm stal

- Kontinuerlig jordbeskyttelse via flensefestene

« Kan brukes som blindflens eller for egen montering
av kabelmuffer og M-nipler
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TwinLine

Fleksibel innfesting av interne komponenter

TwinLine gjgr montering morsomt.

Man bruker et standardisert system av
vegg- og gulvskap sammen med
CombiLine-M-moduler. De nye holderne
for EDF- og WR-profilene og montasje-
platene har justerbare dybdefester som
kan settes i trinn pd 12,5 mm.

- Tidsbesparende installasjon takket veere ensartet
festing av montasjeplater og EDF- og WR-profiler

- Montasjeplater og WR-profiler monteres hurtig med
festepinner

« EDF-profiler monteres med festeadapter

Intern montering av montasjeplate, EDF- og WR-profiler

De standardiserte festene reduserer
antall montasjekomponenter som er
ngdvendig og tillater at man monterer
begge typer veggskap med et homogent
installasjonsniva. TwinLine gjer
installasjonsarbeidet enklere og raskere,
og sikrer perfekt montering ved bruk av
CombiLine-M-moduler.

- Kombinasjon av EDF- og WR-profiler i veggskap

« Dramatisk reduksjon i antall montasjekomponenter
for skonomisk lagerhold

- Dybdejusteringsposisjon kan leses pa montasjeskinne
itrinn pa 12,5 mm




TwinLine
Fleksibel innfesting av interne komponenter
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TwinLine

Optimal tilgjengelighet og enkel installasjon

Den nye skapserien gir imponerende
tilgjengelighet med sin 180-graders
derapningsvinkel. Derhengslene med
utvendig hengsling gir optimal tilgang
under drift eller for utvidelse, vedlikehold

- Dorapningsvinkel er 180 grader for bade individuelle
og rekkemonterte skap

- Det innovative lasesystemet er enkelt & installere og du
bytter derhengslingen enkelt og hurtig

- Vesentlig reduksjoniinstallasjonstid

og funksjonsovervaking. Lasesystemet
gir deg ogsa god fleksibilitet, fordi
derhengselet kan installeres eller skiftes
med en enkel hdndbevegelse.

- Hoy IP55 beskyttelsesgrad for alle modeller takket
vaere skum-pakning rundt deren

- Flere funksjoner for bedre stabilitet og arrangement
av enheter i dgrene




TwinLine
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Enkel kobling 1 alle skap

For enkel seriekobling vil du bokstavelig
talt vaere pa den sikre siden med
TwinLine skap. Store flensapninger og
svekkinger gir deg rikelig med plass,

« Alle skap kan enkelt seriekobles, bade vertikalt og
horisontalt

- Tosidige svekkinger for tilfgrsel av samleskinner for
gjennomferinger eller for sammenkobling av skap i serie

o e

0g de sjenergst dimensjonerte
apningene i samleskinnesystemet
serger for enkel installasjon.

- Skaptilkoblingssettet for IP55 og ekstra isolasjonsrammer
er tilgjengelig som tilbeher

God plass til gjennomfering av samleskinne
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TwinLine
Sikker transport

Den smarte skapsokkelen danner
bokstavelig talt grunnlaget for TwinLine
gulvskap, samtidig som den Igser

Transport kan forega sikrere ved a fjerne dekslene foran og
bak. @nsker du & koble flere skap i serie, er det ikke noe pro-
blem med denne skapsokkelen, da niplene enkelt kan monte-
res i svekkingene i sideveggene.

For & forenkle kablingen er det ogsa mulig d integrere kabel-
kanaler i soklene.

Soklene finnes i hayder pa 50 og 100 mm og kan stables eller
kombineres.

behovet for enklere installasjon. Sokkelen
bestdr av fire deler; koblede hjarner,
sidevegger og deksler foran og bak.

Sokkel med 50 og 100 mm hoyde

« Skapsokkel for enkel installasjon

- Hurtig installasjon fra innsiden i skapet

- Opptil tre sokler kan "stables" oppa hverandre
(ekstra tilleggs-utstyr ikke ngdvendig)

« Sokler med 50 og 100 mm hgyde kan kombineres

Sokkel med 100 mm heyde

- Optimal kabelgjennomfaring ved a bruke sidesvekkinger
for kanaler eller nipler

- Enkelt 3 montere festeskinne for kabel

- Enkelt 3 montere kabelkanal i sokkel

« Kanal kan kun brukes i 100 mm sokkel
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TwinLine
Tidsbesparende sokkelmontering

Sokkel med
festeskinne for kabel
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TwinLine veggskap
Sikker transport
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TwinLine veggskap
Tekniske spesifikasjoner og
produktegenskaper

Tekniske spesifikasjoner for TwinLine-G, -L og -W
Standarder/krav i henhold til DIN EN 61439-1/-2, DIN VDE 0660-600*1

Beskyttelsesklasse 1, jordet
11, dobbeltisolert
Beskyttelsesgrad Med der IP55

Uten der IP30, for utvidelse av fordelingstavler med fordelingsmoduler, kombinasjonssett
eller CombiLine-M-moduler

Mekanisk slagfasthet IK 10 for skapkapsling
IK 08 i omrader med flenssvekkinger
Installasjonsbetingelser Innenders installasjon
Omgivelsestemperatur maks. + 40 °C
Omgivelsestemperatur min.- 5 °C
Driftstemperatur maks. + 55 °C
Lagringstemperatur maks. + 55 °C

Lagringstemperatur min. - 40 °C

Produktegenskaper for TwinLine-G, -L og -W

Kapslings- og dermateriale Stalplate, RAL 7035, pulverlakkert
En flensdpning per modulbredde i toppen; svekkinger i sider og bunn
Dgrapningsvinkel 180 grader
Dobbeltslaende dgrer for skap fra 4 modulers bredde
Dgrer med degrvriderlasing
Standard las: 3 mm dobbeltspor

Montasjealternativer * Klargjort for montering av fordelingsmoduler, kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler
pa EDF-montasjeprofil

Klargjort for montering av CombiLine-M-moduler pa WR-montasjeprofil og montasjeplater,
ved a fjerne EDF-adapter

Leveringstyper Kapsling med der IP55
Kapsling uten der IP30
Eksterne montasjebraketter inkludert ileveransen

Montasjeskinner med holder pa venstre og heyre side
(4 moduler, en ekstra holder inkludert i leveransen.)

Avdekning for dobbeltisolert skap inkludert i leveringen
Avdekning for jordede skap ma bestilles separat som tilbehar

Tilbehar For skap uten der, dgren kan ogsa bestilles separat om ngdvendig
Flenser ma bestilles separat

Avdekning for jordede skap ma bestilles separat

* For flere detaljer, se side 20 og 21
* 1 Den tillatte oppvarmingen for tavlesystemet opp til 630 A merkestrem, ma dokumenteres iht. § 10.10.4.2, ngdvendige verdier for effekttap i skapet, er angitt i tabellene
pa side 45; over 630 A merkestrgm skal behandles i henhold til felgende prosedyre iht. 10.10.4.3 (IEC 60890)
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TwinLine veggskap

Monteringsalternativ for jordede skap =

TG306G

2CPX010012R9999

Avde

A\ 4
i
B
Montering av profil Montering med EDF-profil
Profil for bruk av diverse Fordelingstavle med fordelings-
monteringsutsyr for styresystemer moduler, kombinasjonssett eller
og etc. hvor EDF-adaptere er CombilLine-M-moduler pa

fiernet EDF-profil

kning

ma bestilles separat

Avdekning
ma bestilles separat

Montering med WR-profil
Fordelingstavle med
CombiLine-M-moduler pa
WR-profil hvor EDF-adaptere
er fjernet
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TwinLine veggskap
Monteringsalternativ for dobbeltisolerte skap [l

2CPX010012R9999

TG306G

Avdekning er inkludert i Avdekning er inkludert i
leveransen leveransen

Montering med EDF-profil Montering med WR-profil
Fordelingstavle med fordelings- Fordelingstavle med
moduler, kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler pa
CombiLine-M-moduler pa WR-profil hvor EDF-adaptere

EDF-profil er fjernet
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TwinLine-G veggskap, dybde 225 mm
Tomme skap for innendgrs bruk =

Leveringsomfang

Eksterne montasjebraketter

Montasjeskinner med holder pa venstre og heyre side, og fra

skap med 4 moduler, en ekstra

Holdere for utvidelse av fordelingsmoduler, kombinasjonssett
eller CombiLine-M-moduler pa EDF-profil

l Klargjort for utvidelse av CombiLine-M-moduler pa WR-profil

og montasjeplater ved a fjerne EDF-adapter

_1

Tilbehor ma bestilles separat
« Flenser
- I « Avdekning for utvidelse med fordelingsmoduler,

2CPX010012R9999

TG306G
kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler

Hoyde Bredde SU Utvendigemal Med der, IP55 Uten der, IP30*

GU OH PW HxBimm Elnr. Type Best.nr. Elnr. Type Best.nr.

4 0 1 48 650x 300 TG104G 2CPX010000R9999 TG104GB 2CPX010221R9999
2 96 650x 550 TG204G 2CPX010001R9999 TG204GB 2CPX010222R9999
3 144 650x 800 TG304G 2CPX010002R9999 TG304GB 2CPX010223R9999
4 192 650x 1050 TG404G 2CPX010003R9999 TG404GB 2CPX010224R9999
5 240 650x 1300 TG504G 2CPX010004R9999 TG504GB 2CPX010225R9999

5 1 1 60 800x 300 TG105G 2CPX010005R9999 TG105GB 2CPX010226R9999
2 120 800x 550 TG205G 2CPX010006R9999 TG205GB 2CPX010227R9999
3 180 800x 800 TG305G 2CPX010007R9999 TG305GB 2CPX010228R9999
4 240 800x 1050 TG405G 2CPX010008R9999 TG405GB 2CPX010229R9999
5 300 800x 1300 TG505G 2CPX010009R9999 TG505GB 2CPX010230R9999

6 2 1 72 950x 300 TG106G 2CPX010010R9999 TG106GB 2CPX010231R9999
2 144 950x 550 TG206G 2CPX010011R9999 TG206GB 2CPX010232R9999
3 216 950x 800 TG306G 2CPX010012R9999 TG306GB 2CPX010233R9999
4 288 950x 1050 TG406G 2CPX010013R9999 TG406GB 2CPX010234R9999
5 360 950x 1300 TG506G 2CPX010014R9999 TG506GB 2CPX010235R9999

7 3 1 84 1100x 300 TG107G 2CPX010015R9999 TG107GB 2CPX010236R9999
2 168 1100x 550 TG207G 2CPX010016R9999 TG207GB 2CPX010237R9999
3 252 1100x 800 TG307G 2CPX010017R9999 TG307GB 2CPX010238R9999
4 336 1100x 1050 TG407G 2CPX010018R9999 TG407GB 2CPX010239R9999
5 420 1100x 1300 TG507G 2CPX010019R9999 TG507GB 2CPX010240R9999

8 4 1 96 1250x 300 TG108G 2CPX010020R9999 TG108GB 2CPX010241R9999
2 192 1250x 550 TG208G 2CPX010021R9999 TG208GB 2CPX010242R9999
3 288 1250 x 800 TG308G 2CPX010022R9999 TG308GB 2CPX010243R9999
4 384 1250 x 1050 TG408G 2CPX010023R9999 TG408GB 2CPX010244R9999
5 480 1250x 1300 TG508G 2CPX010024R9999 TG508GB 2CPX010245R9999

9 5 1 108 1400x 300 TG109G 2CPX010025R9999 TG109GB 2CPX010246R9999
2 216 1400x 550 TG209G 2CPX010026R9999 TG209GB 2CPX010247R9999
3 324 1400x 800 TG309G 2CPX010027R9999 TG309GB 2CPX010248R9999
4 432 1400x 1050 TG409G 2CPX010028R9999 TG409GB 2CPX010249R9999
5 540 1400x 1300 TG509G 2CPX010029R9999 TG509GB 2CPX010250R9999

*For utvidelse av fordelingstavlene med fordelingsmoduler, kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler
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TwinLine-G veggskap, dybde 225 mm
Tomme skap for innendgrs bruk (@l

Leveringsomfang

Eksterne montasjebraketter

Avdekning

Montasjeskinner med holder pa venstre og heyre side, og fra
skap med 4 moduler, en ekstra

Holdere for utvidelse av fordelingsmoduler,
kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler pa EDF-profil
Holdere for utvidelse av CombiLine-M-moduler pa WR-profil
ved a fjerne EDF-adapter

_1

2CPX010047R9999

Tilbehor ma bestilles separat

163066 I « Flenser

Hoyde Bredde SU Utvendigemal Med der, IP55 Uten der, IP30*

GU OH PW HxBimm Elnr. Type Best.nr. Elnr. Type Best.nr.

4 0 1 48 650x 300 TG104S 2CPX010035R9999 TG104SB 2CPX010256R9999
2 96 650x 550 TG204S 2CPX010036R9999 TG204SB 2CPX010257R9999
3 144 650x 800 TG304S 2CPX010037R9999 TG304SB 2CPX010258R9999
4 192 650x 1050 TG404S 2CPX010038R9999 TG404SB 2CPX010259R9999
5 240 650x 1300 TG504S 2CPX010039R9999 TG504SB 2CPX010260R9999

5 1 1 60 800x 300 TG105S 2CPX010040R9999 TG105SB 2CPX010261R9999
2 120 800x 550 TG205S 2CPX010041R9999 TG205SB 2CPX010262R9999
3 180 800x 800 TG305S 2CPX010042R9999 TG305SB 2CPX010263R9999
4 240 800x 1050 TG405S 2CPX010043R9999 TG405SB 2CPX010264R9999
5 300 800x 1300 TG505S 2CPX010044R9999 TG505SB 2CPX010265R9999

6 2 1 72 950x 300 TG106S 2CPX010045R9999 TG106SB 2CPX010266R9999
2 144 950x 550 TG206S 2CPX010046R9999 TG206SB 2CPX010267R9999
3 216 950x 800 TG306S 2CPX010047R9999 TG306SB 2CPX010268R9999
4 288 950x 1050 TG406S 2CPX010048R9999 TG406SB 2CPX010269R9999
5 360 950x 1300 TG506S 2CPX010049R9999 TG506SB 2CPX010270R9999

7 3 1 84 1100x 300 TG107S 2CPX010050R9999 TG107SB 2CPX010271R9999
2 168 1100x 550 TG207S 2CPX010051R9999 TG207SB 2CPX010272R9999
3 252 1100x 800 TG307S 2CPX010052R9999 TG307SB 2CPX010273R9999
4 336 1100x 1050 TG407S 2CPX010053R9999 TG407SB 2CPX010274R9999
5 420 1100x 1300 TG507S 2CPX010054R9999 TG507SB 2CPX010275R9999

8 4 1 96 1250x 300 TG108S 2CPX010055R9999 TG108SB 2CPX010276R9999
2 192 1250x 550 TG208S 2CPX010056R9999 TG208SB 2CPX010277R9999
3 288 1250x 800 TG308S 2CPX010057R9999 TG308SB 2CPX010278R9999
4 384 1250 x 1050 TG408S 2CPX010058R9999 TG408SB 2CPX010279R9999
5 480 1250x 1300 TG508S 2CPX010059R9999 TG508SB 2CPX010280R9999

9 5 1 108 1400x 300 TG109S 2CPX010060R9999 TG109SB 2CPX010281R9999
2 216 1400x 550 TG209S 2CPX010061R9999 TG209SB 2CPX010282R9999
3 324 1400x 800 TG309S 2CPX010062R9999 TG309SB 2CPX010283R9999
4 432 1400x 1050 TG409S 2CPX010063R9999 TG409SB 2CPX010284R9999
5 540 1400x 1300 TG509S 2CPX010064R9999 TG509SB 2CPX010285R9999

*For utvidelse av fordelingstavlene med fordelingsmoduler, kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler
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TwinLine-L veggskap, dybde 275 mm
Tomme skap for innendgrs bruk =

Leveringsomfang

Eksterne montasjebraketter

Montasjeskinner med holder pa venstre og heyre side,

og fra skap med 4 moduler, en ekstra

Holdere for utvidelse av fordelingsmoduler, kombinasjonssett
l eller CombiLine-M-moduler pa EDF-profil

_/

Klargjort for utvidelse av CombiLine-M-moduler pa WR-profil
og montasjeplater ved a fjerne EDF-adapter

Tilbehor ma bestilles separat
« Flenser
« Avdekning for utvidelse med fordelingsmoduler,

2CPX010082R9999

Ta0ee kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler

Hoyde Bredde SU Utvendigemal Med der, IP55 Uten der, IP30*

GU OH PW HxBimm Elnr. Type Best.nr. Elnr. Type Best.nr.

4 0 1 48 650x 300 TL104G 2CPX010070R9999 TL104GB 2CPX010291R9999
2 96 650x 550 TL204G 2CPX010071R9999 TL204GB 2CPX010292R9999
3 144 650x 800 TL304G 2CPX010072R9999 TL304GB 2CPX010293R9999
4 192 650x 1050 TL404G 2CPX010073R9999 TL404GB 2CPX010294R9999
5 240 650x 1300 TL504G 2CPX010074R9999 TL504GB 2CPX010295R9999

5 1 1 60 800x 300 TL105G 2CPX010075R9999 TL105GB 2CPX010296R9999
2 120 800x 550 TL205G 2CPX010076R9999 TL205GB 2CPX010297R9999
3 180 800 x 800 TL305G 2CPX010077R9999 TL305GB 2CPX010298R9999
4 240 800x 1050 TL405G 2CPX010078R9999 TL405GB 2CPX010299R9999
5 300 800x 1300 TL505G 2CPX010079R9999 TL505GB 2CPX010300R9999

6 2 1 72 950 x 300 TL106G 2CPX010080R9999 TL106GB 2CPX010301R9999
2 144 950x 550 TL206G 2CPX010081R9999 TL206GB 2CPX010302R9999
3 216 950 x 800 TL306G 2CPX010082R9999 TL306GB 2CPX010303R9999
4 288 950x 1050 TL406G 2CPX010083R9999 TL406GB 2CPX010304R9999
5 360 950x 1300 TL506G 2CPX010084R9999 TL506GB 2CPX010305R9999

7 3 1 84 1100x 300 TL107G 2CPX010085R9999 TL107GB 2CPX010306R9999
2 168 1100x 550 TL207G 2CPX010086R9999 TL207GB 2CPX010307R9999
3 252 1100x 800 TL307G 2CPX010087R9999 TL307GB 2CPX010308R9999
4 336 1100x 1050 TL407G 2CPX010088R9999 TL407GB 2CPX010309R9999
5 420 1100x 1300 TL507G 2CPX010089R9999 TL507GB 2CPX010310R9999

8 4 1 96 1250x 300 TL108G 2CPX010090R9999 TL108GB 2CPX010311R9999
2 192 1250x 550 TL208G 2CPX010091R9999 TL208GB 2CPX010312R9999
3 288 1250x 800 TL308G 2CPX010092R9999 TL308GB 2CPX010313R9999
4 384 1250x 1050 TL408G 2CPX010093R9999 TL408GB 2CPX010314R9999
5 480 1250x 1300 TL508G 2CPX010094R9999 TL508GB 2CPX010315R9999

9 5 1 108 1400x 300 TL109G 2CPX010095R9999 TL109GB 2CPX010316R9999
2 216 1400 x 550 TL209G 2CPX010096R9999 TL209GB 2CPX010317R9999
3 324 1400x 800 TL309G 2CPX010097R9999 TL309GB 2CPX010318R9999
4 432 1400x 1050 TL409G 2CPX010098R9999 TL409GB 2CPX010319R9999
5 540 1400x 1300 TL509G 2CPX010099R9999 TL509GB 2CPX010320R9999

*For utvidelse av fordelingstavlene med fordelingsmoduler, kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler
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TwinLine-L veggskap, dybde 275 mm
Tomme skap for innendgrs bruk (@l

Leveringsomfang

Eksterne montasjebraketter

Avdekning

Montasjeskinner med holder pa venstre og heyre side,

og fra skap med 4 moduler, en ekstra

Holdere for utvidelse av fordelingsmoduler,
kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler pa EDF-profil
Holdere for utvidelse av CombiLine-M-moduler pa WR-profil
ved a fjerne EDF-adapter

_/

2CPX010117R9999

Tilbehor ma bestilles separat

L3068 \ - Flenser

Hoyde Bredde SU Utvendigemal Med der, IP55 Uten der, IP30*

GU OH PW HxBimm Elnr. Type Best.nr. Elnr. Type Best.nr.

4 0 1 48 650x 300 TL104S 2CPX010105R9999 TL104SB 2CPX010326R9999
2 96 650x 550 TL204S 2CPX010106R9999 TL204SB 2CPX010327R9999
3 144 650x 800 TL304S 2CPX010107R9999 TL304SB 2CPX010328R9999
4 192 650x 1050 TL404S 2CPX010108R9999 TL404SB 2CPX010329R9999
5 240 650x 1300 TL504S 2CPX010109R9999 TL504SB 2CPX010330R9999

5 1 1 60 800x 300 TL105S 2CPX010110R9999 TL105SB 2CPX010331R9999
2 120 800x 550 TL205S 2CPX010111R9999 TL205SB 2CPX010332R9999
3 180 800x 800 TL305S 2CPX010112R9999 TL305SB 2CPX010333R9999
4 240 800x 1050 TL405S 2CPX010113R9999 TL405SB 2CPX010334R9999
5 300 800x 1300 TL505S 2CPX010114R9999 TL505SB 2CPX010335R9999

6 2 1 72 950x 300 TL106S 2CPX010115R9999 TL106SB 2CPX010336R9999
2 144 950x 550 TL206S 2CPX010116R9999 TL206SB 2CPX010337R9999
3 216 950x 800 TL306S 2CPX010117R9999 TL306SB 2CPX010338R9999
4 288 950x 1050 TL406S 2CPX010118R9999 TL406SB 2CPX010339R9999
5 360 950x 1300 TL506S 2CPX010119R9999 TL506SB 2CPX010340R9999

7 3 1 84 1100x 300 TL107S 2CPX010120R9999 TL107SB 2CPX010341R9999
2 168 1100x 550 TL207S 2CPX010121R9999 TL207SB 2CPX010342R9999
3 252 1100x 800 TL307S 2CPX010122R9999 TL307SB 2CPX010343R9999
4 336 1100x 1050 TL407S 2CPX010123R9999 TL407SB 2CPX010344R9999
5 420 1100x 1300 TL507S 2CPX010124R9999 TL507SB 2CPX010345R9999

8 4 1 96 1250x 300 TL108S 2CPX010125R9999 TL108SB 2CPX010346R9999
2 192 1250x 550 TL208S 2CPX010126R9999 TL208SB 2CPX010347R9999
3 288 1250x 800 TL308S 2CPX010127R9999 TL308SB 2CPX010348R9999
4 384 1250x 1050 TL408S 2CPX010128R9999 TL408SB 2CPX010349R9999
5 480 1250x 1300 TL508S 2CPX010129R9999 TL508SB 2CPX010350R9999

9 5 1 108 1400x 300 TL109S 2CPX010130R9999 TL109SB 2CPX010351R9999
2 216 1400 x 550 TL209S 2CPX010131R9999 TL209SB 2CPX010352R9999
3 324 1400x 800 TL309S 2CPX010132R9999 TL309SB 2CPX010353R9999
4 432 1400x 1050 TL409S 2CPX010133R9999 TL409SB 2CPX010354R9999
5 540 1400x 1300 TL509S 2CPX010134R9999 TL509SB 2CPX010355R9999

*For utvidelse av fordelingstavlene med fordelingsmoduler, kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler
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TwinLine-W veggskap, dybde 350 mm
Tomme skap for innendgrs bruk =

Leveringsomfang
Eksterne montasjebraketter
Montasjeskinner med holder pa venstre og heyre side,
og fra skap med 4 moduler, en ekstra
Holdere for utvidelse av fordelingsmoduler, kombinasjonssett
' eller CombiLine-M-moduler pa EDF-profil
Klargjort for utvidelse av CombiLine-M-moduler pa WR-profil
og montasjeplater ved a fjerne EDF-adapter

_J

Tilbehor ma bestilles separat
| « Flenser
« Avdekning for utvidelse med fordelingsmoduler,

2CPX010147R9999

TW306G
kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler

Hoyde Bredde SU Utvendigemal Med der, IP55 Uten der, IP30*

GU OH PW HxBimm Elnr. Type Best.nr. Elnr. Type Best.nr.

4 0 1 48 650x 300 TW104G 2CPX010140R9999 TW104GB 2CPX010361R9999
2 96 650x 550 TW204G 2CPX010141R9999 TW204GB 2CPX010362R9999
3 144 650x 800 TW304G 2CPX010142R9999 TW304GB 2CPX010363R9999
4 192 650x 1050 TW404G 2CPX010143R9999 TW404GB 2CPX010364R9999
5 240 650x 1300 TW504G 2CPX010144R9999 TW504GB 2CPX010365R9999

5 1 1 60 800x 300 TW105G 2CPX010202R9999 TW105GB 2CPX010366R9999
2 120 800x 550 TW205G 2CPX010203R9999 TW205GB 2CPX010367R9999
3 180 800 x 800 TW305G 2CPX010204R9999 TW305GB 2CPX010368R9999
4 240 800x 1050 TW405G 2CPX010205R9999 TW405GB 2CPX010369R9999
5 300 800x 1300 TW505G 2CPX010206R9999 TW505GB 2CPX010370R9999

6 2 1 72 950 x 300 TW106G 2CPX010145R9999 TW106GB 2CPX010371R9999
2 144 950x 550 TW206G 2CPX010146R9999 TW206GB 2CPX010372R9999
3 216 950 x 800 TW306G 2CPX010147R9999 TW306GB 2CPX010373R9999
4 288 950x 1050 TW406G 2CPX010148R9999 TW406GB 2CPX010374R9999
5 360 950x 1300 TW506G 2CPX010149R9999 TW506GB 2CPX010375R9999

7 3 1 84 1100x 300 TW107G 2CPX010150R9999 TW107GB 2CPX010376R9999
2 168 1100x 550 TW207G 2CPX010151R9999 TW207GB 2CPX010377R9999
3 252 1100x 800 TW307G 2CPX010152R9999 TW307GB 2CPX010378R9999
4 336 1100x 1050 TW407G 2CPX010153R9999 TW407GB 2CPX010379R9999
5 420 1100x 1300 TW507G 2CPX010154R9999 TW507GB 2CPX010380R9999

8 4 1 96 1250x 300 TW108G 2CPX010155R9999 TW108GB 2CPX010381R9999
2 192 1250x 550 TW208G 2CPX010156R9999 TW208GB 2CPX010382R9999
3 288 1250x 800 TW308G 2CPX010157R9999 TW308GB 2CPX010383R9999
4 384 1250x 1050 TW408G 2CPX010158R9999 TW408GB 2CPX010384R9999
5 480 1250x 1300 TW508G 2CPX010159R9999 TW508GB 2CPX010385R9999

9 5 1 108 1400x 300 TW109G 2CPX010160R9999 TW109GB 2CPX010386R9999
2 216 1400 x 550 TW209G 2CPX010161R9999 TW209GB 2CPX010387R9999
3 324 1400x 800 TW309G 2CPX010162R9999 TW309GB 2CPX010388R9999
4 432 1400x 1050 TW409G 2CPX010163R9999 TW409GB 2CPX010389R9999
5 540 1400x 1300 TW509G 2CPX010164R9999 TW509GB 2CPX010390R9999

*For utvidelse av fordelingstavlene med fordelingsmoduler, kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler
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TwinLine-W veggskap, dybde 350 mm

Tomme skap for innendgrs bruk (@l

2CPX010178R9999

Leveringsomfang

Avdekning

Eksterne montasjebraketter

skap med 4 moduler, en ekstra

Holdere for utvidelse av fordelingsmoduler,

Montasjeskinner med holder pa venstre og heyre side, og fra

kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler pa EDF-profil

Tilbehor ma bestilles separat

Holdere for utvidelse av CombiLine-M-moduler pa WR-profil
ved a fjerne EDF-adapter

TW3065 - Flenser

Hoyde Bredde SU Utvendigemal Med der, IP55 Uten der, IP30*

GU OH PW HxBimm Elnr. Type Best.nr. Elnr. Type Best.nr.

4 0 1 48 650x 300 TW104S 2CPX010171R9999 TW104SB 2CPX010397R9999
2 96 650x 550 TW204S 2CPX010172R9999 TW204SB 2CPX010398R9999
3 144 650x 800 TW304S 2CPX010173R9999 TW304SB 2CPX010399R9999
4 192 650x 1050 TW404S 2CPX010174R9999 TW404SB 2CPX010400R9999
5 240 650x 1300 TW504S 2CPX010175R9999 TW504SB 2CPX010401R9999

5 1 1 60 800x 300 TW105S 2CPX010207R9999 TW105SB 2CPX010402R9999
2 120 800x 550 TW205S 2CPX010208R9999 TW2055SB 2CPX010403R9999
3 180 800x 800 TW305S 2CPX010209R9999 TW305SB 2CPX010404R9999
4 240 800x 1050 TW405S 2CPX010210R9999 TWA405SB 2CPX010405R9999
5 300 800x 1300 TW505S 2CPX010211R9999 TW5055SB 2CPX010406R9999

6 2 1 72 950x 300 TW106S 2CPX010176R9999 TW106SB 2CPX010407R9999
2 144 950x 550 TW206S 2CPX010177R9999 TW206SB 2CPX010408R9999
3 216 950x 800 TW306S 2CPX010178R9999 TW306SB 2CPX010409R9999
4 288 950x 1050 TW406S 2CPX010179R9999 TW406SB 2CPX010410R9999
5 360 950x 1300 TW506S 2CPX010180R9999 TW506SB 2CPX010411R9999

7 3 1 84 1100x 300 TW107S 2CPX010181R9999 TW107SB 2CPX010412R9999
2 168 1100x 550 TW207S 2CPX010182R9999 TW207SB 2CPX010413R9999
3 252 1100x 800 TW307S 2CPX010183R9999 TW307SB 2CPX010414R9999
4 336 1100x 1050 TW407S 2CPX010184R9999 TW407SB 2CPX010415R9999
5 420 1100x 1300 TW507S 2CPX010185R9999 TW507SB 2CPX010416R9999

8 4 1 96 1250x 300 TW108S 2CPX010186R9999 TW108SB 2CPX010417R9999
2 192 1250x 550 TW208S 2CPX010187R9999 TW208SB 2CPX010418R9999
3 288 1250x 800 TW308S 2CPX010188R9999 TW308SB 2CPX010419R9999
4 384 1250x 1050 TW408S 2CPX010189R9999 TW408SB 2CPX010420R9999
5 480 1250x 1300 TW508S 2CPX010190R9999 TW508SB 2CPX010421R9999

9 5 1 108 1400x 300 TW109S 2CPX010191R9999 TW109SB 2CPX010422R9999
2 216 1400 x 550 TW209S 2CPX010192R9999 TW209SB 2CPX010423R9999
3 324 1400x 800 TW309S 2CPX010193R9999 TW309SB 2CPX010424R9999
4 432 1400x 1050 TW409S 2CPX010194R9999 TW409SB 2CPX010425R9999
5 540 1400x 1300 TW509S 2CPX010195R9999 TW509SB 2CPX010426R9999

*For utvidelse av fordelingstavlene med fordelingsmoduler, kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler
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TwinLine gulvskap
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TwinLine gulvskap
Tekniske spesifikasjoner og
produktegenskaper

Tekniske spesifikasjoner for TwinLine-G, L og W

Standarder/krav i henhold til DIN EN 61439-1/-2, DIN VDE 0660-600*1
Beskyttelsesklasse 1, jordet

11, dobbeltisolert
Beskyttelsesgrad Med degr IP55

Uten der IP30, for utvidelse av fordelingstavlene med fordelingsmoduler, kombinasjonssett eller
CombiLine-M-moduler

Mekanisk slagfasthet IK 10 for skapkapsling
IK 08 i omrader med flenssvekkinger
Installasjonsbetingelser Innenders installasjon
Omgivelsestemperatur maks. + 40 °C
Omgivelsestemperatur min.- 5 °C
Driftstemperatur maks. + 55 °C
Lagringstemperatur maks. + 55 °C

Lagringstemperatur min. - 40 °C

Produktegenskaper for TwinLine-G, -L og -W

Kapslings- og dermateriale Stalplate, RAL 7035, pulverlakkert
En flensdpning per modulbredde i toppen; svekkinger i sider og bunn
Dgrapningsvinkel 180 grader
Dobbeltslaende dgrer for skap fra 4 modulers bredde
Dgrer med degrvriderlasing
Standard las: 3 mm dobbeltspor

Monteringsalternativer*
Forberedt pa a bli utstyrt med CombiLine-M-moduler pa WR-profil og montasjeplater

Forberedt pa a bli utstyrt med fordelingsmoduler, kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler
pa EDF-profil; EDF-adapter og senterfesteskinne ma bestilles som tilbeher

Leveringstyper Kapsling med der
Kapsling uten der
Eksterne montasjebraketter inkludert ileveransen

Montasjeskinner med holder pa venstre og heyre side, og fra skap med 4 moduler, en ekstra
inkludert i leveransen.

Avdekning for dobbeltisolert skap inkludert i leveringen

Avdekning for jordede skap ma bestilles separat som tilbehar
Tilbehar For skap uten der, dgren kan ogsa bestilles separat om ngdvendig

Flenser ma bestilles separat

Sokler ma bestilles separat

Avdekning for jordede skap ma bestilles separat

EDF-adapter ma bestilles separat, ved behov*

Senterstgtteskinner ma bestilles separat, ved behov*

*For mer informasjon, se side 30 og 31
* 1 Den tillatte oppvarmingen for tavlesystemet opptil 630 A merkestrem, ma dokumenteres iht. § 10.10.4.2, ngdvendige verdier for effekttapet i skapet, er angitt i tabellene
pa side 45; over 630 A merkestrem skal felgende prosedyre benyttes iht. 10.10.4.3 (IEC 60890)
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TwinLine gulvskap
Monteringsalternativ for jordede skap =

2CPX010167R9999

TW312G

Montering av montasjeplate
Montasjeplate for montering av
diverse monteringsutstyr for
styresystemer etc.

Avdekning

ma bestilles separat
1

EDF-adapter
ma bestilles separat
1

Stottelist, senter
ma bestilles separat

Montering med EDF-profil
Fordelingstavle med fordelingsmoduler,
kombinasjonssett eller CombilLine-
M-moduler pa EDF-profil

Avdekning
ma bestilles separat

Montering med WR-profil
Fordelingstavle med CombilLine-
M-moduler pa WR-profil hvor
EDF-adaptere er fjernet
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Monteringsalternativ for dobbeltisolerte skap [l

| | | 1

2CPX010198R9999

TwW312S

Avdekning er inkludert i

leveransen
1

EDF-adapter
ma bestilles separat
1

Stettelist, senter
ma bestilles separat

Montering med EDF-profil
Fordelingstavle med fordelingsmoduler,
kombinasjonssett eller CombilLine-
M-moduler pa EDF-profil

Avdekning er inkludert i
leveransen

Montering med WR-profil
Fordelingstavle med CombilLine-
M-moduler pa WR-profil hvor
EDF-adaptere er fjernet
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TwinLine gulvskap, dybde 225/275/350 mm
Tomme skap for innendgrs bruk =

Leveringsomfang

« Eksterne montasjebraketter

- Montasjeskinner med holder pa venstre og hgyre side, og fra skap med
4 moduler, en ekstra

- Klargjort for utvidelse med CombiLine-M-moduler pa WR-profil og
montasjeplate

Tilbehor ma bestilles separat

« Flenser

+ Sokkel

« Avdekning for utvidelse med CombilLine-M-moduler

- EDF-adapter, midtskinne og avdekning for utvidelse med
fordelingsmoduler, kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler
pa EDF-profil

2CPX010032R9999

W

TG312G

Hoyde Bredde SU Utvendigemal Med der, IP55 Uten dor, IP30*

GU OH PW HxBimm Elnr. Type Best.nr. Elnr. Type Best.nr.

TwinLine-G, dybde 225 mm

12 8 1 144 1850 x 300 TG112G 2CPX010030R9999 TG112GB 2CPX010251R9999
2 288 1850 550 TG212G 2CPX010031R9999 TG212GB 2CPX010252R9999
3 432 1850 x 800 TG312G 2CPX010032R9999 TG312GB 2CPX010253R9999
4 576 1850 x 1050 TG412G 2CPX010033R9999 TG412GB 2CPX010254R9999
5 720 1850x 1300 TG512G 2CPX010034R9999 TG512GB 2CPX010255R9999

TwinLine-L, dybde 275 mm

12 8 1 144 1850x 300 TL112G 2CPX010100R9999 TL112GB 2CPX010321R9999
2 288 1850 x 550 TL212G 2CPX010101R9999 TL212GB 2CPX010322R9999
3 432 1850x 800 TL312G 2CPX010102R9999 TL312GB 2CPX010323R9999
4 576 1850x 1050 TL412G 2CPX010103R9999 TL412GB 2CPX010324R9999
5 720 1850x 1300 TL512G 2CPX010104R9999 TL512GB 2CPX010325R9999

TwinLine-W, dybde 350 mm

12 8 1 144 1850x 300 TW112G 2CPX010165R9999 TW112GB 2CPX010391R9999
2 288 1850x 550 TW212G 2CPX010166R9999 TW212GB 2CPX010392R9999
3 432 1850x 800 TW312G 2CPX010167R9999 TW312GB 2CPX010393R9999
4 576 1850x 1050 TW412G 2CPX010168R9999 TW412GB 2CPX010394R9999
5 720 1850x 1300 TW512G 2CPX010169R9999 TW512GB 2CPX010395R9999
6 864 1850x 1550 TW612G 2CPX010170R9999 TW612GB 2CPX010396R9999

*For utvidelse som fordelingstavler med fordelingsmoduler, kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler
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TwinLine gulvskap, dybde 225/275/350 mm
Tomme skap for innendgrs bruk (@l

Leveringsomfang
« Eksterne montasjebraketter

» Avdekning

- Montasjeskinner med holder pa venstre og hgyre side,

og fra skap med 4 moduler, en ekstra

- Klargjort for utvidelse med CombiLine-M-moduler pa WR-profil

Tilbehor ma bestilles separat

« Flenser
« Sokkel

- EDF-adapter og senterstotte for utvidelse med

fordelingsmoduler, kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler pa

EDF-profil

;(33125 I

Hoyde Bredde SU Utvendigemal Med der, IP55 Uten dor, IP30*

GU OH PW HxBimm Elnr. Type Best.nr. Elnr. Type Best.nr.

TwinLine-G, dybde 225 mm

12 8 1 144 1850 x 300 TG112S 2CPX010065R9999 TG112SB 2CPX010286R9999
2 288 1850 550 TG212S 2CPX010066R9999 TG212SB 2CPX010287R9999
3 432 1850 x 800 TG312S 2CPX010067R9999 TG312SB 2CPX010288R9999
4 576 1850 x 1050 TG4125 2CPX010068R9999 TG4125B 2CPX010289R9999
5 720 1850x 1300 TG512S 2CPX010069R9999 TG512SB 2CPX010290R9999

TwinLine-L, dybde 275 mm

12 8 1 144 1850x 300 TL112S 2CPX010135R9999 TL112SB 2CPX010356R9999
2 288 1850 x 550 TL212S 2CPX010136R9999 TL212SB 2CPX010357R9999
3 432 1850x 800 TL312S 2CPX010137R9999 TL312SB 2CPX010358R9999
4 576 1850x 1050 TL412S 2CPX010138R9999 TL412SB 2CPX010359R9999
5 720 1850x 1300 TL512S 2CPX010139R9999 TL512SB 2CPX010360R9999

TwinLine-W, dybde 350 mm

12 8 1 144 1850x 300 TW112S 2CPX010196R9999 TW112SB 2CPX010427R9999
2 288 1850x 550 TW212S 2CPX010197R9999 TW212SB 2CPX010428R9999
3 432 1850x 800 TW312S 2CPX010198R9999 TW312SB 2CPX010429R9999
4 576 1850x 1050 TW412S 2CPX010199R9999 TW412SB 2CPX010430R9999
5 720 1850x 1300 TW512S 2CPX010200R9999 TW512SB 2CPX010431R9999
6 864 1850x 1550 TW612S 2CPX010201R9999 TW612SB 2CPX010432R9999

*For utvidelse som fordelingstavler med fordelingsmoduler, kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler



34 TWINLINE VEGG- OG GULVSKAP KOMPLETT SYSTEM FOR VEGG- OG GULVSKAP

TwinLine tilbehor
Flens IP55

Artikkel PU/stk.  Elnr. Type Best.nr.
Membranflens 1 TZ101 2CPX010450R9999
= 4 Materiale  plast 10 TZ101P10 2CPX010451R9999
Y = i For kabelfelt
\‘-\. . Lo : 2 SR 2x6-32.5mm,2x6-25mm,4x6-19mm,10x6-15mm,
Ve e 2x6-12mm,31x6-11mm,1x6-7 mm
- e
TZ101
Flens for M-nipler
Materialeiplast
| 1xM63 /M50,2 xM32 /M20, 5x M25, 5x M20 1 712102 2CPX010452R9999
\ 10 T2102P10 2CPX010453R9999
X I
- =
TZ102
4xM20 / M25, 22 x M20 1 712103 2CPX010454R9999
10 TZ103P10 2CPX010455R9999
{
_ '\;Hd________——-"'__
TZ103
Flenser med kabelmuffer
Materialeiplast
Flens med 2 kabelmuffer 14 - 68 mm 1 12104 2CPX010456R9999
— -_——
TZ104
Flens med 3 kabelmuffer 14 - 54 mm 1 TZ105 2CPX010457R9999
TZ105
Blindflens
Materialeiplast 1 TZ107 2CPX010460R9999
N 10 TZ107P10 2CPX010461R9999
X —
-_ "\‘_\__'__,_o— o
TZ107
Blindflens av stal 1 TZ106 2CPX010458R9999
Forjordede skap 10 TZ106P10 2CPX010459R9999
- ...-'—’_F'—FF




TwinLine tilbehor

Sokkel for vegg- og gulvskap
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TZW305

TZW310

TZ323

Dybde Bredde
Artikkel mm PW mm PU/stk. Elnr. Type Best.nr.
Sokkel, hgyde 50 mm
Farge RAL 9005
For TwinLine-G 25 1 250 1 T2G105 2CPX010571R9999
25 2 500 1 726205 2CPX010573R9999
25 3 750 1 126305 2CPX010575R9999
25 4 1000 1 T2G405 2CPX010577R9999
25 5 1250 1 126505 2CPX010579R9999
For TwinLine-L 2715 1 250 1 TZL105 2CPX010581R9999
215 2 500 1 TZL205 2CPX010583R9999
215 3 750 1 TZL305 2CPX010585R9999
215 4 1000 1 TZL405 2CPX010587R9999
215 5 1250 1 TZL505 2CPX010589R9999
For TwinLine-W 350 1 250 1 TZW105 2CPX010661R9999
350 2 500 1 TZW205 2CPX010663R9999
350 3 750 1 TZW305 2CPX010665R9999
350 4 1000 1 TZW405 2CPX010667R9999
350 5 1250 1 TZW505 2CPX010669R9999
350 6 1500 1 TZW605 2CPX010671R9999
Sokkel, hayde 100 mm
Farge RAL 9005
For TwinLine-G 25 1 250 1 TZG110 2CPX010572R9999
Sidesvekkinger 25 2 500 1 T2G210 2CPX010574R9999
1xM32/M50eller
8080 mm 25 3 750 1 726310 2CPX010576R9999
25 4 1000 1 726410 2CPX010578R9999
25 5 1250 1 T2G510 2CPX010580R9999
For TwinLine-L 275 1 250 1 TZL110 2CPX010582R9999
Sidesvekkinger 215 2 500 1 TZL210 2CPX010584R9999
1xM32/M50eller
8080 mm 215 3 750 1 TZL310 2CPX010586R9999
2715 4 1000 1 TZL410 2CPX010588R9999
215 5 1250 1 TZL510 2CPX010590R9999
For TwinLine-W 350 1 250 1 TZW110 2CPX010662R9999
Sidesvekkinger 350 2 500 1 TZW210 2CPX010664R9999
2xM32/M50 eller
248080 mm 350 3 750 1 TZW310 2CPX010666R9999
350 4 1000 1 TZWA10 2CPX010668R9999
350 5 1250 1 TZW510 2CPX010670R9999
350 6 1500 1 TZW610 2CPX010672R9999
Kabelfesteskinne 1 250 1 TZ321 2CPX010473R9999
For sokkel, hayde 100 mm 2 500 1 12322 2CPX010474R9999
3 750 1 12323 2CPX010475R9999
4 1000 1 12324 2CPX010476R9999
5 1250 1 12325 2CPX010477R9999
6 1500 1 12326 2CPX010478R9999
Klemme
Klemmer for festeskinner
Fra22-28mm 1 K143 2CPX060005R9999
Fra40-46mm 1 K144 2CPX060006R9999
Fra64-70mm 1 K145 2CPX060007R9999




36 TWINLINE VEGG- OG GULVSKAP KOMPLETT SYSTEM FOR VEGG- OG GULVSKAP

TwinLine tilbehor
Las, reservedeler

Artikkel PU/stk. Elnr. Type Best.nr.
Lasedeksel for laseinnsats

4 For laseinnsats 3 mm (standard)* 1 TZ507 2CPX010491R9999
og 5 mm (tilsvarende RAL 9005)
For trekantet og kvadratisk laseinnsats og for 1 TZ508 2CPX010492R9999
Daimler-Benz-innsatser

TZ507 TZ508

Laseinnsatser
. _ Dobbeltspor 3 mm* 1 ZH130 2CPX060490R9999
1%9 Y;ﬁ Dobbeltspor 5 mm 1 ZH131 2CPX060491R9999
_ _ Trekant 7 mm 1 ZH132 2CPX060492R9999
ZH130 ZH132 Trekant 8 mm 1 ZH133 2CPX060493R9999
-
= I () Firkant 6 mm 1 ZH134 2CPX060494R9999
__‘L - -
— — Firkant 7 mm 1 ZH135 2CPX060495R9999
ZH134  ZHI3T Firkant 8 mm 1 ZH136 2CPX060496R9999
Daimler-Benz 1 ZH137 2CPX060497R9999
Lasehandtak
Med lasedeksel og las 1 TZ503 2CPX010487R9999
Med lasedeksel, uten las 1 TZ504 2CPX010488R9999
Tz503 TZ504
T-handtak
- Med lasedeksel og las 1 TZ505 2CPX010489R9999
\. Med lasedeksel, uten las 1 TZ506 2CPX010490R9999
TZ505
Svinghandtak
For halvsylindrede 40 mm (30/10) med hette for 1 TZ510 2CPX010494R9999
blyforsegling
TZ510
Dummy innsats
| stedet for en semisylinder for svingbare 1 ZH142 2CPX060502R9999
handtaket TZ510

ZH142

*Tiloeher inkludert ileveransen



TwinLine tilbehor
Las, reservedeler
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Artikkel PU/stk. Elnr. Type Best.nr.
Universalnokkel
Dobbeltspor 3 mm/5 mm
Trekant 8 mm, firkant 6 mm/8 mm 1 ZH91 2CPX066091R9999
- Dobbeltspor 3 mm* 1 ZH160 2CPX060660R9999
ZHo1 Dobbeltspor 5 mm 1 ZH161 2CPX060661R9999
(\ Trekant 7 mm 1 ZH157 2CPX060657R9999
l\ ;_‘ F Trekant 8 mm 1 ZH158 2CPX060658R9999
- - Firkant 6 mm 1 ZH162 2CPX060662R9999
ZH160 ZH157
Firkant 7 mm 1 ZH163 2CPX060663R9999
Firkant 8 mm 1 ZH164 2CPX060664R9999
D . % Daimler-Benz 1 ZH165 2CPX060665R9999
ZH162 ZH165
! Stag for derlas
4 GU = 600 mm med lasedel* 1 TZ204 2CPX010462R9999
5 GU = 750 mm med lasedel* 1 TZ205 2CPX010463R9999
6 GU =900 mm med lasedel* 1 TZ206 2CPX010464R9999
7 GU = 1050 mm med lasedel* 1 TZ207 2CPX010465R9999
. 8 GU = 1200 mm med lasedel* 1 TZ208 2CPX010466R9999
9 GU = 1350 mm med lasedel* 1 TZ209 2CPX010467R9999
‘ 12 GU = 1800 mm med lasedel* 1 TZ212 2CPX010468R9999
TZ206
‘ Stagfering* 1 TZ511 2CPX010495R9999
TZ511
Sko*
For stag 1 TZ501 2CPX010485R9999
TZ501
Gummipakning*
For dobbeltder 1 TZ502 2CPX010486R9999

3

TZ502

*Tiloeher inkludert ileveransen
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TwinLine tilbehor
Generelt tilbehar

Umontert Montert til skapet*
Artikkel Elnr. Type Best.nr. Elnr. Type Best.nr.

Montasjeskinner™
= Forholder

For TwinLine-G TZ601 2CPX010779R9999 TZ601A 2CPX010787R9999
For TwinLine-L 12602 2CPX010780R9999 TZ602A 2CPX010788R9999
TZ601 For TwinLine-W 12603 2CPX010781R9999 TZ603A 2CPX010789R9999

Holder for midtmontasje™
For utvidelse med

WR- og EDF-profiler eller
kobling av montasjeplater
iserie

12604 2CPX010782R9999 TZ604A 2CPX010790R9999

Holder for venstre eller
heyre side™

For utvidelse med WR-
og EDF-profiler eller med
montasjeplater eller

12605 midtskinner 12605 2CPX010783R9999 TZ605A 2CPX010791R9999

EDF-adapter™
Adapter for festing
av EDF-profil

v )

TZ606 T2606 2CPX010784R9999 TZ606A 2CPX010792R9999

* Bare i kombinasjon med maler- og fordelingsmoduler, kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler forhandsinstallert fra fabrikk
*1 Ngdvendig som tilbehar, avhengig av type enhet; se under for detaljer

Montasjeskinneposisjoner med holder
Sett ovenfra

Forhandsmontert fra fabrikk
Montasjeskinner med holder pa venstre og
heyre side, og fra skap med 4 moduler, en ekstra

L
—

I |
-

I:H H i H:I H Oppgraderbart
) ) En holder og EDF-adapter er ngdvendig som
tilbehgr, avhengig av type enhet
[ | [l
S —— —(——
\ \ \ \ \ | |
0 1 2 3 4 5 6 Feltbredde

0 250 500 750 1000 1250 1500 imm



TwinLine tilbehor
Generelt tilbehar
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Artikkel PU/stk. Elnr. Type Best.nr.
Festeskinner for kabel
for montering i skap, for TwinLine-L og TwinLine-W
Modulbredde 1 =250 mm 1 TZ311 2CPX010469R9999
Modulbredde 2 = 500 mm 1 TZ312 2CPX010470R9999
Modulbredde 3 =750 mm 1 TZ313 2CPX010471R9999
Modulbredde 4 = 1000 mm 1 TZ314 2CPX010472R9999
Modulbredde 5 = 1250 mm 1 TZ315 2CPX010785R9999
Modulbredde 6 = 1500 mm 1 TZ316 2CPX010786R9999
Midtskinner
for feste i gulvskap, to ekstra holdere TZ605 og to montasjeskinner
(avhengig av skapdybde TZ601, TZ602 eller TZ603) kreves for fester.
For montasjedeler, se side 38
Modulbredde 1 =250 mm 1 TZ411 2CPX010479R9999
Modulbredde 2 = 500 mm 1 TZ412 2CPX010480R9999
Modulbredde 3 =750 mm 1 TZ413 2CPX010481R9999
Modulbredde 4 = 1000 mm 1 TZ414 2CPX010482R9999
Modulbredde 5 = 1250 mm 1 TZ415 2CPX010483R9999
Modulbredde 6 = 1500 mm 1 TZ416 2CPX010484R9999
Veggfester* 4 ZW125P4 2CPX062461R9999
ZW125P4
N Transportskruer 4 TZ615P4 2CPX010510R9999
o= TZ615P4
Beskyttelsesramme IP55 for & kombinere skap i serie
Nodvendig for dobbeltisolerte skap 1 T2609 2CPX010504R9999
Nodvendig for jordede skap 1 TZ626 2CPX010778R9999
T2609
Tilkoblingssett IP55 for kobling av skap i serie
B\ v Bestill 1 x TZ608 for veggskap vertikalt eller horisontalt bestill 2 x
F ‘QU\- v ;2608 TZ608 for gulvskap 1 TZ608 2CPX010503R9999
o
Dorhengsel 180° * 1 TZ607 2CPX010502R9999
TZ2607
— Dorjordingssett
/ -y \.\ s 10 mm? 1 zs 2CPX038001R9999
& - Blindplugg*
b rei7pio indplugg 10 TZ617P10 2CPX010512R9999

*Inkludertileveransen
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TwinLine tilbehor
Plastavdekning, deler

Artikkel PU/stk. Elnr. Type Best.nr.
Avdekningsskinne i plast™
For dekking av festepunktene i dobbeltisolerte gulvskap
For TwinLine-G 1 Tz612 2CPX010507R9999
For TwinLine-L 1 TZ613 2CPX010508R9999
For TwinLine-W 1 TZ614 2CPX010509R9999
o Innvendig kledning™
For skapdybde = 225 - 350 mm
Tilleggsprofil for plastavdekning i skap, 150 mm. Brukes ved
flensdpningene i toppen av skapet i dobbeltisolerte skap 1 TZ610 2CPX010505R9999
TZ610
c;? qﬂ ?. Montasjesett
%f‘_\," i £ ’ For installasjon av plastavdekning,
5 5, _::1 ,’ bestill 1, ekstra sett TZ616 per feltbredde 1 TZ616 2CPX010511R9999
TZ616
Avdekning for jordede skap
\'\\ For skap med enkel der 1 12618 2CPX010673R9999
\\' For skap med dobbel der 1 12619 2CPX010674R9999

\
< \(’
TZ618

*Inkludert i leveransen
*1 Bestillingsinformasjon, se teknisk tillegg pa side 61.



TwinLine tilbehor

Staldarer
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Hoyde Bredde
GU OH PW Merk Elnr. Type Best.nr.
4 0 1 TZB104 2CPX010528R9999
2 TZB204 2CPX010535R9999
' 3 TZB304 2CPX010542R9999
4* Deor venstre TZB204L 2CPX010549R9999
Der hayre TZB204R 2CPX010550R9999
l 5% Der venstre TZB304L 2CPX010563R9999
Der hoyre TZB204R 2CPX010550R9999
5 1 1 TZB105 2CPX010529R9999
] 2 TZB205 2CPX010536R9999
3 TZB305 2CPX010543R9999
- 4* Der venstre TZB205L 2CPX010551R9999
128306 Der hoyre TZB205R 2CPX010552R9999
5% Der venstre TZB305L 2CPX010564R9999
Der hayre TZB205R 2CPX010552R9999
6 2 1 TZB106 2CPX010530R9999
2 TZB206 2CPX010537R9999
3 TZB306 2CPX010544R9999
4* Der venstre TZB206L 2CPX010553R9999
Der hoyre TZB206R 2CPX010554R9999
5% Der venstre TZB306L 2CPX010565R9999
Der heyre TZB206R 2CPX010554R9999
7 3 1 TZB107 2CPX010531R9999
2 TZB207 2CPX010538R9999
3 TZB307 2CPX010545R9999
4* Der venstre TZB207L 2CPX010555R9999
Der hayre TZB207R 2CPX010556R9999
5* Dor venstre TZB307L 2CPX010566R9999
Der hayre TZB207R 2CPX010556R9999
8 4 1 TZB108 2CPX010532R9999
2 TZB208 2CPX010539R9999
3 TZB308 2CPX010546R9999
4* Der venstre TZB208L 2CPX010557R9999
Der hayre TZB208R 2CPX010558R9999
5% Der venstre TZB308L 2CPX010567R9999
Der hoyre TZB208R 2CPX010558R9999
9 5 1 TZB109 2CPX010533R9999
2 TZB209 2CPX010540R9999
3 TZB309 2CPX010547R9999
4* Dor venstre TZB209L 2CPX010559R9999
Der hayre TZB209R 2CPX010560R9999
5% Der venstre TZB309L 2CPX010568R9999
Der hayre TZB209R 2CPX010560R9999
12 8 1 TZB112 2CPX010534R9999
2 TZB212 2CPX010541R9999
3 TZB312 2CPX010548R9999
4* Der venstre TzB212L 2CPX010561R9999
Der hoyre TZB212R 2CPX010562R9999
5* Dor venstre TZB312L 2CPX010569R9999
Der hayre TZB212R 2CPX010562R9999
6* Der venstre TZB312L 2CPX010569R9999
Der hoyre TZB312R 2CPX010570R9999

*4 eller flere moduler bred: doble derer
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TwinLine tilbehor
Avdekning

Avdekning Avdekning
Hoyde Bredde Umontert Montert pa skapet*
GU OH PW Elnr. Type Best.nr. Elnr. Type Best.nr.
4 0 1 TZP104 2CPX010625R9999 TZP104A 2CPX010708R9999
2 TZP204 2CPX010632R9999 TZP204A 2CPX010715R9999
3 TZP304 2CPX010639R9999 TZP304A 2CPX010722R9999
4 TZP404 2CPX010646R9999 TZP404A 2CPX010729R9999
5 TZP504 2CPX010653R9999 TZP504A 2CPX010736R9999
5 1 1 TZP105 2CPX010626R9999 TZP105A 2CPX010709R9999
2 TZP205 2CPX010633R9999 TZP205A 2CPX010716R9999
3 TZP305 2CPX010640R9999 TZP305A 2CPX010723R9999
4 TZP405 2CPX010647R9999 TZP405A 2CPX010730R9999
;ZP306 5 TZP505 2CPX010654R9999 TZP505A 2CPX010737R9999
6 2 1 TZP106 2CPX010627R9999 TZP106A 2CPX010710R9999
2 TZP206 2CPX010634R9999 TZP206A 2CPX010717R9999
3 TZP306 2CPX010641R9999 TZP306A 2CPX010724R9999
4 TZP406 2CPX010648R9999 TZP406A 2CPX010731R9999
5 TZP506 2CPX010655R9999 TZP506A 2CPX010738R9999
7 3 1 TZP107 2CPX010628R9999 TZP107A 2CPX010711R9999
2 TZP207 2CPX010635R9999 TZP207A 2CPX010718R9999
3 TZP307 2CPX010642R9999 TZP307A 2CPX010725R9999
4 TZP407 2CPX010649R9999 TZP407A 2CPX010732R9999
5 TZP507 2CPX010656R9999 TZP507A 2CPX010739R9999
8 4 1 TZP108 2CPX010629R9999 TZP108A 2CPX010712R9999
2 TZP208 2CPX010636R9999 TZP208A 2CPX010719R9999
3 TZP308 2CPX010643R9999 TZP308A 2CPX010726R9999
4 TZP408 2CPX010650R9999 TZP408A 2CPX010733R9999
5 TZP508 2CPX010657R9999 TZP508A 2CPX010740R9999
9 5 1 TZP109 2CPX010630R9999 TZP109A 2CPX010713R9999
2 TZP209 2CPX010637R9999 TZP209A 2CPX010720R9999
3 TZP309 2CPX010644R9999 TZP309A 2CPX010727R9999
4 TZP409 2CPX010651R9999 TZP409A 2CPX010734R9999
5 TZP509 2CPX010658R9999 TZP509A 2CPX010741R9999
12 8 1 TZP112 2CPX010631R9999 TZP112A 2CPX010714R9999
2 TZP212 2CPX010638R9999 TZP212A 2CPX010721R9999
3 TZP312 2CPX010645R9999 TZP312A 2CPX010728R9999
4 TZP412 2CPX010652R9999 TZP412A 2CPX010735R9999
5 TZP512 2CPX010659R9999 TZP512A 2CPX010742R9999
6 TZP612 2CPX010660R9999 TZP612A 2CPX010743R9999

* Bare i kombinasjon med maler- og fordelingsmoduler, kombinasjonssett eller CombiLine-M-moduler forhandsinstallert fra fabrikk

> Avdekning for dobbeltisolert skap inkludert i leveransen



TwinLine tilbehor

Montasjeplater, 2 mm galvanisert stalplate
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Montasjeplate

Montasjeplate

Hoyde Bredde Umontert Montert pa skapet*
GU OH PW Elnr. Type Best.nr. Elnr. Type Best.nr.
s 4 0 1 TZM104 2CPX010591R9999 TZM104A 2CPX010744R9999
2 TZM204 2CPX010598R9999 TZM204A 2CPX010750R9999
3 TZM304 2CPX010605R9999 TZM304A 2CPX010756R9999
4 TZM404 2CPX010612R9999 TZM404A 2CPX010762R9999
5 TZM504 2CPX010619R9999 TZM504A 2CPX010768R9999
5 1 1 TZM105 2CPX010592R9999 TZM105A 2CPX010745R9999
2 TZM205 2CPX010599R9999 TZM205A 2CPX010751R9999
3 TZM305 2CPX010606R9999 TZM305A 2CPX010757R9999
: 4 TZM405 2CPX010613R9999 TZM405A 2CPX010763R9999
;ZM306 5 TZM505 2CPX010620R9999 TZM505A 2CPX010769R9999
6 2 1 TZM106 2CPX010593R9999 TZM106A 2CPX010746R9999
2 TZM206 2CPX010600R9999 TZM206A 2CPX010752R9999
3 TZM306 2CPX010607R9999 TZM306A 2CPX010758R9999
4 TZM406 2CPX010614R9999 TZM406A 2CPX010764R9999
5 TZM506 2CPX010621R9999 TZM506A 2CPX010770R9999
7 3 1 TZM107 2CPX010594R9999 TZM107A 2CPX010747R9999
2 TZM207 2CPX010601R9999 TZM207A 2CPX010753R9999
3 TZM307 2CPX010608R9999 TZM307A 2CPX010759R9999
4 TZM407 2CPX010615R9999 TZMA40T7A 2CPX010765R9999
5 TZM507 2CPX010622R9999 TZM507A 2CPX010771R9999
8 4 1 TZM108 2CPX010595R9999 TZM108A 2CPX010748R9999
2 TZM208 2CPX010602R9999 TZM208A 2CPX010754R9999
3 TZM308 2CPX010609R9999 TZM308A 2CPX010760R9999
4 TZM408 2CPX010616R9999 TZM408A 2CPX010766R9999
5 TZM508 2CPX010623R9999 TZM508A 2CPX010772R9999
9 5 1 TZM109 2CPX010596R9999 TZM109A 2CPX010749R9999
2 TZM209 2CPX010603R9999 TZM209A 2CPX010755R9999
3 TZM309 2CPX010610R9999 TZM309A 2CPX010761R9999
4 TZM409 2CPX010617R9999 TZM409A 2CPX010767R9999
5 TZM509 2CPX010624R9999 TZM509A 2CPX010773R9999
12 8 1 RM18 2CPX045909R9999 RM18A 2CPX010774R9999
2 RM28 2CPX045910R9999 RM28A 2CPX010775R9999
3 RM38 2CPX045911R9999 RM38A 2CPX010776R9999
4 RM48 2CPX045912R9999 RM48A 2CPX010777R9999
5* RM28 2CPX045910R9999 RM28A 2CPX010775R9999
RM38 2CPX045911R9999 RM38A 2CPX010776R9999
6* RM38 2CPX045911R9999 RM38A 2CPX010776R9999
RM38 2CPX045911R9999 RM38A 2CPX010776R9999

*1gulvskap fra 5 modulers bredde trengs to separate montasjeplater.
*1 Forhandsinstallert montasjeplate kun i forbindelse med tomt skap.



44 TWINLINE VEGG- OG GULVSKAP KOMPLETT SYSTEM FOR VEGG- OG GULVSKAP

TwinLine-G vegg- og gulvskap, dybde 225 mm
Mal, vekt og effekttap

Sett forfra Sett forfra Sett forfra Sett forfra Sett fra siden
Vegg- og gulvskap Veggskap Gulvskap Utvendig festing Med/uten der
q° o 1 g S T
Mal opp til bore-
punkt
T Tz IT
Il T
d B—1
w2 i w4 T 219,5
wi w3 225
w Rl
Utvendige mal Innvendige mal Utvendige malmed Mal for veggfesting
Hoyde Bredde imm imm preging i mm imm
GU OH PW Type H1 wi H2 w2 H w H3 w3 H4 w4
TwinLine-G veggskap
4 0 1 TG104 650 300 602 252 654 304 693,5 328 558 192
2 TG204 650 550 602 502 654 554 693,5 578 558 442
3 TG304 650 800 602 752 654 804 693,5 828 558 692
4 TG404 650 1050 602 1002 654 1054 693,5 1078 558 942
5 TG504 650 1300 602 1252 654 1304 693,5 1328 558 1192
5 1 1 TG105 800 300 752 252 804 304 843,5 328 708 192
2 TG205 800 550 752 502 804 554 843,5 578 708 442
3 TG305 800 800 752 752 804 804 843,5 828 708 692
4 TG405 800 1050 752 1002 804 1054 843,5 1078 708 942
5 TG505 800 1300 752 1252 804 1304 843,5 1328 708 1192
6 2 1 TG106 950 300 902 252 954 304 993,5 328 858 192
2 TG206 950 550 902 502 954 554 993,5 578 858 442
3 TG306 950 800 902 752 954 804 993,5 828 858 692
4 TG406 950 1050 902 1002 954 1054 993,5 1078 858 942
5 TG506 950 1300 902 1252 954 1304 993,5 1328 858 1192
7 3 1 TG107 1100 300 1052 252 1104 304 1143,5 328 1008 192
2 TG207 1100 550 1052 502 1104 554 1143,5 578 1008 442
3 TG307 1100 800 1052 752 1104 804 1143,5 828 1008 692
4 TG407 1100 1050 1052 1002 1104 1054 1143,5 1078 1008 942
5 TG507 1100 1300 1052 1252 1104 1304 1143,5 1328 1008 1192
8 4 1 TG108 1250 300 1202 252 1254 304 1293,5 328 1158 192
2 TG208 1250 550 1202 502 1254 554 1293,5 578 1158 442
3 TG308 1250 800 1202 752 1254 804 1293,5 828 1158 692
4 TG408 1250 1050 1202 1002 1254 1054 1293,5 1078 1158 942
5 TG508 1250 1300 1202 1252 1254 1304 1293,5 1328 1158 1192
9 5 1 TG109 1400 300 1352 252 1404 304 1443,5 328 1308 192
2 TG209 1400 550 1352 502 1404 554 1443,5 578 1308 442
3 TG309 1400 800 1352 752 1404 804 1443,5 828 1308 692
4 TG409 1400 1050 1352 1002 1404 1054 1443,5 1078 1308 942
5 TG509 1400 1300 1352 1252 1404 1304 1443,5 1328 1308 1192
TwinLine-G gulvskap
12 8 1 TG112 1850 300 1802 252 1854 304 1893,5 5 1758 -
2 TG212 1850 550 1802 502 1854 554 1893,5 - 1758 -
3 TG312 1850 800 1802 752 1854 804 1893,5 - 1758 -
4 TG412 1850 1050 1802 1002 1854 1054 1893,5 - 1758 -
5 TG512 1850 1300 1802 1252 1854 1304 1893,5 - 1758 -

> Malimm



TwinLine-G vegg- og gulvskap, dybde 225 mm
Mal, vekt og effekttap = [@I

Type installasjon
Skap pa vegg

/,

12

Type installasjon
Skapkombinasion i serie

Type installasjon
Skapkombinasjon oppa hverandre

45

Hoyde Bredde Effekttap i Watt* Skapvektikg Skapvektikg Maks installasjon
GU OH PW Type Med dor Uten der Med dor Uten der Med dor Uten der vektikg
TwinLine-G veggskap
4 (0] 1 TG104 80 90 11,94 8,00 13,43 9,50 15
2 TG204 160 180 16,30 10,13 17,94 11,77 30
3 TG304 240 270 20,76 12,26 22,54 14,04 45
4 TG404 288 324 26,91 14,93 28,84 16,86 60
5 TG504 300 338 31,34 17,06 33,41 19,13 75
5 1 1 TG105 100 112 13,70 8,98 15,40 10,68 20,5
2 TG205 200 225 18,85 11,40 20,74 13,29 41
3 TG305 300 338 24,03 13,82 26,11 15,90 61,5
4 TG405 360 405 31,21 16,79 33,49 19,07 82,5
5 TG505 375 422 36,39 19,21 38,86 21,68 103
6 2 1 TG106 120 150 15,43 9,94 17,32 11,84 26
2 TG206 240 300 21,36 12,61 23,44 14,80 52,5
3 TG306 360 450 27,29 15,37 29,67 17,75 78,5
4 TG406 432 540 35,50 18,64 38,12 21,26 105
5 TG506 450 562 41,42 21,35 44,29 24,10 131
7 3 1 TG107 140 175 17,30 10,92 19,40 13,02 31,5
2 TG207 280 350 23,98 13,93 26,37 16,32 63,5
3 TG307 420 525 30,66 16,94 33,34 19,62 95,5
4 TG407 504 630 40,00 20,49 43,03 23,46 127,5
5 TG507 525 565 46,68 23,50 49,94 26,76 159
8 4 1 TG108 160 200 19,06 11,88 21,36 14,18 37,5
2 TG208 320 400 26,50 15,19 29,13 17,83 75
3 TG308 480 600 33,92 18,49 36,90 21,47 112,5
4 TG408 576 720 44,30 22,30 47,67 25,72 150
5 TG508 600 750 51,73 25,65 55,44 29,36 187,5
9 5 1 TG109 180 225 20,82 12,85 23,32 15,35 43
2 TG209 360 450 29,00 16,45 31,86 19,33 86
3 TG309 540 675 23,11 20,04 40,46 23,32 129
4 TG409 648 810 48,58 24,19 52,30 27,92 172,5
5 TG509 675 843 56,76 27,79 60,87 31,90 215,5
TwinLine-G gulvskap
12 8 1 TG112 240 300 26,00 15,65 28,66 18,31 60
2 TG212 480 600 38,33 21,99 41,81 25,49 120
3 TG312 720 900 49,33 26,61 53,61 31,37 180
4 TG412 864 1080 64,44 32,74 69,61 37,90 240
5 TG512 900 1125 74,28 36,62 80,23 42,58 300

* Generelt om fastsettelse av effekttap: Verdier i henhold til DIN EN 61439-1, § 10.10.4.2.2 og DIN EN 62208, seksjon 9.14, omgivelsestemperatur + 35 °C, intern temperatur + 55 °C.
Hayde til installasjonsstedet < 2000 moh, intern separasjon = 1 (sidevegger ikke dekket).



46 TWINLINE VEGG- OG GULVSKAP KOMPLETT SYSTEM FOR VEGG- OG GULVSKAP

TwinLine-G vegg- og gulvskap, dybde 275 mm
Mal, vekt og effekttap

Sett forfra Sett forfra Sett forfra Sett forfra Sett fra siden
Vegg- og gulvskap Veggskap Gulvskap Utvendig festing Med/uten der
q° o 1 g S T
Mal opp til bore-
punkt
T Tz IT
Il T
d B—1
w2 i w4 T 269,5
wi w3 275
w Rl
Utvendige mal Innvendige mal Utvendige malmed Mal for veggfesting
Hoyde Bredde imm imm preging i mm imm
GU OH PW Type H1 wi H2 w2 H w H3 w3 H4 w4
TwinLine-G veggskap
4 0 1 TL104 650 300 602 252 654 304 693,5 328 558 192
2 TL204 650 550 602 502 654 554 693,5 578 558 442
3 TL304 650 800 602 752 654 804 693,5 828 558 692
4 TL404 650 1050 602 1002 654 1054 693,5 1078 558 942
5 TL504 650 1300 602 1252 654 1304 693,5 1328 558 1192
5 1 1 TL105 800 300 752 252 804 304 843,5 328 708 192
2 TL205 800 550 752 502 804 554 843,5 578 708 442
3 TL305 800 800 752 752 804 804 843,5 828 708 692
4 TL405 800 1050 752 1002 804 1054 843,5 1078 708 942
5 TL505 800 1300 752 1252 804 1304 843,5 1328 708 1192
6 2 1 TL106 950 300 902 252 954 304 993,5 328 858 192
2 TL206 950 550 902 502 954 554 993,5 578 858 442
3 TL306 950 800 902 752 954 804 993,5 828 858 692
4 TL406 950 1050 902 1002 954 1054 993,5 1078 858 942
5 TL506 950 1300 902 1252 954 1304 993,5 1328 858 1192
7 3 1 TL107 1100 300 1052 252 1104 304 1143,5 328 1008 192
2 TL207 1100 550 1052 502 1104 554 1143,5 578 1008 442
3 TL307 1100 800 1052 752 1104 804 1143,5 828 1008 692
4 TL407 1100 1050 1052 1002 1104 1054 1143,5 1078 1008 942
5 TL507 1100 1300 1052 1252 1104 1304 1143,5 1328 1008 1192
8 4 1 TL108 1250 300 1202 252 1254 304 1293,5 328 1158 192
2 TL208 1250 550 1202 502 1254 554 1293,5 578 1158 442
3 TL308 1250 800 1202 752 1254 804 1293,5 828 1158 692
4 TL408 1250 1050 1202 1002 1254 1054 1293,5 1078 1158 942
5 TL508 1250 1300 1202 1252 1254 1304 1293,5 1328 1158 1192
9 5 1 TL109 1400 300 1352 252 1404 304 1443,5 328 1308 192
2 TL209 1400 550 1352 502 1404 554 1443,5 578 1308 442
3 TL309 1400 800 1352 752 1404 804 1443,5 828 1308 692
4 TL409 1400 1050 1352 1002 1404 1054 1443,5 1078 1308 942
5 TL509 1400 1300 1352 1252 1404 1304 1443,5 1328 1308 1192
TwinLine-L gulvskap
12 8 1 TL112 1850 300 1802 252 1854 304 1893,5 5 1758 -
2 TL212 1850 550 1802 502 1854 554 1893,5 - 1758 -
3 TL312 1850 800 1802 752 1854 804 1893,5 - 1758 -
4 TL412 1850 1050 1802 1002 1854 1054 1893,5 - 1758 -
5 TL512 1850 1300 1802 1252 1854 1304 1893,5 = 1758 =

> Malimm



TwinLine-G vegg- og gulvskap, dybde 275 mm
Mal, vekt og effekttap = [@I

Type installasjon
Skap pa vegg

/,

12

Type installasjon
Skapkombinasion i serie

Type installasjon
Skapkombinasjon oppa hverandre

47

Hoyde Bredde L/ E Effekttap i Watt* < Skapvektikg @ Skapvektikg Maks installasjon
GU OH PW Type Med dor Uten der Med dor Uten der Med dor Uten der vektikg
TwinLine-G veggskap
4 (0] 1 TL104 88 100 12,82 8,88 14,37 8,88 15
2 TL204 176 198 17,38 11,16 19,09 11,16 30
3 TL304 264 297 22,03 13,53 23,90 13,53 45
4 TL404 320 360 28,41 16,43 30,41 16,43 60
5 TL504 340 382 33,03 18,75 35,22 18,75 75
5 1 1 TL105 110 124 14,70 9,98 16,47 9,98 20,5
2 TL205 220 248 20,04 12,59 22,02 12,59 41
3 TL305 330 372 25,42 15,21 27,60 15,21 61,5
4 TL405 400 450 32,83 18,40 35,21 18,40 82,5
5 TL505 425 478 38,20 21,02 40,79 21,02 103
6 2 1 TL106 132 165 16,54 11,06 18,51 11,06 26
2 TL206 264 330 22,67 13,97 24,90 13,97 52,5
3 TL306 396 495 28,79 16,88 31,28 16,88 78,5
4 TL406 480 600 37,23 20,37 39,97 20,37 105
5 TL506 510 637 43,35 23,28 46,32 23,28 131
7 3 1 TL107 154 192 18,53 12,12 20,71 12,12 31,5
2 TL207 308 384 25,41 15,36 27,90 15,36 63,5
3 TL307 462 577 32,28 18,56 35,08 18,56 95,5
4 TL407 560 700 41,85 22,34 44,95 22,34 127,5
5 TL507 595 743 48,73 25,55 52,13 25,55 159
8 4 1 TL108 176 220 20,41 13,23 22,80 13,23 37,5
2 TL208 352 440 28,04 16,73 30,79 16,73 75
3 TL308 528 660 35,67 20,24 38,77 20,24 112,5
4 TL408 640 800 46,26 24,31 49,77 24,31 150
5 TL508 580 850 53,89 27,81 57,75 27,81 187,5
9 5 1 TL109 198 247 22,59 14,32 24,89 14,32 43
2 TL209 396 494 30,67 18,11 33,67 18,11 86
3 TL309 494 742 24,98 21,91 42,45 21,91 129
4 TL409 720 900 50,67 26,29 54,54 26,29 172,5
5 TL509 765 956 59,04 30,07 63,31 30,07 215,5
TwinLine-L gulvskap
12 8 1 TL112 264 330 27,88 17,53 30,64 17,42 60
2 TL212 528 660 40,51 24,17 44,19 24,17 120
3 TL312 792 990 51,70 29,45 56,19 29,45 180
4 TL412 960 1200 67,44 35,74 72,81 35,74 240
5 TL512 1020 1275 78,37 40,71 84,55 40,71 300

* Generelt om fastsettelse av effekttap: Verdier i henhold til DIN EN 61439-1, § 10.10.4.2.2 og DIN EN 62208, seksjon 9.14, omgivelsestemperatur + 35 °C, intern temperatur + 55 °C.
Hayde til installasjonsstedet < 2000 moh, intern separasjon = 1 (sidevegger ikke dekket).



48 TWINLINE VEGG- OG GULVSKAP KOMPLETT SYSTEM FOR VEGG- OG GULVSKAP

TwinLine-G vegg- og gulvskap, dybde 350 mm
Mal, vekt og effekttap

Sett forfra Sett forfra Sett forfra Sett forfra Sett fra siden
Vegg- og gulvskap Veggskap Gulvskap Utvendig festing Med/uten der
q° o 1 g S T
Mal opp til bore-
punkt
T Tz IT
Il T
d B—1
w2 i w4 T 344,5
wi w3 350
w Rl
Utvendige mal Innvendige mal Utvendige malmed Mal for veggfesting
Hoyde Bredde imm imm preging i mm imm
GU OH PW Type H1 wi H2 w2 H w H3 w3 H4 w4
TwinLine-G veggskap
4 0 1 TW104 650 300 602 252 654 304 693,5 328 558 192
2 TW204 650 550 602 502 654 554 693,5 578 558 442
3 TW304 650 800 602 752 654 804 693,5 828 558 692
4 TwW404 650 1050 602 1002 654 1054 693,5 1078 558 942
5 TW504 650 1300 602 1252 654 1304 693,5 1328 558 1192
5 1 1 TW105 800 300 752 252 804 304 843,5 328 708 192
2 TW205 800 550 752 502 804 554 843,5 578 708 442
3 TW305 800 800 752 752 804 804 843,5 828 708 692
4 TW405 800 1050 752 1002 804 1054 843,5 1078 708 942
5 TW505 800 1300 752 1252 804 1304 843,5 1328 708 1192
6 2 1 TW106 950 300 902 252 954 304 993,5 328 858 192
2 TW206 950 550 902 502 954 554 993,5 578 858 442
3 TW306 950 800 902 752 954 804 993,5 828 858 692
4 TW406 950 1050 902 1002 954 1054 993,5 1078 858 942
5 TW506 950 1300 902 1252 954 1304 993,5 1328 858 1192
7 3 1 TW107 1100 300 1052 252 1104 304 1143,5 328 1008 192
2 TW207 1100 550 1052 502 1104 554 1143,5 578 1008 442
3 TW307 1100 800 1052 752 1104 804 1143,5 828 1008 692
4 TW407 1100 1050 1052 1002 1104 1054 1143,5 1078 1008 942
5 TW507 1100 1300 1052 1252 1104 1304 1143,5 1328 1008 1192
8 4 1 TW108 1250 300 1202 252 1254 304 1293,5 328 1158 192
2 TW208 1250 550 1202 502 1254 554 1293,5 578 1158 442
3 TW308 1250 800 1202 752 1254 804 1293,5 828 1158 692
4 TW408 1250 1050 1202 1002 1254 1054 1293,5 1078 1158 942
5 TW508 1250 1300 1202 1252 1254 1304 1293,5 1328 1158 1192
9 5 1 TW109 1400 300 1352 252 1404 304 1443,5 328 1308 192
2 TW209 1400 550 1352 502 1404 554 1443,5 578 1308 442
3 TW309 1400 800 1352 752 1404 804 1443,5 828 1308 692
4 TwW409 1400 1050 1352 1002 1404 1054 1443,5 1078 1308 942
5 TW509 1400 1300 1352 1252 1404 1304 1443,5 1328 1308 1192
TwinLine-W gulvskap
12 8 1 TwW112 1850 300 1802 252 1854 304 1893,5 5 1758 -
2 Tw212 1850 550 1802 502 1854 554 1893,5 - 1758 -
3 Tw312 1850 800 1802 752 1854 804 1893,5 - 1758 -
4 Tw412 1850 1050 1802 1002 1854 1054 1893,5 - 1758 -
5 TW512 1850 1300 1802 1252 1854 1304 1893,5 - 1758 -
6 TW612 1850 1550 1802 1502 1854 1554 1893,5 - 1758 -

> Malimm



TwinLine-G vegg- og gulvskap, dybde 350 mm
Mal, vekt og effekttap = [@I

Type installasjon
Skap pa vegg

/,

12

Type installasjon
Skapkombinasion i serie

Type installasjon
Skapkombinasjon oppa hverandre
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Hoyde Bredde L/ E Effekttap i Watt* < Skapvektikg @ Skapvektikg Maks installasjon
GU OH PW Type Med dor Uten der Med dor Uten der Med dor Uten der vektikg
TwinLine-G veggskap
4 (0] 1 TW104 100 112 14,13 10,14 15,77 10,14 15
2 TW204 200 225 18,98 12,82 20,80 12,82 30
3 TW304 300 338 23,93 15,43 25,93 15,43 45
4 TW404 352 396 30,63 18,65 32,80 18,65 60
5 TW504 400 450 35,54 21,27 37,89 21,27 75
5 1 1 TW105 125 140 16,19 11,47 16,19 11,47 20,5
2 TW205 250 281 21,83 14,38 21,83 14,38 41
3 TW305 375 422 27,50 17,29 27,50 17,29 61,5
4 TW405 440 495 35,23 20,80 35,23 20,80 82,5
5 TW505 500 563 40,89 23,71 40,89 23,71 103
6 2 1 TW106 150 187 18,21 12,73 20,28 12,73 26
2 TW206 300 374 24,63 15,93 26,98 15,93 52,5
3 TW306 450 562 31,05 19,14 33,68 19,14 78,5
4 TW406 528 660 39,81 22,94 42,71 22,94 105
5 TW506 600 750 46,22 26,15 49,40 26,15 131
7 3 1 TW107 175 218 20,37 13,99 22,67 13,99 31,5
2 TW207 350 436 27,55 17,50 30,17 17,50 63,5
3 TW307 525 656 34,72 21,00 37,67 21,00 95,5
4 TW407 616 770 44,61 25,10 47,88 25,10 127,5
5 TW507 700 875 51,77 28,60 55,37 28,60 159
8 4 1 TW108 200 250 22,43 15,26 25,07 15,26 37,5
2 TW208 400 500 30,36 19,05 33,25 19,05 75
3 TwW308 600 750 38,28 22,84 41,55 22,84 112,5
4 TW408 704 880 49,19 27,24 52,89 27,24 150
5 TW508 800 1000 57,11 31,03 61,18 31,03 187,5
9 5 1 TW109 225 281 24,49 16,52 27,22 16,52 43
2 TW209 450 562 33,15 20,60 36,32 20,60 86
3 TW309 675 843 27,76 24,69 45,42 24,69 129
4 TW409 792 990 53,77 29,38 57,84 29,38 172,5
5 TW509 900 1125 62,44 33,47 67,41 33,47 215,5
TwinLine-W gulvskap
12 8 1 TW112 300 375 30,87 20,52 33,59 20,15 60
2 Tw212 600 750 43,36 27,02 47,28 27,02 120
3 TwW312 900 1125 54,95 32,70 59,70 32,70 180
4 Tw412 1056 1320 70,81 39,11 76,46 39,11 240
5 TW512 1200 1500 82,04 44,38 88,51 44,38 300
6 TwW612 1440 1793 93,16 49,55 100,46 49,55 360

* Generelt om fastsettelse av effekttap: Verdier i henhold til DIN EN 61439-1, § 10.10.4.2.2 og DIN EN 62208, seksjon 9.14, omgivelsestemperatur + 35 °C, intern temperatur + 55 °C.
Hoyde til installasjonsstedet < 2000 moh, intern separasjon = 1 (sidevegger ikke dekket).



50 TWINLINE VEGG- OG GULVSKAP KOMPLETT SYSTEM FOR VEGG- OG GULVSKAP

TwinLine dorer

Mal og vekt

Utvendige mal
Doble derer ved
4 modulbredder og mer

Utnyttbart koblingsomrade
Doble degrer ved
4 modulbredder og mer

[to] (&
5 5
z H z g H ¥
wi wi 64 w2 w2 64
Utvendige mal Utvendige mal Maks
Hoyde Bredde Hoyde x bredde i mm Hoyde x bredde i mm Vekt installasjonsvekt
GU OH PW Type Merk H1 wi H2 w2 ikg ikg
TwinLine veggskap, derer
4 (o] 1 TZB104 643 293 548 123 5,46
2 TZB204 643 543 548 373 7,75
3 TZB304 643 793 548 623 10,11 75
4* TZB204L Dgr venstre 643 525,5 548 373 7,77
TZB204R Dor heyre 643 543 548 373 7,78
5* TZB304L Dgar venstre 643 775,5 548 623 10,11 7,5
TZB204R Dor hoyre 643 543 548 373 7,78
5 1 1 TZB105 793 293 698 123 6,27
2 TZB205 793 543 698 373 9,05
3 TZB305 793 793 698 623 11,85 7,5
4* TZB205L Dgr venstre 793 525,5 698 373 9,10
TZB205R Dor hoyre 793 543 698 373 9,05
5* TZB305L Dgr venstre 793 775,5 698 623 11,89 7,5
TZB205R Dor hoyre 793 543 698 373 9,05
6 2 1 TZB106 943 293 848 123 7,03
2 TZB206 943 543 848 373 10,32
3 TZB306 943 793 848 623 13,58 7,5
4* TZB206L Dgr venstre 943 525,5 848 373 10,41 5
TZB206R Dor hoyre 943 543 848 373 10,32
5* TZB306L Dgr venstre 943 775,5 848 623 13,68 7,5
TZB206R Dor hoyre 943 543 848 373 10,32 5
7 3 1 TZB107 1093 293 998 123 7,94
2 TZB207 1093 543 998 373 11,69
3 TZB307 1093 793 998 623 15,42 7,5
4* TZB207L Degr venstre 1093 525,5 998 373 11,85 5
TZB207R Dor hoyre 1093 543 998 373 11,69
5* TZB307L Degr venstre 1093 775,5 998 623 15,57 75
TZB207R Dor hoyre 1093 543 998 373 11,69 5

Doble dgrer for skap fra 4 felts bredde.
> Malimm



TwinLine dorer

Mal og vekt

Utvendige mal
Doble derer ved
4 modulbredder og mer

Utnyttbart koblingsomrade
Doble degrer ved
4 modulbredder og mer

51

[to) (&
5 5
g H g ¥ H ¥
wi wi 64 w2 w2 64
Utvendige mal Utvendige mal Maks
Hoyde Bredde Hoyde x bredde i mm Hoyde x bredde i mm Vekt installasjonsvekt
GU OH PW Type Merk H1 wi H2 w2 ikg ikg
TwinLine veggskap, derer
8 4 1 TZB108 1243 293 1148 123 8,75
2 TZB208 1243 543 1148 373 12,96 5
3 TZB308 1243 793 1148 623 17,15 7,5
4* TZB208L Dgr venstre 1243 525,5 1148 373 13,17
TZB208R Dor heyre 1243 543 1148 373 12,96 5
5* TZB308L Dgar venstre 1243 775,5 1148 623 17,36 7,5
TZB208R Dor hoyre 1243 543 1148 373 12,96 5
9 5 1 TZB109 1393 293 1298 123 9,55
2 TZB209 1393 543 1298 373 14,23
3 TZB309 1393 793 1298 623 18,88 7,5
4* TZB209L Dgr venstre 1393 525,5 1298 373 14,49
TZB209R Dor hoyre 1393 543 1298 373 14,23
5* TZB309L Dor venstre 1393 775,5 1298 623 19,14 7,5
TZB209R Dor hoyre 1393 543 1298 373 14,23
TwinLine gulvskap, derer
12 8 1 TZB112 1843 293 1748 123 11,96 5
2 TZB212 1843 543 1748 373 18,07 5
3 TZB312 1843 793 1748 623 24,08 7,5
4* TZB212L Dgr venstre 1843 525,5 1748 373 18,45 5
TZB212R Dor hoyre 1843 543 1748 373 18,03 5
5* TZB312L Dgr venstre 1843 775,5 1748 623 24,49 7,5
TZB212R Der hoyre 1843 543 1748 373 18,03 5
6* TZB312L Dgr venstre 1843 775,5 1748 623 24,49 7,5
TZB312R Dor hoyre 1843 793 1748 623 24,08 7,5

Doble derer for skap fra 4 felts bredde.
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TWINLINE VEGG- OG GULVSKAP KOMPLETT SYSTEM FOR VEGG- OG GULVSKAP

TwinLine sokkel, heyde 50 mm
Mal og vekt

Utvendige/innvendige mal

l

IS

D2
D1

=1

w2

w1

50

D1

Utvendige mal

Innvendige mal

Hoyde Dybde Bredde Bredde x dybde i mm Bredde x dybde i mm Vekt

mm mm PW Type wi D1 w2 D2 ikg

TwinLine-G, sokkel 50 mm

50 225 1 TZG105 300 203,5 270 173,5 1,37
2 TZG205 550 203,5 520 173,5 1,91
3 TZG305 800 203,5 770 173,5 3,14
4 TZG405 1050 203,5 1020 173,5 2,93
5 TZG505 1300 203,5 1270 173,5 3,44

TwinLine-L, sokkel 50 mm

50 275 1 TZL105 300 253,5 270 223,5 1,49
2 TZL205 550 253,5 520 223,5 2,03
3 TZL305 800 253,5 770 223,5 2,54
4 TZL405 1050 253,5 1020 223,5 3,34
5 TZL505 1300 253,5 1270 223,5 5,78

TwinLine-W, sokkel 50 mm

50 350 1 TZW105 300 328,5 270 298,5 1,67
2 TZW205 550 328,5 520 298,5 2,21
3 TZW305 800 328,5 770 298,5 2,72
4 TZW405 1050 328,5 1020 298,5 5,03
5 TZW505 1300 328,5 1270 298,5 5,97
6 TZW605 1550 328,5 1520 298,5 6,90

> Malimm



TwinLine sokkel, heyde 100 mm

Mal og vekt

53

29
Utvendige/innvendige mal
| |
T Lt
o —
[a) a
w2
w1 Detaljvisning for
sidesvekking
81
Visning sidesvekking Visning sidesvekking
TwinLine-G og -L TwinLine-W
g 0, O)| | = ;
D1 125
D1 52
Utvendige mal Innvendige mal
Hoyde Dybde Bredde Bredde x dybde i mm Bredde x dybde i mm Vekt
mm mm PW Type wi D1 w2 D2 ikg
TwinLine-G, sokkel 100 mm
100 225 1 TZG110 300 203,5 270 173,5 2,22
2 TZG210 550 203,5 520 173,5 3,06
3 TZG310 800 203,5 770 173,5 3,87
4 TZG410 1050 203,5 1020 173,5 4,67
5 TZG510 1300 203,5 1270 173,5 5,47
TwinLine-L, sokkel 100 mm
100 275 1 TZL110 300 253,5 270 223,5 2,41
2 TZL210 550 253,5 520 223,5 3,24
3 TZL310 800 253,5 770 223,5 4,05
4 TZL410 1050 253,5 1020 223,5 6,71
5 TZL510 1300 253,5 1270 223,5 7,95
TwinLine-W, sokkel 100 mm
100 350 1 TZW110 300 328,5 270 298,5 2,68
2 TZwW210 550 328,5 520 298,5 3,52
3 TZW310 800 328,5 770 298,5 4,32
4 TZW410 1050 328,5 1020 298,5 6,98
5 TZW510 1300 328,5 1270 298,5 8,22
6 TZW610 1550 328,5 1520 298,5 9,45
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TWINLINE VEGG- OG GULVSKAP KOMPLETT SYSTEM FOR VEGG- OG GULVSKAP

TwinLine tverrsnitt

CombiLine-M-moduler pa EDF-profil
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Holder for EDF-profil
Sett ovenfra
Holder
Posisjon 1
Holder

Posisjon 0 / som leveres / montasjeposisjon

Holder
Posisjon -1
Dybde A imm for montasjeposisjon B i mm for montasjeposisjon C i mm for montasjeposisjon
Skapserier imm 1 (] -1 1 (] -1 1 (] -1
TwinLine-G 225 60 72,5 85 127,5 115 102,5 80 92,5 105
TwinLine-L 275 95 107,5 120 142,5 130 117,5 115 127,5 140
TwinLine-W 350 143,5 156 168,5 169 156,4 144 163,5 176 188,5

* Referert til overflaten av installasjonsomradet (se side 50), og utenfor installasjonsomradet reduseres denne dimensjonen med 35 mm.
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TwinLine tverrsnitt
CombiLine-M-moduler pa WR-profil
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Holder for WR-profil
Sett ovenfra
Holder
T Posisjon 1
Holder
Posisjon 0 / som leveres / montasjeposisjon
Holder
Posisjon -1
Dybde A imm for montasjeposisjon B i mm for montasjeposisjon C i mm for montasjeposisjon
Skapserier imm 1 (] -1 1 (] -1 1 (] -1
TwinLine-G 225 40 52,5 65 127,5 115 102,5 80 92,5 105
TwinLine-L 275 75 87,5 100 142,5 130 117,5 115 127,5 140
TwinLine-W 350 123,5 136 148,5 169 156,5 144 163,5 176 188,5

* Referert til overflaten av installasjonsomradet (se side 50), og utenfor installasjonsomradet reduseres denne dimensjonen med 35 mm.
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56 TWINLINE VEGG- OG GULVSKAP KOMPLETT SYSTEM FOR VEGG- OG GULVSKAP

TwinLine tverrsnitt

Montering med montasjeplate
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12 T
Holder for WR-profil
Sett ovenfra
Holder TwinLine-G
Posisjon 3 / montasjeposisjon
Holder TwinLine-L
Posisjon 6 / montasjeposisjon
Holder for TwinLine-W
Posisjon 10/ montasjeposisjon
Aimm for montasjeposisjon
Skapserier Dybdeimm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (o] -1 -2
TwinLine G 225 - - - - - - - 52,5 65 77,5 920 102,5 115
TwinLine L 275 - - - - 50 62,5 75 87,5 100 112,5 125 137,5 150
TwinLine W 350 48,5 61 73,5 86 98,5 111 123,5 136 148,5 161 173,5 186 198,5
Skapserier Dybdeimm Bimm for montasjeposisjon
TwinLine G 225 - - - - - - - 170 157,5 145 132,5 120 107,5
TwinLine L 275 - - - - 222,5 210 197,5 185 172,5 160 147,5 135 122,5
TwinLine W 350 299 286,5 274 261,5 249 236,5 224 211,5 199 186,5 174 161,5 149

* Referert til overflaten av installasjonsomradet (se side 50), og utenfor installasjonsomradet reduseres denne dimensjonen med 35 mm.
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TwinLine tverrsnitt
Montering med EDF pa WR-profil
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Holder for WR-profil med EDF-profil
Sett ovenfra
Holder
Posisjon 6
Holder

Posisjon 5 / montasjeposisjon

Holder
Posisjon 4

57

Dybde Aimm for montasjeposisjon

B i mm for montasjeposisjon

C i mm for montasjeposisjon* D i mm for montasjeposisjon

Skapserier imm 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4
TwinLine-L 275 12,5 25 37,5 98 110,5 123 139,5 127 114,5 117,5 130 142,5
TwinLine-W 350 61 73,5 86 146,5 159 171,5 165,5 153 140,5 166,5 179 191,5

* Referert til overflaten av installasjonsomradet (se side 50), og utenfor installasjonsomradet reduseres denne dimensjonen med 35 mm.
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58 TWINLINE VEGG- OG GULVSKAP KOMPLETT SYSTEM FOR VEGG- OG GULVSKAP

TwinLine tverrsnitt
Montering av malermodul for TwinLine-G
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Holder for montering av malermodul
Sett ovenfra

Holder
Posisjon 0 / montasjeposisjon

* Referert til overflaten av installasjonsomradet (se side 50), og utenfor installasjonsomradet reduseres denne dimensjonen med 35 mm
> Malimm



TwinLine tverrsnitt

Svekking for flens, side, topp og bunn
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Skapserier Dybde imm Aimm Bimm
TwinLine-G 225 80,5 167
TwinLine-L 275 106,5 217
TwinLine-W 350 154,5 292
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60 TWINLINE VEGG- OG GULVSKAP KOMPLETT SYSTEM FOR VEGG- OG GULVSKAP

TwinLine
Krantransport

Lefting av TwinLine-skap er mulig som angitt. Ma alltid
bruke transportskruer type TZ615P4. Krantransport er bare
mulig for individuelle skap! Vurdering av vektgrensene av
skapene ma ogsa gjeres.

)
g = ==
90° K ' 90°

% maks 470 kg

@ maks 255 kg
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TwinLine
Malerapplikasjoner

Innvendig kledning TZ610
For malermoduler, dybde =225 - 350 mm.
Ekstra profil for malermoduler med 150 mm tilkoblingsomrade i dobbeltisolerte skap.

Dekkskinne TZ612-614
For installasjon av malermoduler for tildekking av festepunkter for
midtskinne i dobbeltisolerte gulvskap.
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ABB AS

Electrification Products
Postboks 100 Sentrum, 3701 Skien
Amtm. Aallsgt. 97, 3717 Skien ABB, dokumentasjon, websider
Telefon: 228720 00 og send foresparsler.

Fax Lavspenningssyst./Prod.service: 3558 27 58 —— .| Gainn pa.abblvp.no

E-post: kabelskap@no.abb.com

E-post: systems@no.abb.com

E-post: sl-bestilling.skien@no.abb.com
E-post: NO-tilbud.mv-produkter@abb.com

Sokemotor/
Dokumentasjonsgenerator
Finn lavspenningsprodukter fra

ABB AS e = :
Hovedkontor e
Bergerveien 12

Postboks 94

G 6EGED

1375 Billingstad abblvp.no

Contact center: 22 87 20 00 abb.no/automasjonsprodukter

E-post: contact.center@no.abb.com new.abb.com/medium-voltage
installasjonsprodukter.no

Contact Center tilbyr ett enkelt kontaktpunkt for dine abb.no/knx

henvendelser til ABB. Dine henvendelser blir henvist videre, kabelskap.no

eller registrert for videre oppfelging.

For kunder med serviceavtale gjelder eget nummer til Service Desk. = ABB Connect
Din digitale hjelper for produktinformasjon
Skan QR koden og last ned app for iOS, Android eller Windows 10.
new.abb.com/low-voltage/no/service/abb-connect
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Lavspenningsprodukter Medium Voltage Products ABB Connect
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Folg oss pa

@abbepnorge
@abbinstallasjonsprodukter
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