ABB AFS -KONTAKTORIT TURVASOVELLUKSIIN

Kolminapaiset AFS-kontaktorit
Turvallisuussovelluksiin

Koneturvallisuussovelluksia varten Turvallisuus ja suojaus

suunnitellut AFS-kontaktorit ABB:n AFS-kontaktorit voidaan integroida helposti
standardeja EN ISO 13849 ja EN 62061 noudattavien

taydentavat ABB:n turvallisuuskom- konevalmistajien jarjestelmiin. Tima takaa, etta
ponenttien valikoimaa. koneiden ja laitteiden kadytto on turvallista. Helposti
. . tunnistettava keltainen apukosketinlohko varmistaa

AFS-kontaktorisarja on helppo koneturvallisuussovelluksissa vaadittavat
valinta kaikkiin kéyttékohteisiin, tilatietojen takaisinkytkentapiirit.
].o1ssa kayttoturvalhsuus o'n .(.etus1' 247N Jatkuvaan kayttén
]a”a- SarJassa on moottonkaynms— ,\/7 AFS-kontaktorit tekevat jarjestelmistasi
tykseen tarkoitettuja vaihtoe htoja toimintavarmoja ja luotettavia. ABB:n testattua

. . kelanohjaustekniikkaa hyodyntavat AFS-kontaktorit
9 A:sta 750 A:han, ja se on suunni- ovat luotettavia missi tahansa verkossa. Suora
telty uusimpia turvallisuusstandar- ohjaus turvallisuuslogiikoilla tai turvareleilla takaa

vaadittavan turvallisuuden.

deja noudattaen.

Nopeuta projektejasi

AFS-laitteiden huolellinen suunnittelu helpottaa
integrointia. Energiatehokkaiden ohjauskelojen
kanssa voidaan kayttaa pienempia
ohjausjannitemuuntajia, joten keskustilaa voidaan
hyodyntaa tehokkaammin. Kelojen laaja jannitealue
ja helposti kaytettavissa olevat turvallisuustiedot
helpottavat tuotteiden valintaa. Lisaksi kaikkien
AFS-kontaktoreiden turvallisuustiedot ovat
kaytettavissa yleisissa
turvallisuussuunnittelutydkaluissa.
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AFS-kontaktorit
Turvasovelluksiin

IEC UL/CSA Nimellinen ohjauspiirin = Apukos- Tyyppi Sahkdnumero Paino
Mootto- | Nimelli- = Kolmivaihe- Yleis- jénnite kettimet
3 rinteho | nenkdyt-  moottorin kiytts- | Uemin.... Ucmaks. (asennettu)
s tovirta | nimellisarvot  jénnite
8 9s<40°C | 480V 600V AC
3 400V |
B AC-3 AC-1
kw A hv A V50/60Hz VDC \ % kg
4 25 5 25 - 24 2 2 AFS09Z-30-22-30 3708045 0,490
24...60 20..60 (1) 2 2  AFS09-30-22-11 3708041 0,320
100...250 100..250 2 2 AFS09-30-22-13 37080 62 0,320
5,5 28 75 28 - 24 2 2 AFS12Z-30-22-30 37080 46 0,490
é 24...60 20..60 (1) 2 2 AFS12-30-22-11 3708052 0,320
§ 100...250 ' 100..250 2 2 AFS12-30-22-13 3708063 0,320
g 75 30 10 30 - 24 2 2 AFS16Z-30-22-30 37080 47 0,490
E 24...60 20..60 (1) 2 2 AFS16-30-22-11 3708053 0,320
AFS38-30-22 100...250 ' 100..250 2 2 AFS16-30-22-13 37080 64 0,320
11 45 15 45 - 24 2 2 AFS26Z-30-22-30 3708048 0,540
24...60 20..60(1) 2 2 AFS26-30-22-11 37080 54 0,360
100...250 1 100..250 2 2 AFS26-30-22-13 37080 65 0,360
15 50 20 50 - 24 2 2 AFS30Z-30-22-30 3708049 0,540
24..60 20..60 (1) 2 2 AFS30-30-22-11 37080 55 0,360
100...250 ' 100..250 2 2 AFS30-30-22-13 37080 66 0,360
18,5 50 20 50 - 24 2 2 AFS38Z-30-22-30 3708050 0,540
24..60 20..60 (1) 2 2 AFS38-30-22-11 37080 56 0,360
3 100...250 1 100..250 2 2 AFS38-30-22-13 37080 67 0,360
§ 18,5 70 30 60 24...60 20...60(1) 2 2 AFS40-30-22-11 3708057 1,020
é 100...250 1 100..250 2 2 AFS40-30-22-13 37080 68 1,000
§ 22 100 40 80 24...60 20...60(1) 2 2 AFS52-30-22-11 3708058 1,020
100...250 1 100..250 2 2 AFS52-30-22-13 3708069 1,000
30 105 50 90 24...60 20...60(1) 2 2 AFS65-30-22-11 3708059 1,020
100...250 ' 100..250 2 2 AFS65-30-22-13 3708070 1,000
37 125 60 105 24...60 20...60(1) 2 2 AFS80-30-22-11 3708060 1,270
100...250 1 100..250 2 2 AFS80-30-22-13 3708071 1,220
45 130 60 115 24...60 20...60(1) 2 2 AFS96-30-22-11 37080 61 1,270
100...250 ' 100..250 2 2 AFS96-30-22-13 3708072 1,220
Liitantd sisddanrakennetuilla tunneliliittimilla
é 55 160 75 160 24...60 20...60 12 AFS116-30-12-11 3708090 1,750
g 48..130  48..130 12 AFS116-30-12-12 3708091 1,750
g 100..250  100..250 12 AFS116-30-12-13 3708092 1,750
3 12 AFS116-30-12-33 (2) | 37080 94 1,750
250..500  250..500 12 AFS116-30-12-14 3708093 1,750
12 AFS116-30-12-34(2) ' 37080 95 1,750
75 225 100 200 24...60 20...60 12 AFS146-30-12-11 37080 96 1,750
48..130  48..130 12 AFS146-30-12-12 3708097 1,750
100..250 100..250 12 AFS146-30-12-13 3708098 1,750
12 AFS146-30-12-33(2) 37090 00 1,750
250..500  250...500 12 AFS146-30-12-14 3708099 1,750
12 AFS146-30-12-34 (2) ' 37090 01 1,750

1SFC101246V0001

AFS146-30-12
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IEC UL/CSA Nimellinen ohjauspiirin = Apukos- | Tyyppi Sahkdnumero Paino
Mootto- | Nimelli-  Kolmivaih. = Yleis- jénnite kettimet
rinteho | nenkiyt- moottorin | kiyttg- | Ucmin....Ucmaks. (asennettu)
tovirta nimellisarvo jannite
0<40°C 480V 600V AC
400V |
§ AC-3 AC-1
H kw A hv A V50/60 Hz VDC \ % kg
% 90 275 125 250 24...60 20...60 12 | AFS190-30-12-11 3709002 3,000
% 48..130 | 48..130 12 | AFS190-30-12-12 3709003 3,000
100...250 | 100...250 12  AFS190-30-12-13 37090 04 3,000
100...250 | 100...250 12  AFS190-30-12-33(2) 37090 07 3,000
250..500 | 250...500 12  AFS190-30-12-14 3709005 3,000
250..500 | 250...500 12  AFS190-30-12-34(2) 37090 08 3,000
110 350 150 300 24...60 20...60 12 | AFS205-30-12-11 3709009 3,000
48..130 | 48..130 12  AFS205-30-12-12 3709011 3,000
100...250 | 100...250 1 2  AFS205-30-12-13 3709012 3,000
100...250 | 100...250 12 | AFS205-30-12-33(2) 37090 14 3,000
250...500 | 250...500 1 2  AFS205-30-12-14 3709013 3,000
250..500 | 250...500 12  AFS205-30-12-34(2) 3709015 3,000
132 400 200 350 24...60 20...60 12 | AFS265-30-12-11 37090 16 4,675
8 48..130 | 48..130 12 | AFS265-30-12-12 3709017 4,675
% 100...250 | 100...250 12  AFS265-30-12-13 3709019 4,675
% 100...250 | 100...250 12 | AFS265-30-12-33(2) 37090 21 4,675
E 250...500 | 250...500 1 2 | AFS265-30-12-14 3709020 4,675
250..500 | 250...500 12  AFS265-30-12-34(2) 37090 22 4,675
. 160 500 250 400 24...60 20...60 12 | AFS305-30-12-11 3709023 4,675
AFS370-30-12 48..130 | 48..130 12  AFS305-30-12-12 3709024 4,675
100...250 ' 100...250 12  AFS305-30-12-13 3709025 4,675
100...250 | 100...250 12 | AFS305-30-12-33(2) 3709027 4,675
250...500 | 250...500 1 2 | AFS305-30-12-14 3709026 4,675
250..500 | 250...500 12  AFS305-30-12-34(2) 3709028 4,675
200 600 300 520 24...60 20...60 12 | AFS370-30-12-11 3709029 4,675
48..130 | 48..130 12 | AFS370-30-12-12 3709030 4,675
100...250 ' 100...250 12 | AFS370-30-12-13 37090 32 4,675
100...250 | 100...250 12 | AFS370-30-12-33(2) 37090 34 4,675
250...500 | 250...500 1 2 | AFS370-30-12-14 3709033 4,675
250..500 | 250...500 12 | AFS370-30-12-34(2) 37090 35 4,675
200 600 350 550 - 24...60 12  AFS400-30-12-68 3709036 4,675
8 48..130 | 48..130 12  AFS400-30-12-69 37090 37 12,000
s 100...250 | 100...250 12  AFS400-30-12-70 3709038 12,000
g 250..500 | 250...500 1 2 | AFS400-30-12-71 3709039 12,000
% 250 700 400 650 - 24...60 1 2  AFS460-30-12-68 37090 41 12,000
48..130 | 48..130 1 2  AFS460-30-12-69 3709042 12,000
100...250 ' 100...250 1 2  AFS460-30-12-70 3709043 12,000
AFS460-30-12 250..500 ' 250..500 1 2 | AFS460-30-12-71 | 37090 44 12,000
315 800 500 750 - 24...60 12  AFS580-30-12-68 3709045 12,000
48..130  48..130 12  AFS580-30-12-69 3709046 12,000
100...250 | 100...250 1 2  AFS580-30-12-70 3709047 12,000
250..500 | 250...500 1 2  AFS580-30-12-71 3709048 12,000
400 1050 600 900 - 24...60 12  AFS750-30-12-68 3709049 12,000
48..130  48..130 12 | AFS750-30-12-69 | 37090 51 12,000
100...250 ' 100...250 12  AFS750-30-12-70 37090 52 12,000
250...500 | 250...500 1 2 | AFS750-30-12-71 37090 53 12,000

(1) AFS..-30-..-11 kdyta turvallisuuslogiikoiden ja suojareleiden transistorilahtéjen kautta ohjaukseen liitéantarelettd RA4 1SBNO60100R1000.
(2) sisdaanrakennettu logiikkaliittyma (kela 33 ja 34)

(3) Ohjausliitantdjen lahelld ilmoitettuja polariteetteja tulee noudattaa: Al positiiviseen napaan ja A2 negatiiviseen napaan. Huomautus:
Tarvikkeita on saatavilla. Katso lisatietoja esitteesta AFS-kontaktorit turvallisuussovelluksiin.

Tuotteen harmonisoitujen EN-standardien mukaiset turvallisuustiedot konevalmistajille:
- EN1SO 13849
- EN 62061

B10d - laskettu 50 %:lle nimellisvirrasta AC-3 / 400 V -jarjestelmdssa

AFSO09 ... AFS370: 1,3 miljoonaa toimintasyklia

AFS400 ... AFS750: 0,68 miljoonaa toimintasyklia

1SFC101226V0001

AFS750-30-12
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Kolminapaiset AFS-kontaktorit

Turvasovelluksiin

Taattu kontaktorin tila

ABB:n kiinteat apukosketinlohkot takaavat kontaktorin
oikean tilan kaikissa tilanteissa. Mekaanisesti linkitetyt ja
peilikoskettimet takaavat takaisinkytkentapiirien
edellyttaman suorituskyvyn. Tama estaa apukosketinten
odottamattomat tilamuutokset, jos paakoskettimet
hitsautuvat tai jumiutuvat, ja pitaa turvajarjestelman
tilatiedot oikeina kaikissa tilanteissa. Mekaanisesti
linkitettyjen ja peilikosketinten symbolit on merkitty
keltaiseen apulohkoon.

13NO ?LJNC 'y?’:;b
o) U
99 2 /
2B

Odottamattoman toiminnan estaminen

Pysyvasti kiinnitetyt tehdasasenteiset apukosketinlohkot
suojaavat laitteita tahattomalta kaytolta ja
vaarinkaytoksilta. Enintaan 96 ampeerin kontaktorin
apukosketinlohkossa on tehdasasenteinen lapinakyva kansi,
joka suojaa kontaktorin tilaosoitinta

ja antaa lisasuojaa vaarinkaytoksia vastaan.
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Nopea vaste parantaa turvallisuutta
Turvallisuussovelluksissa nopeus on tarkeaa koneiden
kayttajien suojaamiseksi. AFS-kontaktoreissa on nopeat
avautumisajat - joissain turvallisuuslogiikalla ohjatuissa
yksikoissa enintaan 20 millisekuntia - jotka varmistavat,
ettd vaarallisen vikatilan tapahtuessa koneen kayttaja
on turvassa.

Tee jarjestelman turvallisuustason laskemisesta

entisestd helpompaa

AFS-kontaktorin turvallisuustiedot ovat saatavana Sistema-

ja FSDT-turvallisuussuunnittelutydkaluihin, jotka ovat
turvallisuustoimintojen PL- ja SIL-tasojen maaritykseen ja
teknisen dokumentaation luomiseen tarkoitettuja ohjelmistoja.

anjag/vi |8 WIFA
4 Projects
4 VPR Electrical interlocking of a mov|
4 W GF Safety-related stop functio
4 ¥ SB SRPICS
« CH Channel1
' CH Channel 2

Subsystem

Context -
7] safety-related stop function initiated by s.
e d

PL d

[PFHD [1h] 1,967

8 srPiCs

P

PFHD [1/h] 1,96-7
cat. 3

MTTFD [a] 67,3 (High)
DCavg [%] 60,2 (Low)
85 (fulfiled)
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Ohjaus turvallisuuslogiikoilla tai turvareleilld

ABB:n AFS-kontaktoreita voidaan ohjata suoraan turvalli-
suus-logiikoilla tai turvareleilld tai koosta riippuen tehoreleella.
AFS-kontaktorit kuuluvat ABB:n turvatuotesarjaan, jonka
joitain kokovaihtoehtoja on testattu yhdessa Pluton
turvallisuuslogiikan ja Sentryn turvareleen kanssa.
Lisatietoja taydestd koordinaatiosta on saatavissa ABB:Ita.
Apukoskettimet edellyttavat vain 3V /1 mA:n
vahimmaiskytkentatehoa. Niiden ansiosta tilatiedon
takaisinkytkenta toimii luotettavasti ja jarjestelma

on turvallinen ja toimintavarma.

Ohjelmoitava Pluto-turvallisuuslogiikka
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Entista pienemmat kojetaulut

AF-tekniikkaa hyodyntavat AFS-kelat tarvitsevat jopa
60 prosenttia vahemman energiaa kuin tavanomaiset
kontaktorin kelat. Tama mahdollistaa pienempien
ohjausmuuntajien kdyton kontaktoreiden ohjaamiseen,
jolloin paneelitilaa voidaan puolestaan kayttaa
tehokkaammin. AFS-kontaktoreilla saastat siis rahaa ja
arvokasta laitetilaa.

o 1) [

Helppo turvallisuusketjun tunnistus

ABB:n AFS-kontaktoreiden keltaiset kotelot helpottavat
turvalaitteiden tunnistamista keskuksessa. Tavanomaisen
huollon yhteydessa ABB:n intuitiivinen suunnittelu saastaa
arvokasta aikaa.

Kelapiirin sisdinen hairiésuojaus

Toisin kuin perinteisissa kontaktoreissa, ABB:n AFS-
kontaktoreissa on sisdinen hdiridsuojaus, joka estaa
virtapiikkien paasyn ohjauspiireihin kontaktorin
avautuessa. Koska tavanomaisia ulkoisia
hdiriésuojia ei tarvita, on asennettavia, hallittavia ja
yllapidettavia lisalaitteita ABB:n ratkaisun ansiosta
yksi vdhemman.




ABB AFS -KONTAKTORIT TURVASOVELLUKSIIN

Kolminapaiset AFS-kontaktorit
ABB:n kattavan turvallisuusjarjestelman osa

Quick-Guard-aitajarjestelma
luvattoman kulun estamiseen

Kontaktorit ja
hybridikdynnistimet
virran ja moottorien
ohjaamiseen

Inca-hatdpysaytin
pieniin paneeleihin

l
MKey9-avainkatkaisija
ovien ja luukkujen turvalliseen lukitsemiseen

Safeball-ohjauslaite
ergonomiseen ja turvalliseen
kahden kdden ohjaukseen

°

e Ohjaus- ja merkkilaitteet
ohjaukseen ja merkinantoon

L ]
@ Eden-anturi

ovien ja luukkujen luotettavaan

Matot, kaiteet ja puskurit kontaktittomaan seurantaan

henkildiden havaitsemiseen

https://new.abb.com/low-voltage/fi/tuotteet/
moottorin-suojaus/kontaktorit-turvasovelluksiin
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Magne-magneettilukko
( ovien ja luukkujen lukitsemiseen
prosessin aikana

Ohjelmoitava Pluto-turvalogiikka,
/ Vital-turvaohjain ja Sentry-turvareleet

turvalaitteiden joustavaan seurantaan
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Smile-hédtapysdytin
laitteiden turvalliseen
pysdyttdmiseen vaaratilanteissa

L]  mesnest
Orion-valoverhot
tuotantoystavalliseen
turvakatkaisuun
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i Knox-turvalukko
A ovien turvalliseen lukitsemiseen
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@ Kolmen toiminnon laite JSDH4 w

turvalliseen ja ergonomiseen

tarkastamiseen ja vianmaaritykseen . - B
LineStrong-kdysihatapysdytin

hatapysaytystoiminnon

helppoon kayttéon
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