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—
Kolminapaiset AFS-kontaktorit
Turvallisuussovelluksiin

Koneturvallisuussovelluksia varten 
suunnitellut AFS-kontaktorit 
täydentävät ABB:n turvallisuuskom-
ponenttien valikoimaa. 
AFS-kontaktorisarja on helppo 
valinta kaikkiin käyttökohteisiin, 
joissa käyttöturvallisuus on etusi-
jalla. Sarjassa on moottorikäynnis-
tykseen tarkoitettuja vaihtoehtoja 
9 A:sta 750 A:han, ja se on suunni-
teltu uusimpia turvallisuusstandar-
deja noudattaen.

Turvallisuus ja suojaus
ABB:n AFS-kontaktorit voidaan integroida helposti 
standardeja EN ISO 13849 ja EN 62061 noudattavien 
konevalmistajien järjestelmiin. Tämä takaa, että 
koneiden ja laitteiden käyttö on turvallista. Helposti 
tunnistettava keltainen apukosketinlohko varmistaa 
koneturvallisuussovelluksissa vaadittavat 
tilatietojen takaisinkytkentäpiirit. 

Jatkuvaan käyttöön
AFS-kontaktorit tekevät järjestelmistäsi 
toimintavarmoja ja luotettavia. ABB:n testattua 
kelanohjaustekniikkaa hyödyntävät AFS-kontaktorit 
ovat luotettavia missä tahansa verkossa. Suora 
ohjaus turvallisuuslogiikoilla tai turvareleillä takaa 
vaadittavan turvallisuuden.

Nopeuta projektejasi
AFS-laitteiden huolellinen suunnittelu helpottaa 
integrointia. Energiatehokkaiden ohjauskelojen 
kanssa voidaan käyttää pienempiä 
ohjausjännitemuuntajia, joten keskustilaa voidaan 
hyödyntää tehokkaammin. Kelojen laaja jännitealue 
ja helposti käytettävissä olevat turvallisuustiedot 
helpottavat tuotteiden valintaa. Lisäksi kaikkien 
AFS-kontaktoreiden turvallisuustiedot ovat 
käytettävissä yleisissä 
turvallisuussuunnittelutyökaluissa.
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AFS-kontaktorit
Turvasovelluksiin

IEC UL/CSA Nimellinen ohjauspiirin 
jännite 
Uc min. … Uc maks.

Apukos-
kettimet 
(asennettu)

Tyyppi Sähkönumero Paino

Mootto-
rin teho

Nimelli-
nen käyt-
tövirta  
θ ≤ 40 °C

Kolmivaihe- 
moottorin  
nimellisarvot
480 V

Yleis-
käyttö- 
jännite
600 V AC

400 V
AC-3 AC-1
kW A hv A V 50/60 Hz V DC kg
4 25 5 25 - 24 2 2 AFS09Z-30-22-3 0 37 080 45 0,490

24...60 20...60 (1) 2 2 AFS09-30-22-11 37 080 41 0,320
100…25 0 100...250 2 2 AFS09-30-22-13 37 080 62 0,320

5,5 28 7,5 28 - 24 2 2 AFS1 2Z-30-22-3 0 37 080 46 0,490
24...60 20...60 (1) 2 2 AFS1 2-3 0-22-11 37 080 52 0,320
100…25 0 10 0..250 2 2 AFS1 2-3 0-22-13 37 080 63 0,320

7,5 30 10 30 - 24 2 2 AFS16Z-30-22-3 0 37 080 47 0,490
24...60 20...60 (1) 2 2 AFS16-30-22-11 37 080 53 0,320
100…25 0 10 0..250 2 2 AFS16-30-22-13 37 080 64 0,320

11 45 1 5 45 - 24 2 2 AFS26Z-30-22-3 0 37 080 48 0,540
24...60 20...60 (1) 2 2 AFS26-30-22-11 37 080 54 0,360
100…25 0 10 0..250 2 2 AFS26-30-22-13 37 080 65 0,360

1 5 50 20 50 - 24 2 2 AFS30Z-30-22-3 0 37 080 49 0,540
24...60 20...60 (1) 2 2 AFS30-30-22-11 37 080 55 0,360
100…25 0 10 0..250 2 2 AFS30-30-22-13 37 080 66 0,360

18 ,5 50 20 50 - 24 2 2 AFS38Z-30-22-3 0 37 080 50 0,540
24...60 20...60 (1) 2 2 AFS38-30-22-11 37 080 56 0,360
100…25 0 10 0..250 2 2 AFS38-30-22-13 37 080 67 0,360

18 ,5 70 30 60 24…60 20…60 (1) 2 2 AFS40-30-22-11 37 080 57 1, 020
100…25 0 10 0..250 2 2 AFS40-30-22-13 37 080 68 1 ,000

22 10 0 40 80 24…60 20…60 (1) 2 2 AFS52-3 0-22-11 37 080 58 1, 020
100…25 0 10 0..250 2 2 AFS52-3 0-22-13 37 080 69 1 ,000

30 10 5 50 90 24…60 20…60 (1) 2 2 AFS65-30-22-11 37 080 59 1, 020
100…25 0 10 0..250 2 2 AFS65-30-22-13 37 080 70 1 ,000

37 12 5 60 10 5 24…60 20…60 (1) 2 2 AFS80-30-22-11 37 080 60 1 ,270
100…25 0 10 0..250 2 2 AFS80-30-22-13 37 080 71 1, 220

45 13 0 60 11 5 24…60 20…60 (1) 2 2 AFS96-30-22-11 37 080 61 1 ,270
100…25 0 10 0..250 2 2 AFS96-30-22-13 37 080 72 1, 220

Liitäntä sisäänrakennetuilla tunneliliittimillä
55 16 0 75 16 0 24...60 20...60 1 2 AFS116-30-1 2-11 37 080 90 1 ,750

48...1 30 48...1 30 1 2 AFS116-30-1 2-1 2 37 080 91 1 ,750
100...250 100...250 1 2 AFS116-30-1 2-13 37 080 92 1 ,750

1 2 AFS116-30-1 2-3 3 (2) 37 080 94 1 ,750
250...500 250...500 1 2 AFS116-30-1 2-1 4 37 080 93 1 ,750

1 2 AFS116-30-1 2-3 4 (2) 37 080 95 1 ,750
75 22 5 10 0 200 24...60 20...60 1 2 AFS1 46-30-1 2-11 37 080 96 1 ,750

48...1 30 48...1 30 1 2 AFS1 46-30-1 2-1 2 37 080 97 1 ,750
100...250 100...250 1 2 AFS1 46-30-1 2-13 37 080 98 1 ,750

1 2 AFS1 46-30-1 2-3 3 (2) 37 090 00 1 ,750
250...500 250...500 1 2 AFS1 46-30-1 2-1 4 37 080 99 1 ,750

1 2 AFS1 46-30-1 2-3 4 (2) 37 090 01 1 ,750
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IEC UL/CSA Nimellinen ohjauspiirin 
jännite 
Uc min. … Uc maks.

Apukos-
kettimet 
(asennettu)

Tyyppi Sähkönumero Paino
Mootto-
rin teho

Nimelli-
nen käyt-
tövirta  
θ ≤ 40 °C

Kolmivaih. 
moottorin  
nimellisarvo
480 V

Yleis-
käyttö- 
jännite
600 V AC

400 V
AC-3 AC-1
kW A hv A V 50/60 Hz V DC kg
90 275 125 250 24...60 20...60 1 2 AFS190-30-12-11 37 090 02 3,000

48...130 48...130 1 2 AFS190-30-12-12 37 090 03 3,000
100...250 100...250 1 2 AFS190-30-12-13 37 090 04 3,000
100...250 100...250 1 2 AFS190-30-12-33 (2) 37 090 07 3,000
250...500 250...500 1 2 AFS190-30-12-14 37 090 05 3,000
250...500 250...500 1 2 AFS190-30-12-34 (2) 37 090 08 3,000

110 350 150 300 24...60 20...60 1 2 AFS205-30-12-11 37 090 09 3,000
48...130 48...130 1 2 AFS205-30-12-12 37 090 11 3,000
100...250 100...250 1 2 AFS205-30-12-13 37 090 12 3,000
100...250 100...250 1 2 AFS205-30-12-33 (2) 37 090 14 3,000
250...500 250...500 1 2 AFS205-30-12-14 37 090 13 3,000
250...500 250...500 1 2 AFS205-30-12-34 (2) 37 090 15 3,000

132 400 200 350 24...60 20...60 1 2 AFS265-30-12-11 37 090 16 4,675
48...130 48...130 1 2 AFS265-30-12-12 37 090 17 4,675
100...250 100...250 1 2 AFS265-30-12-13 37 090 19 4,675
100...250 100...250 1 2 AFS265-30-12-33 (2) 37 090 21 4,675
250...500 250...500 1 2 AFS265-30-12-14 37 090 20 4,675
250...500 250...500 1 2 AFS265-30-12-34 (2) 37 090 22 4,675

160 500 250 400 24...60 20...60 1 2 AFS305-30-12-11 37 090 23 4,675
48...130 48...130 1 2 AFS305-30-12-12 37 090 24 4,675
100...250 100...250 1 2 AFS305-30-12-13 37 090 25 4,675
100...250 100...250 1 2 AFS305-30-12-33 (2) 37 090 27 4,675
250...500 250...500 1 2 AFS305-30-12-14 37 090 26 4,675
250...500 250...500 1 2 AFS305-30-12-34 (2) 37 090 28 4,675

200 600 300 520 24...60 20...60 1 2 AFS370-30-12-11 37 090 29 4,675
48...130 48...130 1 2 AFS370-30-12-12 37 090 30 4,675
100...250 100...250 1 2 AFS370-30-12-13 37 090 32 4,675
100...250 100...250 1 2 AFS370-30-12-33 (2) 37 090 34 4,675
250...500 250...500 1 2 AFS370-30-12-14 37 090 33 4,675
250...500 250...500 1 2 AFS370-30-12-34 (2) 37 090 35 4,675

200 600 350 550 - 24...60 1 2 AFS400-30-12-68 37 090 36 4,675
48...130 48...130 1 2 AFS400-30-12-69 37 090 37 12,000
100...250 100...250 1 2 AFS400-30-12-70 37 090 38 12,000
250...500 250...500 1 2 AFS400-30-12-71 37 090 39 12,000

250 700 400 650 - 24...60 1 2 AFS460-30-12-68 37 090 41 12,000
48...130 48...130 1 2 AFS460-30-12-69 37 090 42 12,000
100...250 100...250 1 2 AFS460-30-12-70 37 090 43 12,000
250...500 250...500 1 2 AFS460-30-12-71 37 090 44 12,000

315 800 500 750 - 24...60 1 2 AFS580-30-12-68 37 090 45 12,000
48...130 48...130 1 2 AFS580-30-12-69 37 090 46 12,000
100...250 100...250 1 2 AFS580-30-12-70 37 090 47 12,000
250...500 250...500 1 2 AFS580-30-12-71 37 090 48 12,000

400 1050 600 900 - 24...60 1 2 AFS750-30-12-68 37 090 49 12,000
48...130 48...130 1 2 AFS750-30-12-69 37 090 51 12,000
100...250 100...250 1 2 AFS750-30-12-70 37 090 52 12,000
250...500 250...500 1 2 AFS750-30-12-71 37 090 53 12,000

(1) AFS..-30-..-11 käytä turvallisuuslogiikoiden ja suojareleiden transistorilähtöjen kautta ohjaukseen liitäntärelettä RA4 1SBN060100R1000.
(2)  sisäänrakennettu logiikkaliittymä (kela 33 ja 34)
(3)  Ohjausliitäntöjen lähellä ilmoitettuja polariteetteja tulee noudattaa: A1 positiiviseen napaan ja A2 negatiiviseen napaan. Huomautus: 
Tarvikkeita on saatavilla. Katso lisätietoja esitteestä AFS-kontaktorit turvallisuussovelluksiin.
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Tuotteen harmonisoitujen EN-standardien mukaiset turvallisuustiedot konevalmistajille:
 - EN ISO 13849
 - EN 62061

B10d - laskettu 50 %:lle nimellisvirrasta AC-3 / 400 V -järjestelmässä
AFS09 ... AFS370 : 1,3 miljoonaa toimintasykliä
AFS400 ... AFS750 : 0,68 miljoonaa toimintasykliä
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—
Kolminapaiset AFS-kontaktorit
Turvasovelluksiin

Tee järjestelmän turvallisuustason laskemisesta 
entisestä helpompaa
AFS-kontaktorin turvallisuustiedot ovat saatavana Sistema- 
ja FSDT-turvallisuussuunnittelutyökaluihin, jotka ovat 
turvallisuustoimintojen PL- ja SIL-tasojen määritykseen ja 
teknisen dokumentaation luomiseen tarkoitettuja ohjelmistoja.

Odottamattoman toiminnan estäminen
Pysyvästi kiinnitetyt tehdasasenteiset apukosketinlohkot 
suojaavat laitteita tahattomalta käytöltä ja 
väärinkäytöksiltä. Enintään 96 ampeerin kontaktorin 
apukosketinlohkossa on tehdasasenteinen läpinäkyvä kansi, 
joka suojaa kontaktorin tilaosoitinta 
ja antaa lisäsuojaa väärinkäytöksiä vastaan.

Taattu kontaktorin tila
ABB:n kiinteät apukosketinlohkot takaavat kontaktorin 
oikean tilan kaikissa tilanteissa. Mekaanisesti linkitetyt ja 
peilikoskettimet takaavat takaisinkytkentäpiirien 
edellyttämän suorituskyvyn. Tämä estää apukosketinten 
odottamattomat tilamuutokset, jos pääkoskettimet 
hitsautuvat tai jumiutuvat, ja pitää turvajärjestelmän 
tilatiedot oikeina kaikissa tilanteissa. Mekaanisesti 
linkitettyjen ja peilikosketinten symbolit on merkitty 
keltaiseen apulohkoon.

Nopea vaste parantaa turvallisuutta
Turvallisuussovelluksissa nopeus on tärkeää koneiden 
käyttäjien suojaamiseksi. AFS-kontaktoreissa on nopeat 
avautumisajat – joissain turvallisuuslogiikalla ohjatuissa 
yksiköissä enintään 20 millisekuntia – jotka varmistavat, 
että vaarallisen vikatilan tapahtuessa koneen käyttäjä 
on turvassa.
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Kolminapaiset AFS-kontaktorit
Turvasovelluksiin

Tee järjestelmän turvallisuustason laskemisesta
entisestä helpompaa
AFS-kontaktorin turvallisuustiedot ovat saatavana Sistema-
ja FSDT-turvallisuussuunnittelutyökaluihin, jotka ovat
turvallisuustoimintojen PL- ja SIL-tasojen määritykseen ja
teknisen dokumentaation luomiseen tarkoitettuja ohjelmistoja.

Odottamattoman toiminnan estäminen
Pysyvästi kiinnitetyt tehdasasenteiset apukosketinlohkot
suojaavat laitteita tahattomalta käytöltä ja väärinkäytöksiltä.
Enintään 96 ampeerin kontaktoreissa on tehdasasenteinen
läpinäkyvä kansi, joka suojaa kontaktorin tilaosoitinta
ja antaa lisäsuojaa väärinkäytöksiä vastaan.

Taattu kontaktorin tila
ABB:n pysyvästi kiinnitetyt apukosketinlohkot takaavat
kontaktorin oikean tilan kaikissa tilanteissa. Mekaanisesti
linkitetyt ja peilikoskettimet takaavat takaisinkytkentäpiirien
edellyttämän suorituskyvyn. Tämä estää apukosketinten
odottamattomat tilamuutokset, jos pääkontaktorit
hitsautuvat tai jumiutuvat, ja pitää turvajärjestelmän
tilatiedot oikeina kaikissa tilanteissa. Mekaanisesti
linkitettyjen ja peilikosketinten symbolit on merkitty
keltaiseen apulohkoon.

Nopea vaste parantaa turvallisuutta
Turvallisuussovelluksissa nopeus on tärkeää koneiden 
käyttäjien suojaamiseksi. AFS-kontaktoreissa on nopeat 
avautumisajat – joissain turvallisuuslogiikalla ohjatuissa
yksiköissä enintään 20 millisekuntia – jotka varmistavat, 
että vaarallisen vikatilan tapahtuessa koneen käyttäjä 
on turvassa.
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Helppo turvallisuusketjun tunnistus
ABB:n AFS-kontaktoreiden keltaiset kotelot helpottavat 
turvalaitteiden tunnistamista keskuksessa. Tavanomaisen 
huollon yhteydessä ABB:n intuitiivinen suunnittelu säästää 
arvokasta aikaa.

Ohjaus turvallisuuslogiikoilla tai turvareleillä
ABB:n AFS-kontaktoreita voidaan ohjata suoraan turvalli-
suus-logiikoilla tai turvareleillä tai koosta riippuen tehoreleellä.
AFS-kontaktorit kuuluvat ABB:n turvatuotesarjaan, jonka 
joitain kokovaihtoehtoja on testattu yhdessä Pluton 
turvallisuuslogiikan ja Sentryn turvareleen kanssa. 
Lisätietoja täydestä koordinaatiosta on saatavissa ABB:lta. 
Apukoskettimet edellyttävät vain 3 V / 1 mA:n 
vähimmäiskytkentätehoa. Niiden ansiosta tilatiedon 
takaisinkytkentä toimii luotettavasti ja järjestelmä 
on turvallinen ja toimintavarma. 

Entistä pienemmät kojetaulut
AF-tekniikkaa hyödyntävät AFS-kelat tarvitsevat jopa 
60 prosenttia vähemmän energiaa kuin tavanomaiset 
kontaktorin kelat. Tämä mahdollistaa pienempien 
ohjausmuuntajien käytön kontaktoreiden ohjaamiseen, 
jolloin paneelitilaa voidaan puolestaan käyttää 
tehokkaammin. AFS-kontaktoreilla säästät siis rahaa ja 
arvokasta laitetilaa.

Kelapiirin sisäinen häiriösuojaus
Toisin kuin perinteisissä kontaktoreissa, ABB:n AFS-
kontaktoreissa on sisäinen häiriösuojaus, joka estää 
virtapiikkien pääsyn ohjauspiireihin kontaktorin 
avautuessa. Koska tavanomaisia ulkoisia 
häiriösuojia ei tarvita, on asennettavia, hallittavia ja 
ylläpidettäviä lisälaitteita ABB:n ratkaisun ansiosta 
yksi vähemmän.

Sentry-turvarele

Ohjelmoitava Pluto-turvallisuuslogiikka
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Kolminapaiset AFS-kontaktorit 
ABB:n kattavan turvallisuusjärjestelmän osa
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