
—
Bestselgere
Rundstift og sikkerhetsbrytere
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—
Salg Midt- og Nord-Norge

—
Salg Vest-Norge

—
Salg Øst-Norge

Hans Jørgen Berg Trond Harald Åsheim Jørgen Tresselt Iversen Odd Jacobsen Bjørn Jacobsen

Lavspenningsprodukter Lavspenningsprodukter Lavspenningsprodukter Lavspenningsprodukter Lavspenningsprodukter

hans-jorgen.berg@no.abb.com trond-harald.asheim@no.abb.com jorgen.iversen@no.abb.com odd.jacobsen@no.abb.com bjorn.jacobsen@no.abb.com

24 16 55 16 24 16 52 03 55 69 49 68 22 87 29 21 35 58 20 04

90 62 20 00 48 09 96 36 90 68 60 62 90 68 43 30 41 55 30 80

—
Salg Øst-Norge

—
Salg Norge

 

Didrik Nilsen Rune Jarhus Finn Moe Gudveig Jacobsen Jostein Fjell Nilsen

Lavspenningsprodukter Lavspenningsprodukter KAM Grossister
Leder prosjektteam
Lavspenningsprodukter

Prosjektleveranser / 
Lavspenningsprodukter

KAM Grossister
Bygningsautomasjon
Lavspenningsprodukter

didrik.nilsen@no.abb.com rune.jarhus@no.abb.com finn.moe@no.abb.com gudveig.jacobsen@no.abb.com jostein.fjell-nilsen@no.abb.com

22 87 21 38 24 16 55 11 22 87 45 73

93 25 03 04 92 03 00 76 95 16 63 06 92 29 79 63 40 92 14 44

—
Kundeservice

Brit Elvedal Hansen Geir Myrvang Hege Ertekin Paul Helgerud

Lavspenningsprodukter  
Ordrebehandling

Lavspenningsprodukter  
Teknisk support,  
prosjekter og tilbud

Lavspenningsprodukter  
Ordrebehandling

Lavspenningsprodukter  
Teknisk support,  
prosjekter og tilbud

brit.elvedal-hansen@no.abb.com geir.myrvang@no.abb.com hege.ertekin@no.abb.com paul.helgerud@no.abb.com

24 16 55 04 24 16 55 50 24 16 52 37 22 87 26 24

97 88 31 68

—
Salg Norge

—
Salg byggautomasjon

Manuel Carreno Mona C. Birkeland-Pettersen Ørnulf Dingum Haakon Hamre Tom Anders Eidslott

Salgssjef og leder for  
produkter til  
grossister, distributører,  
installatører, kjeder

KAM kjeder  
Lavspenningsprodukter

Prosjektleveranser /  
Lavspenningsprodukter

KNX, smartbolig,  
bygningsautomasjon

KNX, smartbolig,  
bygningsautomasjon

manuel.carreno@no.abb.com mona.c.birkeland-pettersen 
@no.abb.com

ornulf.dingum@no.abb.com
haakon.hamre@no.abb.com

tom-anders.eidslott@no.abb.com

24 16 55 15 22 87 20 38 24 16 55 91 24 16 57 55

45 28 08 95 99 00 32 73 93 05 22 74 91 53 35 31 48 11 05 01

2 B E S T S E LG E R E L AVS PE N N I N G S PRO D U K TE R

—
Vi har alt du trenger fra transformatorstasjon til stikkontakt

ABB, Electrification business, leverer produkter og løsninger 
til både lav- og mellomspenningsanlegg, som sikrer en mer 
pålitelig kraftforsyning til hele den elektriske verdikjeden, 
fra transformatorstasjon til sluttbruker.

Vi har en produktportefølje med ti-talls tusen produkter, noe 
som gjør det mulig å tilby løsninger som benyttes i alt fra små 
leiligheter og boliger, industri- og næringsbygg, til båter,  
oljeplattformer og infrastruktur som for eksempel tunneler. 
Vi leverer med andre ord alt du trenger av lav- og mellom- 
spenningsprodukter fra energiselskaper til siste stikkontakt. 
Produktkvalitet, -bredde og kompetanse er våre viktigste  
fokusområder.

I «Bestselgere» har vi tatt med de mest solgte lavspennings-
produktene vi tilbyr. Vårt produktprogram inneholder mange 
flere produkter enn det som er listet opp i denne katalogen. 

Ta gjerne kontakt med din grossistforbindelse eller din ABB 
salgskontakt om du ønsker å bestille, har spørsmål eller det 
er produkter du savner.

Nettstasjon
Transformator
Lavspentfordeling 

Kabelskap
Sikringslister
Effektbrytere 

Nettstasjon
Transformator
Lavspentfordeling 

Nettstasjon
Transformator
Lavspentfordeling 

Tilknytnings-
skap
Vern

Bolig/
fritidsbolig

Sikringsskap
Vern
DIN-mod. prod.

free@home
Hjemme-
automasjon
lys, varme,
persienner, alarm  

Sykehus/
omsorg/
næringsbygg

KNX
Byggautomasjon 

KNX
Byggautomasjon 

Porttelefon
Sikkerhet
Kontroll

Installasjons-
produkter
Brytere, 
stikkontakter m.m.

Porttelefon
Sikkerhet
Kontroll

Installasjons-
produkter
Brytere
stikkontakter m.m.

Tavle
Tavlesystem Pro E
MNS
Vern
DIN-mod. prod.     

Tog/bane

Vei/Tunnel

Tavle
Vern
DIN-mod. prod.

Tavle
Vern
DIN-mod. prod.

Kontroll/
overvåkning

Tavle
Effektbrytere
Vern
DIN-mod. prod.

UPS

UPS

UPS

UPS

Installasjonsprodukter
Stikkontakter
SpesialstikkontakterMotorer

Frekvens-
omformere

Sikkerhets-
brytere

Fordeling
(m/styring)

Industri/
Olje og gass

Batteri- og
solcelleanlegg

Motorer
Sikkerhets-
brytere

Kontroll/
overvåkning

Installasjonsmateriell
Brytere, stikkontakter m.m.
Industrikontakter og plugger

Transformator-
stasjon

Hovedtavle
Effektbrytere
Kontaktorer
Lysbuevakt

Underfordeling
Vern, Frekvens-
omformere
Mykstartere

—
Vi har alt du trenger fra transformatorstasjon til stikkontakt

Hurtiglading BilBuss Båt/Marine

ABB Ability™ og Service

Installasjonsprodukter
Brytere, stikkontakter m.m.
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Salg Norge

—
Salg byggautomasjon

Manuel Carreno Mona C. Birkeland-Pettersen Ørnulf Dingum Haakon Hamre Tom Anders Eidslott

Salgssjef og leder for  
produkter til  
grossister, distributører,  
installatører, kjeder

KAM kjeder  
Lavspenningsprodukter

Prosjektleveranser /  
Lavspenningsprodukter

KNX, smartbolig,  
bygningsautomasjon

KNX, smartbolig,  
bygningsautomasjon

manuel.carreno@no.abb.com mona.c.birkeland-pettersen 
@no.abb.com

ornulf.dingum@no.abb.com
haakon.hamre@no.abb.com

tom-anders.eidslott@no.abb.com

24 16 55 15 22 87 20 38 24 16 55 91 24 16 57 55

45 28 08 95 99 00 32 73 93 05 22 74 91 53 35 31 48 11 05 01

3H V EM G J Ø R H VA I  A B B L AV SPEN N I N G SPR O D U K TER

—
Hvem gjør hva i ABB Lavspenningsprodukter
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— 
Rundtstift og sikkerhetsbrytere

4/50 Schuko stikkontakt IP66

Easy & Safe

4/50 Plugger og skjøtekontakter 16A/32A IP44

4/51 Stikkontakt for veggmontering 16A/32A IP44

4/51 Plugger og skjøtekontakter 16A/32A IP67

4/52 Stikkontakt for veggmontering 16A/32A IP67

Tough & Safe

4/52 Plugger og skjøtekontakter 16A/125A IP67

4/53 Stikkontakt for veggmontering 16A/125A IP67

4/54 Plugger og skjøtekontakter 16/32A IP44

4/54 Plugger og skjøtekontakter 16/32A IP67

Sikkerhetsbrytere

4/55 Sidebetjente sikkerhetsbrytere

4/55 Frontbetjente sikkerhetsbrytere

4/55 EMC sikkerhetsbrytere

> 50 V~
>300...500 Hz

> 50 V~
>300...500 Hz

> 50 V~
>300...500 Hz

380 V~, 50 Hz
440 V~, 60 Hz

220/380 V~, 
50 Hz

250/440 V~, 
60 Hz

100...130 V~
50 og 60 Hz

100...130 V~
50 og 60 Hz  57/100...

75/130 V~
50 og 60 Hz

600...690 V~
50 og 60 Hz

347/600...400/690 V~
50 og 60 Hz

200...250 V~
50 og 60 Hz

380...415 V~
50 og 60 Hz

200/346...240/415 V~
50 og 60 Hz

480...500 V~
50 og 60 Hz

277/480..288/500 V~
50 og 60Hz

480...500 V~
50 og 60 Hz

1000 V~
for 63 og 125 A

380...415 V~
50 og 60 Hz

200...250 V~
50 og 60 Hz

120/208...
144/250 V~
50 og 60 Hz

> 50 V~
100...300 Hz

> 50 V~
100...300 Hz

> 50 V~
100...300 Hz

J
J
J
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Schuko stikkontakt IP66

Enkel industristikkontakt for vegg 16A.  
Ved å tilkoble stikkontakten med plugg 74WD så opprettholdes 
kapslingsgraden på IP66 selv med denne tilkoblet.

Elnr.: Betegnelse: ABB ident.nr.:

1510110 IPS 74 WD IP66 SCHUKO PLUGG 2211-0-0092

1510111 IPS 2300 EWDI IP66 SCHUKO STIK 2083-0-0343

Easy & Safe plugger og skjøtekontakter 16A/32A IP44

Våre nye Industrikontakter og -plugger utfyller ABB sitt allerede
omfattende lavspenningstilbud. Disse pluggene og kontaktene 
er en del av Easy & Safe. Easy & Safe er et produktspekter som er 
egnet for generell bruk for de fleste bruksområder.

Elnr.: Betegnelse: ABB ident.nr.: Farge: Spenning:

2P+J

1540708 IPS E&S 216EP6 PLUGG IP44 2CMA101947R1000 BLÅ 200…250V

1540712 IPS E&S 232EP6 PLUGG IP44 2CMA101975R1000 BLÅ 200…250V

1540700 IPS E&S 216EC6 SKJØTEKONTAKT IP44 2CMA102003R1000 BLÅ 200…250V

1540704 IPS E&S 232EC6 SKJØTEKONTAKT IP44 2CMA102031R1000 BLÅ 200…250V

3P+J

1540710 IPS E&S 316EP6 PLUGG IP44 2CMA101956R1000 RØD 380…415V

1540709 IPS E&S 316EP9 PLUGG IP44 2CMA101958R1000 BLÅ 200…250V

1540714 IPS E&S 332EP6 PLUGG IP44 2CMA101984R1000 RØD 380…415V

1540713 IPS E&S 332EP9 PLUGG IP44 2CMA101986R1000 BLÅ 200…250V

1540702 IPS E&S 316EC6 SKJØTEKONTAKT IP44 2CMA102012R1000 RØD 380…415V

1540701 IPS E&S 316EC9 SKJØTEKONTAKT IP44 2CMA102014R1000 BLÅ 200…250V

1540706 IPS E&S 332EC6 SKJØTEKONTAKT IP44 2CMA102040R1000 RØD 380…415V

1540705 IPS E&S 332EC9 SKJØTEKONTAKT IP44 2CMA102042R1000 BLÅ 200…250V

3P+N+J

1540711 IPS E&S 416EP6 PLUGG IP44 2CMA101967R1000 RØD 380…415V

1540715 IPS E&S 432EP6 PLUGG IP44 2CMA101995R1000 RØD 380…415V

1540703 IPS E&S 416EC6 SKJØTEKONTAKT IP44 2CMA102023R1000 RØD 380…415V

1540707 IPS E&S 432EC6 SKJØTEKONTAKT IP44 2CMA102051R1000 RØD 380…415V

—
Rundtstift og sikkerhetsbrytere

1510110

1510110

1510111

1510111
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Easy&Safe industristikkontakt for veggmontering. 16A/32A, IP44

Elnr.: Betegnelse: ABB ident.nr.: Farge: Spenning:

2P+J

1542302 IPS AVS 216RS6 STIKKONTAKT IP44 2CMA193098R1000 BLÅ 200…250V

1542332 IPS AVS 232RS6 STIKKONTAKT IP44 2CMA193122R1000 BLÅ 200…250V

3P+J

1542313 IPS AVS 316RS6 STIKKONTAKT IP44 2CMA193106R1000 RØD 380…415V

1542312 IPS AVS 316RS9 STIKKONTAKT IP44 2CMA193108R1000 BLÅ 200…250V

1542343 IPS AVS 332RS6 STIKKONTAKT IP44 2CMA193130R1000 RØD 380…415V

1542342 IPS AVS 332RS9 STIKKONTAKT IP44 2CMA193132R1000 BLÅ 200…250V

3P+N+J

1542323 IPS AVS 416RS6 STIKKONTAKT IP44 2CMA193115R1000 RØD 380…415V

1542353 IPS AVS 432RS6 STIKKONTAKT IP44 2CMA193139R1000 RØD 380…415V

Easy & Safe plugger og skjøtekontakter 16A/32A, IP67

Det største tillegget i Easy & Safe serien er de nydesignede  
produktene med kapslingsgrad IP67. Med kapslingsgrad IP67  
er du enda bedre beskyttet mot uønsket vann- eller støv- 
inntrengning.

Elnr.: Betegnelse: ABB ident.nr.: Farge: Spenning:

2P+J

1540716 IPS E&S 216EP6W PLUGG IP67 2CMA101072R1000 BLÅ 200…250V

1540720 IPS E&S 232EP6W PLUGG IP67 2CMA101095R1000 BLÅ 200…250V

1540724 IPS E&S 216EC6W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA101119R1000 BLÅ 200…250V

1540728 IPS E&S 232EC6W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA101142R1000 BLÅ 200…250V

3P+J

1540718 IPS E&S 316EP6W PLUGG IP67 2CMA101080R1000 RØD 380…415V

1540717 IPS E&S 316EP9W PLUGG IP67 2CMA101082R1000 BLÅ 200…250V

1540722 IPS E&S 332EP6W PLUGG IP67 2CMA101103R1000 RØD 380…415V

1540721 IPS E&S 332EP9W PLUGG IP67 2CMA101105R1000 BLÅ 200…250V

1540726 IPS E&S 316EC6W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA101127R1000 RØD 380…415V

1540725 IPS E&S 316EC9W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA101129R1000 BLÅ 200…250V

1540730 IPS E&S 332EC6W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA101150R1000 RØD 380…415V

1540729 IPS E&S 332EC9W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA101152R1000 BLÅ 200…250V

3P+N+J

1540719 IPS E&S 416EP6W PLUGG IP67 2CMA101089R1000 RØD 380…415V

1540723 IPS E&S 432EP6W PLUGG IP67 2CMA101112R1000 RØD 380…415V

1540727 IPS E&S 416EC6W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA101136R1000 RØD 380…415V

1540731 IPS E&S 432EC6W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA101159R1000 RØD 380…415V

1542323

432EP6W 216EC6W
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Easy&Safe industristikkontakt for veggmontering 16A/32A, IP67

Elnr.: Betegnelse: ABB ident.nr.: Farge: Spenning:

2P+J

1540740 IPS E&S 216ERS6W STIKKONTAKT IP67 2CMA101213R1000 BLÅ 200…250V

1540744 IPS E&S 232ERS6W STIKKONTAKT IP67 2CMA101236R1000 BLÅ 200…250V

3P+J

1540742 IPS E&S 316ERS6W STIKKONTAKT IP67 2CMA101221R1000 RØD 380…415V

1540741 IPS E&S 316ERS9W STIKKONTAKT IP67 2CMA101223R1000 BLÅ 200…250V

1540746 IPS E&S 332ERS6W STIKKONTAKT IP67 2CMA101244R1000 RØD 380…415V

1540745 IPS E&S 332ERS9W STIKKONTAKT IP67 2CMA101246R1000 BLÅ 200…250V

3P+N+J

1540743 IPS E&S 416ERS6W STIKKONTAKT IP67 2CMA101230R1000 RØD 380…415V

1540747 IPS E&S 432ERS6W STIKKONTAKT IP67 2CMA101253R1000 RØD 380…415V

Tough & Safe plugger og skjøtekontakter 16A/125A, IP67

For tøffe bruksområder med spesifikke krav til UV-motstand, 
kjemikaliebestandighet og mekanisk motstand, er vår Tough & 
Safe-serie fortsatt det beste alternativet.

Plugger 16A - 125A

Elnr.: Betegnelse: ABB ident.nr.: Farge: Spenning:

2P+J

1563602 IPS T&S HDP 216P6W PLUGG IP67 2CMA100584R1000 BLÅ 200…250V

1563632 IPS T&S HDP 232P6W PLUGG IP67 2CMA100588R1000 BLÅ 200…250V

1563902 IPS T&S HDP 2125P6W PLUGG IP67 2CMA166810R1000 BLÅ 200…250V

3P+J

1563613 IPS T&S HDP 316P6W PLUGG IP67 2CMA100585R1000 RØD 380…415V

1563612 IPS T&S HDP3169W PLUGG IP67 2CMA100312R1000 BLÅ 200…250V

1563643 IPS T&S HDP 332P6W PLUGG IP67 2CMA100589R1000 RØD 380…415V

1563642 IPS T&S HDP 332P9W PLUGG IP67 2CMA100334R1000 BLÅ 200…250V

1563673 IPS T&S HDP 363P6W PLUGG IP67 2CMA166786R1000 RØD 380…415V

1563672 IPS T&S HDP 363P9W PLUGG IP67 2CMA166790R1000 BLÅ 200…250V

1563913 IPS T&S HDP 3125P6W PLUGG IP67 2CMA166816R1000 RØD 380…415V

1563912 IPS T&S HDP 3125P9W PLUGG IP67 2CMA166820R1000 BLÅ 200…250V

3P+N+J

1563623 IPS T&S HDP 416P6W PLUGG IP67 2CMA100586R1000 RØD 380…415V

1563653 IPS T&S HDP 432P6W PLUGG IP67 2CMA100591R1000 RØD 380…415V

1563683 IPS T&S HDP 463P6W PLUGG IP67 2CMA166798R1000 RØD 380…415V

1563923 IPS T&S HDP 4125P6W PLUGG IP67 2CMA166828R1000 RØD 380…415V

432ERS6W

1563672
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Tough & Safe plugger og skjøtekontakter 16A/125A, IP67

Skjøtekontakter 16A - 125A

Elnr.: Betegnelse: ABB ident.nr.: Farge: Spenning:

2P+J

1563802 IPS T&S HDS 216C6W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA100599R1000 BLÅ 200…250V

1563832 IPS T&S HDS 232C6W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA100603R1000 BLÅ 200…250V

1563862 IPS T&S HDS 263C6W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA166874R1000 BLÅ 200…250V

1563952 IPS T&S HDS 2125C6W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA166918R1000 BLÅ 200…250V

3P+J

1563813 IPS T&S HDS 316C6W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA100600R1000 RØD 380…415V

1563812 IPS T&S HDS 316C9W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA100313R1000 BLÅ 200…250V

1563843 IPS T&S HDS 332C6W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA100604R1000 RØD 380…415V

1563842 IPS T&S HDS 332C9W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA100335R1000 BLÅ 200…250V

1563873 IPS T&S HDS 363C6W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA166894R1000 RØD 380…415V

1563872 IPS T&S HDS 363C9W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA166898R1000 BLÅ 200…250V

1563963 IPS T&S HDS 3125C6W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA166924R1000 RØD 380…415V

1563962 IPS T&S HDS 3125C9W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA166928R1000 BLÅ 200…250V

3P+N+J

1563823 IPS T&S HDS 416C6W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA100601R1000 RØD 380…415V

1563853 IPS T&S HDS 432C6W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA100606R1000 RØD 380…415V

1563883 IPS T&S HDS 463C6W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA166906R1000 RØD 380…415V

1563973 IPS T&S HDS 4125C6W SKJØTEKONTAKT IP67 2CMA166936R1000 RØD 380…415V

Tough&Safe industristikkontakt for veggmontering 16A/125A, IP67

Elnr.: Betegnelse: ABB ident.nr.: Farge: Spenning:

2P+J

1543402 IPS T&S HVS 216RS6W STIKK IP67 2CMA167149R1000 BLÅ 200…250V

1543432 IPS T&S HVS 232RS6W STIKK IP67 2CMA167172R1000 BLÅ 200…250V

IPS T&S HVS 263RS6W STIKK IP67 2CMA167306R1000 BLÅ 200…250V

IPS T&S HVS 2125RS6W STIKK IP67 2CMA167246R1000 BLÅ 200…250V

3P+J

1543413 IPS T&S HVS 316RS6W STIKK IP67 2CMA167157R1000 RØD 380…415V

1543412 IPS T&S HVS 316RS9W STIKK IP67 2CMA167159R1000 BLÅ 200…250V

1543443 IPS T&S HVS 332RS6W STIKK IP67 2CMA167180R1000 RØD 380…415V

1543442 IPS T&S HVS 332RS9W STIKK IP67 2CMA167182R1000 BLÅ 200…250V

1543473 IPS T&S HVS 363RS6W STIKK IP67 2CMA167316R1000 RØD 380…415V

1543472 IPS T&S HVS 363RS9W STIKK IP67 2CMA167320R1000 BLÅ 200…250V

1542913 IPS T&S HVS 3125RS6W STIKK IP67 2CMA167252R1000 RØD 380…415V

1542912 IPS T&S HVS 3125RS9W STIKK IP67 2CMA167256R1000 BLÅ 200…250V

3P+N+J

1543423 IPS T&S HVS 416RS6W STIKK IP67 2CMA167166R1000 RØD 380…415V

1543453 IPS T&S HVS 432RS6W STIKK IP67 2CMA167189R1000 RØD 380…415V

1543483 IPS T&S HVS 463RS6W STIKK IP67 2CMA167328R1000 RØD 380…415V

1542923 IPS T&S HVS 4125RS6W STIKK IP67 2CMA167264R1000 RØD 380…415V

1563872

1543483
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Fast&Safe plugger og skjøtekontakter 16A/32A, IP44

Fast & Safe er et komplett tilbud av 16-32A plugger og kontak-
ter, både som IP44 og IP67. I stedet for at en skrue sørger for 
kontakttrykket i klemmen, er Fast & Safe basert på fjærtekno-

logi. I tillegg til å redusere installasjonstiden, gir fjærteknolo-
gien høy motstand mot vibrasjoner og varmefluktuasjoner.

Elnr.: Betegnelse: ABB ident.nr.: Farge: Spenning:

2P+J

1540774 IPS F&S 216QP6 PLUGG IP44 2CMA102286R1000 BLÅ 200…250V

1540778 IPS F&S 232QP6 PLUGG IP44 2CMA102345R1000 BLÅ 200…250V

1540782 IPS F&S 216QC6 SKJ.KO IP44 2CMA102287R1000 BLÅ 200…250V

1540786 IPS F&S 232QC6 SKJ.KO IP44 2CMA102346R1000 BLÅ 200…250V

3P+J

1540775 IPS F&S 316QP9 PLUGG IP44 2CMA102877R1000 BLÅ 200…250V

1540776 IPS F&S 316QP6 PLUGG IP44 2CMA102305R1000 RØD 380…415V

1540779 IPS F&S 332QP9 PLUGG IP44 2CMA102936R1000 BLÅ 200…250V

1540780 IPS F&S 332QP6 PLUGG IP44 2CMA102364R1000 RØD 380…415V

1540783 IPS F&S 316QC9 SKJ.KO IP44 2CMA102878R1000 BLÅ 200…250V

1540784 IPS F&S 316QC6 SKJ.KO IP44 2CMA102306R1000 RØD 380…415V

1540787 IPS F&S 332QC9 SKJ.KO IP44 2CMA102937R1000 BLÅ 200…250V

1540788 IPS F&S 332QC6 SKJ.KO IP44 2CMA102365R1000 RØD 380…415V

3P+N+J

1540777 IPS F&S 416QP6 PLUGG IP44 2CMA102324R1000 RØD 380…415V

1540781 IPS F&S 432QP6 PLUGG IP44 2CMA102383R1000 RØD 380…415V

1540785 IPS F&S 416QC6 SKJ.KO IP44 2CMA102325R1000 RØD 380…415V

1540789 IPS F&S 432QC6 SKJ.KO IP44 2CMA102384R1000 RØD 380…415V

Fast&Safe plugger og skjøtekontakter 16A/32A, IP67

Elnr.: Betegnelse: ABB ident.nr.: Farge: Spenning:

2P+J

1542764 IPS F&S 216QP6W PLUGG IP67 2CMA102296R1000 BLÅ 200…250V

1542768 IPS F&S 232QP6W PLUGG IP67 2CMA102355R1000 BLÅ 200…250V

1542760 IPS F&S 216QC6W SKJ.KO IP67 2CMA102297R1000 BLÅ 200…250V

1542776 IPS F&S 232QC6W SKJ.KO IP67 2CMA102356R1000 BLÅ 200…250V

3P+J

1542765 IPS F&S 316QP9W PLUGG IP67 2CMA102887R1000 BLÅ 200…250V

1542766 IPS F&S 316QP6W PLUGG IP67 2CMA102315R1000 RØD 380…415V

1542769 IPS F&S 332QP9W PLUGG IP67 2CMA102946R1000 BLÅ 200…250V

1542770 IPS F&S 332QP6W PLUGG IP67 2CMA102374R1000 RØD 380…415V

1542761 IPS F&S 316QC9W SKJ.KO IP67 2CMA102888R1000 BLÅ 200…250V

1542774 IPS F&S 316QC6W SKJ.KO IP67 2CMA102316R1000 RØD 380…415V

1542777 IPS F&S 332QC9W SKJ.KO IP67 2CMA102947R1000 BLÅ 200…250V

1542778 IPS F&S 332QC6W SKJ.KO IP67 2CMA102375R1000 RØD 380…415V

3P+N+J

1542767 IPS F&S 416QP6W PLUGG IP67 2CMA102335R1000 RØD 380…415V

1542771 IPS F&S 432QP6W PLUGG IP67 2CMA102394R1000 RØD 380…415V

1542775 IPS F&S 416QC6W SKJ.KO IP67 2CMA102336R1000 RØD 380…415V

1542779 IPS F&S 432QC6W SKJ.KO IP67 2CMA102395R1000 RØD 380…415V

1540778 1540786
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Sidebetjente sikkerhetsbrytere

Forskriften/normen krever at det skal være montert en sikker-
hetsbryter sammen med roterende maskiner. Vi tilbyr en rekke 

sikkerhetsbrytere som tilfredsstiller våre kunders krav til kvalitet 
og sikkerhet.

Elnr: Betegnelse: Kapsl. grad: ABB ident.nr.:

1424402 BW325KTPN - 3P AC23 16A/7,5KW U/HJELPEKONTAKT IP65 2CMA142443R1000

1428812 BWS416TPSN  - 4P AC23 16A/7,5KW M/HJELPEKONTAKT IP65 2CMA142418R1000

1428813 BWS316TPN - 3P AC23 16A/7,5KW M/HJELPEKONTAKT IP65 2CMA142417R1000

1428818 BWS325TPN - 3P AC23 25A/11KW M/HJELPEKONTAKT IP65 2CMA142420R1000

1428821 BWS425TPSN - 4P AC23 25A/11KW M/HJELPEKONTAKT IP65 2CMA142421R1000

Frontbetjente sikkerhetsbrytere

Elnr: Betegnelse: Kapsl. grad: ABB ident.nr.:

1428950 OTP16T3M - 3P AC23 400V 16A/7,5KW M/HJELPEKONTAKT IP65 1SCA022400R9910

1428952 OTP25T3M - 3P AC23 400V 16A/15KW M/HJELPEKONTAKT IP65 1SCA022401R0090

1428000 OTP36T3M - 3P AC23 400V 16A/22KW M/HJELPEKONTAKT IP65 1SCA022401R0170

1428956 OTP63T3M - 3P AC23 400V 16A/30KW M/HJELPEKONTAKT IP65 1SCA022608R2910

1428004 OTP63T4M - 4P AC23 400V 16A/30KW M/HJELPEKONTAKT IP65 1SCA150558R1001

1428962 OTP16T4M - 4P AC23 400V 16A/7,5KW M/HJELPEKONTAKT IP65 1SCA022401R0500

1428964 OTP25T4M - 4P AC23 400V 16A/15KW M/HJELPEKONTAKT IP65 1SCA022401R0680

1428966 OTP36T4M - 4P AC23 400V 16A/22KW M/HJELPEKONTAKT IP65 1SCA022401R0760

EMC sikkerhetsbrytere

De fleste motorer og vifter blir styrt av frekvensomformere, og 
det er påkrevd at sikkerhetsbryterne er skjermet for stråling og 
EMC sikkerhetsbrytere er derfor nødvendig.  

EMC sikkerhetsbrytere leveres fra 16-1250A, 3-, 4- og 6-polede, 
plast og metallkapslede og håndopererte. Ved bruk av plast EMC 
sikkerhetsbrytere, 16-90A, kan standard plastnipler benyttes.

Elnr: Betegnelse: Kapsl. grad: ABB ident.nr.:

1429401 OTE16T3M  – PLASTKAPSLET IP65 1SCA022613R2190

1429404 OTE25T3M  – PLASTKAPSLET IP65 1SCA022613R2270

1429407 OTE36T3M  – PLASTKAPSLET IP65 1SCA022613R2350

1429413 OTE63T3M  – PLASTKAPSLET IP65 1SCA149375R1001

1429470 OT16ETMM3TE  – METALLKAPSLET IP65 1SCA022734R5980

1429471 OT25ETMM3TE  – METALLKAPSLET IP65 1SCA022734R6010

—
Sikkerhetsbrytere

14 288 18

14 289 50

14 294 01
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ABB AS
Electrification
Postboks 94, 1375 Billingstad
Bergerveien 12, 1396 Billingstad
Telefon: 24 16 54 00
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com 
E-post prosjektteam: prosjekt@no.abb.com

ABB AS
Electrification
Kokstadvegen 23B, 5257 Kokstad
Telefon: 22 87 20 00 / 24 16 54 00
Fax: 55 69 49 05

ABB AS
Electrification
Ingvald Ystgaardsveg 3a
7047 Trondheim
Telefon: 22 87 20 00
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com

ABB AS
Hovedkontor
Bergerveien 12
Postboks 94
1375 Billingstad
Contact center: 22 87 20 00
E-post: contact.center@no.abb.com

Contact Center tilbyr ett enkelt kontaktpunkt for dine 
henvendelser til ABB. Dine henvendelser blir henvist videre,
eller registrert for videre oppfølging.

For kunder med serviceavtale gjelder eget nummer til Service Desk.

Søkemotor/
Dokumentasjonsgenerator
Finn lavspenningsprodukter fra 
ABB, dokumentasjon, websider  
og send forespørsler.
Gå inn på.abblvp.no

abblvp.no
new.abb.com/low-voltage/no
installasjonsprodukter.no

ABB Connect
Din digitale hjelper for produktinformasjon
Skan QR koden og last ned app for iOS, Android eller Windows 10.
new.abb.com/low-voltage/no/service/abb-connect

Våre produkter 
kan kun installeres 

av godkjent 
installatørvirksomhet

NORSK
AKKREDITERING

MSYS 001

@abbepnorge
@abbinstallasjonsprodukter

Følg oss på

Lavspenningsprodukter ABB Connect
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