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CONVERTIZOARE DE FRECVEN'!'A ABB - GAMA COMPONENT N

Convertizoarele de frecventa ABB Caracteristici principale

din gama “COMPONENT*“

B Nu necesitd programare - dispun de o interfatd
Convertizoarele de frecventa ABB din gama “component” accesibili si 'descrlptwa
B Compacte si cu volum redus

indeplinesc cerintele producitorilor de echipamente )
M Ideale pentru a f montate pe sine DIN

originale, ale frmelor producitoare de instalatii si ale . ) o
& i p . . ’ i M In varianta standard sunt adecvate utilizirilor
constructorilor de panouri de comandd. Aceste convertizoare .
N . . . . casnice
de frecventd impreund cu optiunile existente sunt pe stoc si

o DR ) T M Functie motor silentios
se comercializeazd prin distribuitori. Numarul de optiuni si
variante sunt special optimizate pentru a simplifca activitatea

distribuitor.

Aplicatii

M Ventilatoare

M Pompe

M Controlul portilor de acces
B Manipularea materialelor
M Benzi transportoare

Nu necesita programare Setare mai rapida Toate setirile parametrilor invertorului se fac cu comutatoare
Confgurare mai usoari DIP si potentiometre
Mai usor de folosit pentru utilizatorii noi

Compacte si cu volum redus  Mai putin spatiu necesar pentru instalare 0,18 — 0,37 kW, 45 mm latime
0,75 kW, 67,5 mm litime
1,5 2,2 kW, 70 mm litime

Suport de montaj detagabil Montaj usor si fexibil Suportii detagabili permit montarea aparatului pe sine DIN si
pe petete, atit pe spate, cat si pe partea laterald

Filtru EMC pentru Emisii electromagnetice scizute Filtre electromagnetice EMC in dotatea standard pentru

compatibilitate mediul casnic

electromagneticd

Frecventd de comutatie Nivel minim al zgomotului fard declasarea aparatului Cand scade temperatura convertizorului de frecventd, creste

automata automat frecventa de comutatie
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Valori, tipuri si tensiuni

Selector semnale analogice de intrare (U/l)

Borne de comanda

Curent iesire Curent : .
P, P, nominal max intrare Tip D|mensnline H1 | H2 | W | D | Greutate
kW cp A A A carcasa mm | mm | mm | mm kg
Filtru EMC incorporat, tensiune de alimentare monofazata 200/240 V, +10/15%, tensiune de iesire trifazata 200/240 V
0,18 0,25 1,4 2,1 4,4 ACS50-01E-01A4-2 A 170 |146,5| 45 | 128 0,65
0,37 0,5 2,2 3,3 6,9 ACS50-01E-02A2-2 A 170 |146,5| 45 | 128 0,7
0,75 1,0 4,3 6,5 10,8 ACS50-01E-04A3-2 B 170 | 146,5| 67,5 | 128 0,7
15 2 7,6 11,4 18,2 ACS50-01E-07A6-2 D 226 | 203 70 159 1,1
2,2 3 9,8 14,7 22 ACS50-01E-09A8-2 D 226 | 203 70 | 159 1,1
Curent iegire Curent . X
P, P, nominal max intrare Tip Dimensiune | 41 | 42 | W [ D | Greutate
kW cp A A A caicass mm | mm | mm | mm kg
Fara filtru EMC, tensiune de alimentare monofazata de 200/240 V, +10/15%, tensiune de iesire trifazata 200/240 V
0,18 0,25 1,4 2,1 4,4 ACS50-01N-01A4-2 A 170 |146,5| 45 | 128 0,65
0,37 0,5 2,2 3,3 6,9 ACS50-01N-02A2-2 A 170 [146,5| 45 | 128 0,7
0,75 1,0 4,3 6,5 10,8 ACS50-01N-04A3-2 B 170 | 146,5| 67,5 | 128 0,7
1,5 2 7,6 11,4 18,2 ACS50-01N-07A6-2 C 194 | 171 70 | 159 1,1
2,2 3 9,8 14,7 22 ACS50-01N-09A8-2 C 194 | 171 70 | 159 1,1
Curent iesire Curent X 5
P, P, nominal max intrare Tip Dlmensmvne H1 | H2 | W D | Greutate
kW cp A A A carcasa mm | mm | mm | mm kg
Filtru EMC incorporat, tensiune de alimentare monofazata de 200/240 V, +10/15%, tensiune de iesire trifazata 200/240 V
0,18 0,25 1,4 251 6,4 ACS50-01E-01A4-1 A 170 | 146,5| 45 128 0,65
0,37 0,5 2,2 3,3 9,5 ACS50-01E-02A2-1 A 170 |146,5| 45 | 128 0,7
Curent iesire Curent i .
P, P, nominal max intrare Tip D'me"s“{"e H1 | H2 | W | D | Greutate
kW cp A A A carcasa mm | mm | mm | mm kg
Fara filtru EMC, tensiune de alimentare monofazata de 200/240 V, +10/15%, tensiune de iesire trifazata 200/240 V
0,18 | 0,25 1,4 2,1 6,4 ACS50-01N-01A4-1 A 170 |146,5| 45 | 128 0,55
0,37 0,5 2,2 3,3 9,5 ACS50-01N-01A4-1 A 170 |146,5| 45 | 128 0,6
i IE A o "&-L_‘{:’——| Borne de alimentare L, N (R, S) |
‘3 *7) ;‘;;%/‘I Comutatoare de confgurare |
=% :L*;—;_/—{ Potentiometre de control |
Borne releu de iesire |
H1 | H2 |
|
|

r

i,

ad

Illllllllllll’!””””'

Borne motor T1, T2, T3, (U, V, W)

W = Latime
D = Adancime

H1= inél;ime cu suport de montaj
H2 = Inéltime fara suport de montaj

R0O200701150751 REV E RO 15.01.2007



Potentiometrul R
2 ISS
NN
NS
Ti 3]
5 RUN REV $$

SPEED ~
ACS50-POT .' WY R
k v NN
9] L 4 NN
STOP FWD MIN MAX §l\

N

N

i

s

Filtru electromagnetic pentru mediu casnic

si mediu industrial

Ao o M@
]
Filtrele electromagnetice EMC externe pentru dimensiuni —
ale carcase A si B sunt conforme cu normele europene de o
compatibilitate electromagneticd, pentru cabluri lungi de
alimentare a motorului.
Tip indltime Latime | Adancime | Greutate
mm mm mm kg
ACS50-IFAB-01 146,5 45 128 0,7 =
2e-@
Filtre de intrare si iesire
T Dimensiune Tip filtru Lung. max. cablu motor*)
P carcasa Filtru intrare Filtru iesire**) Cu filtru (m) | Fara filtru (m)

Filtru EMC incorporat, tensiune de alimentare monofazata de 200/240 V, +10/15%, tensiune de iesire trifazata 200/240 V

ACS50-01E-01A4-2 A CHK-A1 ACS-CHK-B3 75 50

ACS50-01E-02A2-2 A CHK-A1 ACS-CHK-B3 75 50

ACS50-01E-04A3-2 B CHK-B1 ACS-CHK-B3 100 75

ACS50-01E-07A6-2 D CHK-C1 ACS-CHK-C3 100 75

ACS50-01E-09A8-2 D CHK-D1 ACS-CHK-C3 100 75

Fara filtru EMC, tensiune de alimentare monofazata de 200/240 V, +10/15%, tensiune de iesire trifazata 200/240 V

ACS50-01N-01A4-2 A CHK-A1 ACS-CHK-B3 75 50

ACS50-01N-02A2-2 A CHK-A1 ACS-CHK-B3 75 50

ACS50-01N-04A3-2 B CHK-B1 ACS-CHK-B3 100 75

ACS50-01N-07A6-2 C CHK-C1 ACS-CHK-C3 100 75

ACS50-01N-09A8-2 C CHK-D1 ACS-CHK-C3 100 75

Filtru EMC incorporat, tensiune de alimentare monofazata de 200/240 V, +10/15%, tensiune de iesire trifazata 200/240 V

ACS50-01E-01A4-1 A CHK-A1 ACS-CHK-B3 75 50

ACS50-01E-02A2-1 A CHK-B1 ACS-CHK-B3 75 50

Fara filtru EMC, tensiune de alimentare monofazata de 200/240 V, +10/15%, tensiune de iesire trifazata 200/240 V

ACS50-01N-01A4-1 A CHK-A1 ACS-CHK-B3 75 50

ACS50-01N-02A2-1 A CHK-B1 ACS-CHK-B3 75 50

*) Pentru a satisface normele europene privind compatibilitatea electromagnetica, lungimea cablului motorului trebuie limitati conform specifeatiilor din
Manualul de utilizare ACS50
**) frecventa maxima de comutatie cu filtre de iesire este de 5 kHz.
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Specificatie tehnica

Conexiunea la retea

Putere 0,18 — 2,2 kW

Tensiune monofazata, 110-220 V si 200-240 V,
+10/-15%

Frecventa 48 ...63 Hz

Conexiunea motorului

Tensiune trifazata, de la 0 la U, ,,cnrare
(pentru 110/120 V de la 0 la 230 V)
Frecventa 0-120/130 Hz

Capacitate la
suprasarcina
Frecventa

de comutatie
Standard

150% (60 s)

5kHz, reglabila pana la 16Hz cu ajutorul
reductiei automate a frecventei de comutatie

0,1-30s
0,1-30s

Timp de accelerare
Timp de decelerare

Limite de mediu
Temperaturaambianta

0...40°C
la curent nominal si frecventa de comutatie
de 5 kHz
Péna la 50°C cu declasare
-20°C cu restrictii
Altitudinea

curent nominal: 0 — 1000 m, cu o reducere de
1% la fiecare 100m pentru altitudini intre 1000

Curent de iesire

si 2000 m
Umiditate relativa sub 95% (fara condens)
Grad de protectie IP20

Nivele de contaminare nu se admite depunerea de praf conducator
de electricitate, de lichide sau gaze corozive
(IEC60721-3-3)

ACS50

COM

- - COM
[H:-- SPEED/AI
———p— +10V
) 1 +12V
Jog"l revers 4 g{ca)g/ ‘r| : START
REV
JOG

--- SCR

1
I
L

10 | RO1
11 | RO2

I_defect sau in
functiune

Conexiunile circuitului de control

O intrare analogica
Semnal tensiune
Semnal curent

0(2) — 10V, 200 kQ cu o singura iesire
0 (4) —20 mA, 100 @ cu o singura iesire

Valoare referinta Potentiometru
10V +2% max. 10 mA, 1 kQ < R < 10 kQ
Timp de reactie < 60 ms
Rezolutie 0,1%
Precizie +1%

12 V c.c. cu alimentare interna sau la
12 — 24 V c.c., cu alimentare externa, PNP

15Q
<9ms

Trei intrari digitale

Impedanta de intrare
Timp de reactie

O iesire pe releu
Tensiune de comutatie 12 —250 V c.a. sau max. 30 V c.c.
Curent continuu maxim 2 A

Conformitatea produsului

Directiva 73/23/EEC privind circuitele de joasa tensiune, cu addendele
respective

Directiva 89/336/EEC privind compatibilitatea electromagnetica, cu
addendele respective

Sistemul de asigurare a calitatii ISO 9001 si sistemul de protectie a
mediului ISO 14001

Aprobarile CE, UL, cUL, C-Tick si GOST R

Standarde EMC generale

Standard de produsEN Standard de produs Standardul

61800-3A11 (2000) EN 61800-3 (2004) EN 55011 de familii
de produse pentru
echipamente
industriale stiintifice
si medicale (ISM)

Mediu casnic, distributie  Categoria C1 Grupa 1
nerestrictionata Clasa B
Mediu casnic, distributie  Categoria C2 Grupa 1
restrictionata Clasa A
Mediu industrial, Categoria C3 Grupa2
distributie Clasa A
nerestrictionata

Mediu industrial, Categoria C4 Nu se aplica

distributie restrictionata
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